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Bildliknande

Forutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbju-
der Weidmdiller en rad kabelforskruvningar for de mest
skiftande anvandningsandamal.

Kabelférskruvningarna i massing, plast och rostfritt stal
uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, for att
passa alla industriella kapslingar.

Beroende pa kabelforskruvningarnas serie och anvand-
ningsomrade ar kabelférskruvningarna godkanda och tes-
tade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allméanna bestillningsdata

Utférande VG H (HDC halv kabelforskruvning), kabelforskruv-
ning, Rak, PG 13, 7.5 mm, OD min. 7.5 - OD max.
12.5 mm, IP65, Méssing, fornicklad

Art.nr. 1656400000

Typ KV 13-M

GTIN (EAN) 4008190409418

Forp. 10 items

Leveransstatus Avanmald
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Tekniska data

Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Hojd 10.5 mm Bygghojd (tum) 0.4134 inch
Bredd 10 mm Byggbredd (tum) 0.3937 inch
Nettovikt 10.7 g
Temperaturer
Drifttemperatur -20°C..60°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e8f3dd 16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a
Allmanna uppgifter
Kabeldiameter utsidan max. 12.5 mm Kabeldiameter utsidan min. 7.5 mm
O-Ring NBR Skyddsklass med GWDR IP65
Temperaturomrade for anvdandning max. 60 °C Temperaturomrade for anvédndning min. -20 °C
Gangstigning 1.41 mm Halogener Ja
Nyckelbredd 1 20 mm Nyckelbredd 2 20 mm
Nyckelbredd 20 mm Skyddsklass IP 65
Kabelforskruvning PG Grundlaggande material Massing, fornicklad
Tatningsinsats NBR Tatning NBR
Inskarning i tatningsinsats, diameter 1 7.5 mm Inskarning i tatningsinsats, diameter 2 10 mm
Inskarning i tatningsinsats, diameter 3  12.5 mm Ganga (yttre) PG 13
Gangningslangd 7.5 mm
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-01
ECLASS 15.0 27-14-08-01
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