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HDC-kapslingarna ar perfekt skyddade tack vare en spe-
ciell pressgjutningslegering och en flerstegsforsegling av
ytan.

Det avancerade lassystemet tillverkas konsekvent i rost-
fritt stal. Det innebar lang livslangd, hog bestandighet
mot korrosion och slagtalighet.

Lasningen av kapslingarna ger inbyggd sakerhet. Vart
unika, patenterade fjadersystem ger kapslingens lasning
ett sdkert faste och skyddar mot oavsiktligt 6ppnande.
Lasermarkningen mojliggor snabb och enkel identifiering.
For att omedelbart kunna identifiera varje produkt ar kaps-
lingarna permanent markta med laser.

Weidmiiller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X

ar ditt forstahandsval nar det handlar om industrikapor i
skyddsklass IP65.

\/cumum

Allmanna bestillningsdata

Utforande HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass:
IP65, i ijackat tillstand, Kabelingang pa sidan,
stickproppskapa, Tvarforregling pa overdelen,
Standard, Storlek pa kabelinféringar: PG 29

Art.nr. 1661880000

Typ HDC 24B TSBO 1PG29G

GTIN (EAN) 4008190418410

Forp. 1 items
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Tekniska data

Godkiannanden
Godkannanden e,
CEM, -
. DMV )
cus
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E92202
Matt och vikter
Hojd 61 mm Bygghojd (tum) 2.4016 inch
Bredd 55 mm Byggbredd (tum) 2.1654 inch
Nettovikt 3269
Temperaturer
Gransvarde, temperatur -40°C..125°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e€98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
Kemikaliebestandighet Innehall Aceton
Kemisk bestandighet Villkorligt bestandigt
Innehall Borrolja
Kemisk bestandighet Bestandigt
Innehall Diesel
Kemisk bestandighet Bestandigt
Innehall Etylalkohol
Kemisk bestandighet Bestandigt
Innehall Vaxelladsolja
Kemisk bestandighet Bestandigt
Innehall Hydraulolja
Kemisk bestandighet Bestandigt
Innehall Kylmedium
Kemisk besténdighet Bestandigt
Innehall Petroleumbensin
Kemisk bestandighet Bestandigt
Innehall Svett
Kemisk bestandighet Bestandigt
Innehall Bensin premium
Kemisk bestandighet Villkorligt bestandigt
Innehall Vatten
Kemisk bestandighet Bestandigt
Innehall uv
Kemisk bestandighet Instabilt
Innehall Ozon
Kemisk bestandighet Instabilt
Allmédnna data
Kapslingsmaterial Aluminiumpressgjutgods Yta Pulverlack
Skyddsklass IP65, i ijackat tillstand EMC-kapslingar Nej

Material laselement Rostfritt stal
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Matt

Kabelingang m. ganga Bredd kapsling 43 mm

Langd kapsling 120 mm Hojd kapsling B 63 mm

Utforande

Storlek pa kabelinforingar PG 29 Overdel/Underdel/Lock upper part

Overtickning utan lock Antal kabelingang uppe 0

Antal kabelingang pa sidan 1 Utforande kapsling Kabelingang pa sidan,
stickproppskapa

Utférande lassystem Tvarforregling pa 6verdelen  Byggform Standard

Installationsstorlek 8 Kabelingang m. gdnga

Typ Stickkontakt Bygelutforande Overkopplingsbygel

Tatning ingen forsegling Ganga (inre) PG 29

Farg (RAL) RAL 7035 BG 8

Lamplig for ModuPlug® Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437

ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02

ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Lock

Allmanna bestillningsdata

HDC-kapslingarna ar perfekt skyddade tack vare en
speciell pressgjutningslegering och en flerstegsforsegling
av ytan.

Det avancerade lassystemet tillverkas konsekvent i
rostfritt stal. Det innebar lang livslangd, hog bestandighet
mot korrosion och slagtalighet.

Lasningen av kapslingarna ger inbyggd sakerhet. Vart
unika, patenterade fjadersystem ger kapslingens lasning
ett sdkert faste och skyddar mot oavsiktligt 6ppnande.
Lasermarkningen mojliggor snabb och enkel identifiering.
For att omedelbart kunna identifiera varje produkt ar
kapslingarna permanent markta med laser.

Weidmiiller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X

ar ditt forstahandsval nar det handlar om industrikapor i
skyddsklass IP65.

Typ HDC 24B DMDQ 4BO Utférande

Art.nr. 1665650000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4008190422677 tillstand, Lock for kapslingsoverdel, Tvarforregling pa 6verdelen,
Forp. 18T Standard, Storlek pa kabelinféringar: none
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