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Avbildning liknande

Allméanna bestillningsdata

Utférande Plintmérkningar, Insats mérkning, 27 x 6.3 mm,
gul

Art.nr. 1670400000

Typ ESO 7 P DIN A4 GE

GTIN (EAN) 4008190430726

Forp. 10 items

Vt:oupum
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup T mm Byggdjup (tum) 0.0394 inch
Hojd 27 mm Bygghojd (tum) 1.063 inch
Bredd 6.3 mm Byggbredd (tum) 0.248 inch
Nettovikt 11.35¢g

Temperaturer

Temperaturomrade for anvandning -40...80 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allménna data

Materialfarg enligt motstandskod 4

Orientering av texten horisontell och vertikal

Antal per ark 240

Bredd 6.3 mm

Brannbarhetsklass enligt UL 94 HB

Temperaturomrade for anvandning max. 80 °C

Temperaturomrade for anvandning min. -40 °C

Fargkod gul

Grundlaggande material Polyester, PVC fri

Skrivna tecken utan

Antal markningar per férpackningsenhet Leveransform Etikettark

Antal markningar per kombination 1 Label sheet = Insert markers

Temperaturomrade for anvandning -40...80 °C

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000761 ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37 ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01 ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01
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WKM for inlaggsskylt

Allmanna bestillningsdata

Den halogenfria, transparenta fickan pa WKM ger
utomordentligt skydd mot mijopaverkan. Tack vare fast
fixering med buntband ar den lamplig for nastan alla
ledarareor.

De fortryckta skyltarna skjuts helt enkelt in i WKM-
hallaren och sakras med ett clip. WKM kabelmarkning ar
den ratta losningen for maximal effektivitet vid markning
pa plats. Din fordel nar du anvander WKM kablar

¢ Pappers- och polyesteretiketter kan skrivas ut
individuellt med vanliga kontorsskrivare

* Den robusta konstruktionen i kombination med
MultiCard ELS-skyltar garanterar maximalt skydd mot
miljopaverkan

Typ WKM 8/30 Utférande

Art.nr. 1631910000 WKM, Ledar- och kabelmarkning, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Ledar- och
GTIN (EAN) 4008190206666 kabelmarkningar, transparent

Forp. 50 ST
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