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Genom att anvanda reduceringshylsor forenklas anslut-
ningen av ledare med mindre tvarsnittsomraden. Ledare
kan foras in sakert i klamstallet utan uppsplitsning av
ledarna. Ledaren centreras i mitten av ledarinforingen
genom anvandning av reduceringshylsan.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Z-Serie, Reduceringshylsa
Art.nr. 1678800000

Typ ZRH 1.5H/2

GTIN (EAN) 4008190487317

Forp. 1000 items
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Tekniska data
Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 7.45 mm Byggdjup (tum) 0.2933 inch
Hojd 49.3 mm Bygghojd (tum) 1.9409 inch
Bredd 4.85 mm Byggbredd (tum) 0.1909 inch
Nettovikt 0.08¢
Temperaturer
Lagertemperatur -25°C..55 °C Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 Varaktig driftstemperatur, max. 120
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Allmant
Monteringsanvisning Direktmontage
Materialdata
Grundlaggande material Wemid Fargkod gra
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Systemparametrar
Utférande for plintar
ytterligare tekniska data
Montagesatt instucken Monteringsanvisning Direktmontage
explosionstestat utférande Nej
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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