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Crimpning ar en elektrisk och mekaniskt saker och palitlig
anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimp-
kontakt ar gastét och korrosionstalig.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, CM 3,
Hane, Ledardiameter, max.: 4, svarvade, Kopparle-
gering

Art.nr. 1682260000

Typ HDC-C-M3-SM4.0AG

GTIN (EAN) 4008190473990

Forp. 100 items

\/cumum
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Godkannanden
Godkannanden
u
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E92202

Matt och vikter

Diameter 6.1 mm Nettovikt 343¢g
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabdbae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Allmanna uppgifter

Kontaktdiameter stift 3.6 mm Avisoleringslangd nominellt 10 mm
Anslutningstyp Crimpanslutning Utforande insats CM 3
Genomgangsmotstand (6) <1 mQ Ledardiameter, max. 4 mm?2
Ledardiameter, min. 4 mm?2 Yta Silver
Stickcykler 2500 Typ Hane
Grundlaggande material Kopparlegering Tillverkningsmetod svarvade
Ledararea 4 -4 mm?2 Kontaktmaterial Kopparlegering
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000796 ETIM 9.0 EC000796
ETIM 10.0 EC000796 ECLASS 14.0 27-44-02-04
ECLASS 15.0 27-44-02-04
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Stahifeder
2 236

102
5
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Stahlfeder 2825
Leiterquerschnitt Abisolierlange
1,50 mm? AWG 16 10 mm
2,50 mm? AWG 14 10 mm
4,00 mm? AWG 12 10 mm
6,00 mm? AWG 10 10 mm
10,00 mm? AWG 7 10 mm
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Tillbeh

Crimping tools

Pressverktyg for svarvade kontakter

¢ Tvangssparr garanterar kvalitetscrimp

¢ Upplasningsmojlighet vid eventuell felmandvrering
* med anslag for exakt positionering av kontakterna

Allméanna bestillningsdata

Typ CTINCM 1.6/2.5 Utférande

Art.nr. 9205430000 Crimpverktyg, Crimpverktyg for kontakter, 0.14mm?2, 6mm?, 4-Indent-
GTIN (EAN) 4032248733446 Crimp

Forp. 18T

Typ CTXCM 3.6 Utférande

Art.nr. 9018480000 Crimpverktyg, Crimpverktyg for kontakter, 4mm2, 10mm?2, W-Crimp
GTIN (EAN) 4008190884581

Forp. 18T

Typ CTIN CM 3.6 Utférande

Art.nr. 9205440000 Crimpverktyg for kontakter, 1.5mmz2, 10mm?, 4-Indent-Crimp

GTIN (EAN) 4032248734146

Forp. 1ST

Kontaktborttagningsverktyg

Weidmdiiller erbjuder en mangd olika crimpverktyg,
kontaktborttagningsverktyg och fiberoptiska verktyg.

L‘

Allmanna bestillningsdata

Typ REMOVAL TOOL CM 3 Utforande

Art.nr. 1866710000 Verktyg, Kontaktlosgoringsverktyg
GTIN (EAN) 4032248437030

Forp. 1ST
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