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Symbol Pack ar en fickforpackning med fortryckta elsym-
boler pa perforerade ark. P4 plats-losning for markning av
elanlaggningar - mycket resistent mot alkylalkoholer och

bensener.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Apparatmarkning, Apparatmarkning, 14 x 14 mm,
gul

Art.nr. 1685690002

Typ SYMBOL-PACK 14X14 ERDE

GTIN (EAN) 4008190490263

Forp. 1 items
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SYMBOL-PACK 14X14

Tekniska data
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Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 0.08 mm Byggdjup (tum) 0.0031 inch
Hojd 14 mm Bygghojd (tum) 0.5512 inch
Bredd 14 mm Byggbredd (tum) 0.5512 inch
Nettovikt 29.26 g
Temperaturer
Temperaturomrade for anvandning -45...80 °C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Allménna data
Limma bestandig Acrylcopolymer
Materialfarg enligt motstandskod 4
Antal per ark 48
Utférande sjalvhaftande
Bredd 14 mm
Temperaturomrade for anvandning max. 80 °C
Temperaturomrade for anvandning min. -45 °C
Fargkod gul
Grundlaggande material Vav akrylbelagd
Textsfarg svart
Skrivna tecken blandade tecken
Antal markningar per forpackningsenhet 480
Antal markningar per forpackningsenhet Leveransform Etikettark
Antal kombinationer per forpackningsenhet 10
Antal markningar per kombination 48
Antal markningar per kombination 1 Label sheet = 48 Device markers
Temperaturomrade for anvandning -45..80 °C
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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