SLA BB11R SW

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Avbildning liknande

Liten komponent, stor effekt:

Fastrastreringsbara infastningselement ckar den meka-
niska belastningsbarheten hos hela stickanslutningen
genom

e att fasta hankontakterna pa kretskortet

e vibrationssaker forskruvning av hylsorna och hankon-
takterna

Parastreringsbar (tillval) eller fardigt formonterad - alltid
den passande l6sningen:

* stabil, passnoggrann laxstjart-rastrering

* Metallganginsatser for hog belastning

¢ kan anvandas for alla utgangsriktningar

Sa mycket stabilitet som kravs, sa litet tidsatgang som
moijligt:

* hog belastbarhet for frekvent forskruvning

¢ komplett set for enkelt urval

Resultatet: Mer bortfallssdkerhet for [6dstallena och hela
komponentgruppen vid mekanisk stress, som t.ex. vibra-

tioner och dragbelastning.

Allmanna bestillningsdata

Utférande Kretskortsstickanslutning, Tillbehor, Montage-
block, svart, Antal poler: O

Art.nr. 1692340000

Typ SLA BB11R SW

GTIN (EAN) 4008190864965

Forp. 20 items

Produktparametrar

Forpackning Box
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Tekniska data
Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 12.4 mm Byggdjup (tum) 0.4882 inch
Hojd 8.3 mm Bygghojd (tum) 0.3268 inch
Bredd 5.08 mm Byggbredd (tum) 0.2 inch
Nettovikt 1.14¢g
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 00c92aa4-198d-4f32-82d1-4ccab9233b4d
Packaging
Forpackning Box VPE-langd 80.00 mm
VPE-bredd 34.00 mm VPE-hojd 10.00 mm
Materialdata
Isoleringsmaterial PBT GF Fargkod svart
Fargtabell (jamforbar) RAL 9011 Moisture Level (MSL)
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Kontaktmaterial Cu-legering
Lagertemperatur, min. -40 °C Lagertemperatur, max. 70°C
Driftstemperatur, min. -50°C Driftstemperatur, max 100 °C
Temperaturomrade Montage, min. -25°C Temperaturomrade Montage, max. 100 °C
Markdata enligt IEC
testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Viktig hdnvisningstext
IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkédnda

standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har
designegenskaper i enlighet med IPC-A-6 10 "Klass 2". Ovriga ansprak gallande produkterna kan
bedomas pa begaran.

Hanvisningstext * Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002943 ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 9.0 27-44-04-92
ECLASS 9.1 27-44-04-92 ECLASS 10.0 27-44-04-92
ECLASS 11.0 27-46-04-05 ECLASS 12.0 27-46-04-05
ECLASS 13.0 27-46-04-05 ECLASS 14.0 27-46-04-05
ECLASS 15.0 27-46-04-05
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Exempel pa anvandning
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