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Bildliknande

V(:oupumr

Kabelférskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal
tillbehor.

Allméanna bestillningsdata

Utférande SKMU MS (kontramutter i massing), Kontramutter,
PG 9, 2.8 mm, Massing, fornicklad

Art.nr. 1694080000

Typ SKMU PG9-MS

GTIN (EAN) 4008190872243

Forp. 100 items
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Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 2.8 mm Bygghojd (tum) 0.1102 inch
Nettovikt 229

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljo6verenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3¢c

Allmanna uppgifter

Ytterdiameter 20.79 mm Gangstigning 1.41 mm
Halogener Nej Nyckelbredd 1 18 mm
Tjocklek 2.80 mm Kabelforskruvning PG 9
Grundlaggande material Massing, fornicklad Ganga (yttre) PG 9

Ganga (inre) PG 9 Gangningslangd 2.8 mm
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000940 ETIM 9.0 EC000940
ETIM 10.0 EC000940 ECLASS 14.0 27-14-08-05
ECLASS 15.0 27-14-08-05
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