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Bildliknande

Kabelférskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal
tillbehor.

Allméanna bestillningsdata

Utférande SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter,
PG 29, 7 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)

Art.nr. 1698230000

Typ SKMU PG29-K GR

GTIN (EAN) 4008190884765

Forp. 50 items
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SKMU PG29-K GR
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Godkiannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 7 mm Bygghojd (tum) 0.2756 inch
Nettovikt 6.9¢g

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmanna uppgifter

Silikon Nej Ytterdiameter 53.13 mm
Brannbarhetsklass enligt UL 94 HB Temperaturomrade fér anvéandning max. 100 °C
Temperaturomrade for anvéandning min. -40 °C Gangstigning 1.59 mm
Halogener Nej Nyckelbredd 1 46 mm
Tjocklek 7.00 mm Kabelforskruvning PG 29
Grundlaggande material Polyamid 6 (PAG6 - GF30) Ganga (yttre) PG 29
Ganga (inre) PG 29 Gangningslangd 7 mm
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000940 ETIM 9.0 EC000940
ETIM 10.0 EC000940 ECLASS 14.0 27-14-08-07
ECLASS 15.0 27-14-08-07

Skapandedatum 14.12.2025 01:06:46 MEZ

Katalogversion / Ritningar



SKMU PG29-K GR

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Thread

Skapandedatum 14.12.2025 01:06:46 MEZ

Katalogversion / Ritningar



