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COMPLIANT

Med vart breda sortiment av KLBU skarmanslutningar
kan man uppna en flexibel och sjilvjusterande skarmkon-
takt och sakerstalla felfri anlaggningsdrift.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Klambygel, Klambygel for skarmanslutning, Stal
Art.nr. 1712310050

Typ KLBUE 4-13.5 SC

GTIN (EAN) 4032248007066

Forp. 50 items

Skapandedatum 14.03.2026 11:44:30 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/1712310050

KLBUE 4-13.5 SC

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 31.45 mm Byggdjup (tum) 1.2382 inch
Hojd 22 mm Bygghojd (tum) 0.8661 inch
Bredd 20.1 mm Byggbredd (tum) 0.7913 inch
Montagematt bredd 18.9 mm Nettovikt 18.32 g
Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..55 °C Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C Varaktig driftstemperatur, max. 130°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Produktens koldioxidavtryck

Vagga till grind

0.107 kg CO2 eq.

Allmént

Monteringsanvisning

Direktmontage

Montageskena obestyckad

Montageplatta

Klambara ledare (Markanslutning)

Auvisoleringslangd 22 mm Anslutningstyp Fjaderanslutning
Antal anslutningar 1 Kabeldiameter max. 13.56 mm
Kabeldiameter min. 4 mm Anslutningsarea, flertradig, max. 13.5 mm?
Anslutningsarea, flertradig, min. 4 mm?2

Mairkdata

Markarea 10 mm?2

Materialdata

Grundlaggande material Stal Fargkod Silver
Brannbarhetsklass enligt UL 94 None

Systemparametrar

Utférande for skarmanslutning Andplatta kravs Nej
Montageskena obestyckad Montageplatta

ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning Direktmontage explosionstestat utférande Nej
Monteringstyp Skruv

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002020 ETIM 9.0 EC002020
ETIM 10.0 EC002020 ECLASS 14.0 27-25-01-20
ECLASS 15.0 27-25-01-20
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