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Bildliknande

Kabelférskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal
tillbehor.

Allméanna bestillningsdata

Utférande EWS (draneringsanordning), Utjamningselement,
M 25, 5 mm, Polyamid

Art.nr. 1719740000

Typ EWS M 25X1,5

GTIN (EAN) 4008190353001

Forp. 20 items
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Tekniska data
Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Hojd 23 mm Bygghojd (tum) 0.9055 inch
Langd 23 mm Bygglangd (tum) 0.9055 inch
Nettovikt 13.2b¢g
Temperaturer
Drifttemperatur -20°C..40°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Allmanna uppgifter
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-2 Temperaturomrade for anvdndning max. 40 °C
Temperaturomrade for anvéandning min. -20 °C Gangstigning 1.5 mm
Nyckelbredd 1 30 mm Skyddsklass IP54
Kabelforskruvning Metrisk Grundlaggande material Polyamid
Ganga (yttre) M 25 Gangningslangd 5 mm
Innerdiameter D2 25.00 mm Vridmoment muffar, max. 5.00 Nm
Vridmoment muffar, min. 5.00 Nm
Certifikathummer kabelférskruvning
Markning Exell, 1l 2 GD Certifikatnummer for kabelforskruvning PTB 01 ATEX 1128 X
(ATEX)
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000814 ETIM 9.0 EC000814
ETIM 10.0 EC000814 ECLASS 14.0 27-18-28-17
ECLASS 15.0 27-18-28-17
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