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Produktillustration

\/cumrum

Stiftlister med optimerad lodstiftslangd for vaglodnings-
anvandning. Stiftlisterna har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan,
THT I6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 26, 90°,
Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fortennad, orange, Box

Art.nr. 1725280000
Typ SLD 5.08V/26/90 3.2 SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248060689
Forp. 10 items
Produktparametrar IEC: 320V /17 A
UL:300V/ 10 A
Forpackning Box
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Godkiannanden
Godkannanden

3p
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693
Matt och vikter
Djup 22 mm Byggdjup (tum) 0.8661 inch
Hojd 28.7 mm Bygghojd (tum) 1.1299 inch
Hojd lagstbyggande 26.2 mm Bredd 68.58 mm
Byggbredd (tum) 2.7 inch Nettovikt 21.71¢g
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Packaging
Forpackning Box VPE-langd 152.00 mm
VPE-bredd 135.00 mm VPE-hojd 36.00 mm
Systemparametrar

Produktfamilj

OMNIMATE Signal - serie
BL/SL 5.08

Anslutningstyp

Kretskortanslutning

Montering pa kretskortet THT I6danslutning Delning i mm (P) 5.08 mm
Delning i tum (P) 0.200" Anslutningsvinkel 90°

Antal poler 26 Antal 16dstift per pol 1

Lodstiftlangd (1) 3.2 mm Tolerans for stiftlangd +0.1 /-0.3 mm
Dimensioner for lodstift d = 1,2 mm, oktagonal Dimensioner for l6dstift = d-tolerans 0/-0,03 mm
Diameter bestyckningshal (D) 1.3 mm Tolerans diameter bestyckningshal (D) + 0,1 mm
L1imm 60.96 mm L1itum 2.400"

Antal rader 2 Polradstal 2

Beroringsskydd enligt DIN VDE 57

fingers. ej inst./
handryggss. instucken

Beroringsskydd enligt DIN VDE 0470

IP 20 ansluten/ IP 10 ej
ansluten

Skyddsklass IP20 Genomgangsmotstand (6) <5 mQ

Koderbar Ja Stickcykler 25

Materialdata

Isoleringsmaterial PBT Fargkod orange

Fargtabell (jamforbar) RAL 2000 Isoleringsmaterialgrupp lla

CTI (Comparative Tracking Index) =200 Moisture Level (MSL)

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Kontaktmaterial Cu-legering

Kontaktyta fortennad Skiktstruktur for I6danslutningen 1.3 umNi/ 2..4 ym Sn

matt

Skiktstruktur for stiftkontakten 1..3um Ni / 2.4 ym Sn Lagertemperatur, min. -40 °C
matt

Lagertemperatur, max. 70°C Driftstemperatur, min. -50 °C

Driftstemperatur, max 100 °C Temperaturomrade Montage, min. -25°C

Temperaturomrade Montage, max. 100 °C
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Mairkdata enligt CSA
Institut (CSA) CSA Certifikat nr. (CSA) 200039-1121690
Markspanning (anvandargrupp B / CSA) 300 V Markspanning (anvandargrupp D / CSA) 300 V
Markstrom (anvandargrupp B / CSA) 10 A Markstrom (anvandargrupp D / CSA) 10 A
Hanvisning till godkdnnandevarden Specifikationerna avser

maxvarden. For detaljer -

se typgodkannandeintyg.
Mairkdata enligt UL 1059
Institut (UR) UR Certifikat nr. (UR) E60693
Markspanning (anvandargrupp B /UL 300V Markspanning (anvandargrupp D /UL 300V
1059) 1059)
Markstrom (anvandargrupp B / UL 10 A Markstrom (anvandargrupp D / UL 10A
1059) 1059)
Hanvisning till godkdnnandevarden Specifikationerna avser

maxvarden. For detaljer -

se typgodkannandeintyg.
Mairkdata enligt IEC
testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984 Markstrom, min. antal poler (Tu=20°C) 17 A
Markstrom, max. antal poler (Tu=20°C) 11 A Markstrom, min. antal poler (Tu=40°C) 9.5 A
Markspanning vid overspanningsk./ 320V Markspanning vid overspanningsk./ 250V
Nedsmutsningsgrad I1/2 Nedsmutsningsgrad I1l/2
Markspanning vid 6verspanningskat.,/ 250V Markspanning vid 6verspanningsk./ 400V
Nedsmutsningsgrad 111/3 Nedsmutsningsgrad 11/2
Markspanning vid éverspanningsk./ 4 kV Markstotspanning vid 6verspanningsk./ 4 kV
Nedsmutsningsgrad 111/2 Nedsmutsningsgrad 11l/3
Viktig hdnvisningstext
IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkdnda

standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har
designegenskaper i enlighet med IPC-A-6 10 "Klass 2". Ovriga ansprak géallande produkterna kan
bedémas pa begaran.

Hanvisningstext ¢ Additional variants on request

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Spacing between rows: see hole layout

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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ytterligare tillbehor

Allmanna bestillningsdata

Ingen uppgift ar for liten fér den optimala I6sningen.
Anslutningar &r bara en form av den fullstandiga
processen. Sma detaljer ar ofta nyckeln till en perfekt
I6sning i anvandningar dar potentialer testas, grupperas
eller till och med isoleras.

Ett system &r inget system utan de sma, men nyttiga
detaljerna:

* Teststickkontakter mojliggor saker testning pa
testhylsor

« Overkopplingar skapar en kontaktsaker
potentialfordelning direkt pa anslutningen

¢ Avdelnings-franskiljningselement delar upp en hogpolig
anslutningslist i flera separata hylslist-stickplatser

e Lasningar och rasterhakar - den vibrationstaliga
rastreringen resp. sakringen for hyls- och stiftlister
Tillverkningsmedfoljande och applikationsanpassad - mer
tillbehor = mindre tidsatgang

Typ SL AT SW Utférande

Art.nr. 1770240000 Kretskortsstickanslutning, Tillbehor, Distanshallare, svart, Antal poler:
GTIN (EAN) 4032248117710 1

Forp. 100 ST

fastsattningsblock

Allméanna bestillningsdata

Liten komponent, stor effekt:

Fastrastreringsbara infastningselement 6kar

den mekaniska belastningsbarheten hos hela
stickanslutningen genom

* att fasta hankontakterna pa kretskortet

e vibrationssaker forskruvning av hylsorna och
hankontakterna

Parastreringsbar (tillval) eller fardigt formonterad - alltid
den passande l0sningen:

* stabil, passnoggrann laxstjart-rastrering

* Metallganginsatser for hog belastning

¢ kan anvandas for alla utgangsriktningar

Sa mycket stabilitet som kravs, sa litet tidsatgang som
mojligt:

* hog belastbarhet for frekvent forskruvning

* komplett set for enkelt urval

Resultatet: Mer bortfallssékerhet for [6dstallena och
hela komponentgruppen vid mekanisk stress, som t.ex.
vibrationer och dragbelastning.

Typ SLABB14 SW Utfoérande

Art.nr. 1774460000 Kretskortsstickanslutning, Tillbehor, Montageblock, svart, Antal poler:
GTIN (EAN) 4032248148813 1

Forp. 20 ST
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Kodelement

Allmanna bestillningsdata

Kopplar bara vad som hor ihop: Ratt anslutning pa ratt
stalle.

Kodnings- och forvridningsskyddselementen tilldelar
tydligt anslutande element under tillverkningen och
driften

Kodnings- och forvridningsskyddselementen skjuts in
innan bestyckningen eller under kabelkonfektioneringen.
Alternativen hos Weidmiiller: konfigurera enkelt och
individuellt online i variantkonfiguratorn och fa fardigt
forkodat.

En felbestyckning péa kretskortet eller felanslutning av
anslutningselement ar inte langre mojligt.

Fordelen: Ingen felsdkning vid tillverkningen och ingen
felhantering av anvandaren.

Typ BLZ/SL KO BK BX Utférande

Art.nr. 1545710000 Kretskortsstickanslutning, Tillbehor, Koderelement, svart, Antal poler:

GTIN (EAN) 4008190087142 1

Forp. 50 ST

Typ BLZ/SL KO OR BX Utférande

Art.nr. 1573010000 Kretskortsstickanslutning, Tillbehor, Koderelement, orange, Antal

GTIN (EAN) 4008190048396 poler: 1

Forp. 100 ST

fastsattningsblock
Liten komponent, stor effekt:
Fastrastreringsbara infastningselement okar
den mekaniska belastningsbarheten hos hela
stickanslutningen genom

s * att fasta hankontakterna pé kretskortet

ﬁ‘@ e

Allmanna bestillningsdata

* vibrationssaker forskruvning av hylsorna och
hankontakterna

Parastreringsbar (tillval) eller fardigt formonterad - alltid
den passande l6sningen:

* stabil, passnoggrann laxstjart-rastrering

* Metallganginsatser for hog belastning

¢ kan anvandas for alla utgangsriktningar

Sa mycket stabilitet som kravs, sa litet tidsatgang som
mojligt:

* hog belastbarhet for frekvent férskruvning

* komplett set for enkelt urval

Resultatet: Mer bortfallssdkerhet for [6dstéllena och
hela komponentgruppen vid mekanisk stress, som t.ex.
vibrationer och dragbelastning.

Typ SLABB14 OR Utforande

Art.nr. 1594200000 Kretskortsstickanslutning, Tillbehor, Montageblock, orange, Antal
GTIN (EAN) 4008190184988 poler: 0

Forp. 20 ST
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Allmanna bestillningsdata

Ingen uppgift ar for liten fér den optimala I6sningen.
Anslutningar &r bara en form av den fullstandiga
processen. Sma detaljer ar ofta nyckeln till en perfekt
I6sning i anvandningar dar potentialer testas, grupperas
eller till och med isoleras.

Ett system &r inget system utan de sma, men nyttiga
detaljerna:

* Teststickkontakter mojliggor saker testning pa
testhylsor

* Overkopplingar skapar en kontaktsaker
potentialfordelning direkt pa anslutningen

¢ Avdelnings-franskiljningselement delar upp en hogpolig
anslutningslist i flera separata hylslist-stickplatser

e Lasningar och rasterhakar - den vibrationstaliga
rastreringen resp. sakringen for hyls- och stiftlister
Tillverkningsmedfoljande och applikationsanpassad - mer
tillbehor = mindre tidsatgang

Typ SL AT OR Utférande

Art.nr. 1598300000 Kretskortsstickanslutning, Tillbehor, Distanshallare, orange, Antal
GTIN (EAN) 4008190189266 poler: 1

Forp. 100 ST
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