Weidmiiller 3t

S2L 3.50/22/180F 3.5SN BK BX Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Raka, tvaradiga stiftlister i utforande med stangda sidor
eller med flans (stiftlister med 6ppen sida efter forfragan).
Hankontakterna med en stiftlangd pa 3,5 mm &r byggda
for vaglodning och forpackade i en lada. Skruvfastsatt-
ning mot kretskortet ar mojligt. Hylslister har plats for
markning och kan kodas.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT
l6danslutning, 3.50 mm, Antal poler: 22, 180°,
Lodstiftlangd (1): 3.5 mm, fortennad, svart, Box

Art.nr. 1729670000
Typ S2L 3.50/22/180F 3.5SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248041077
Forp. 36 items
Produktparametrar IEC: 2560V /10 A
UL: 1560V /10 A
Forpackning Box
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Godkiannanden
Godkannanden

3p
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693
Matt och vikter
Djup 10.5 mm Byggdjup (tum) 0.4134 inch
Hojd 17.7 mm Bygghojd (tum) 0.6968 inch
Hojd lagstbyggande 14.2 mm Bredd 45.5 mm
Byggbredd (tum) 1.7913 inch Nettovikt 397¢g
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Packaging
Forpackning Box VPE-langd 341.00 mm
VPE-bredd 135.00 mm VPE-hojd 22.00 mm
Systemparametrar

Produktfamilj

OMNIMATE Signal - serie B2L/S2L 3.560 - 2-radig

Anslutningstyp

Kretskortanslutning

Montering pa kretskortet

THT lodanslutning

Delning i mm (P) 3.50 mm
Delning i tum (P) 0.138"
Anslutningsvinkel 180°
Antal poler 22

Antal l6dstift per pol 1
Lodstiftlangd (1) 3.5 mm
Dimensioner for 16dstift d = 1,0 mm, oktagonal
Diameter bestyckningshal (D) 1.3 mm
Tolerans diameter bestyckningshal (D) + 0,1 mm
L1Timm 35.00 mm
L1itum 1.378"
Antal rader 1
Polradstal 2

Beroringsskydd enligt DIN VDE 57

fingers. ej inst./ handryggss. instucken

Beroringsskydd enligt DIN VDE 0470

IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten

Koderbar Ja

Max. instickskraft/pol 5N

Max. dragkraft/pol 4N

Atdragningsmoment Momenttyp Montageskruv, Kretskort

Anvandningsinformation

Atdragningsmoment min. 0.1 Nm
max. 0.15 Nm
Rekommenderad skruv| ArtikelnumRESC KA
2.2X4.5
WN1412
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Materialdata

Isoleringsmaterial PBT Fargkod svart

Fargtabell (jamforbar) RAL 9011 Isoleringsmaterialgrupp Illa

CTI (Comparative Tracking Index) =200 Moisture Level (MSL)

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Kontaktmaterial Cu-legering

Kontaktyta fortennad Skiktstruktur for I6danslutningen 2..3um Ni/5..7 um Sn
glossy

Lagertemperatur, min. -40 °C Lagertemperatur, max. 70°C

Driftstemperatur, min. -50 °C Driftstemperatur, max 100 °C

Temperaturomrade Montage, min. -30°C Temperaturomrade Montage, max. 100 °C

Markdata enligt CSA

Institut (CSA) CSA Certifikat nr. (CSA) 200039-1488444

Markspanning (anvandargrupp B / CSA) 150 V

Markstrom (anvandargrupp B / CSA)

5A

Hanvisning till godkdnnandevarden

Specifikationerna avser
maxvarden. For detaljer -
se typgodkannandeintyg.

Markdata enligt UL 1059

Institut (UR) UR Certifikat nr. (UR) E60693
Markspanning (anvéandargrupp B /UL 150V Markspanning (anvéandargrupp C /UL 50V
1059) 1059)
Markstrom (anvandargrupp B / UL 10 A Markstrom (anvandargrupp C / UL 10A
1059) 1059)
Hanvisning till godkdnnandevarden Specifikationerna avser

maxvarden. For detaljer -

se typgodkannandeintyg.
Mairkdata enligt IEC
testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984 Markstrom, min. antal poler (Tu=20°C) 10 A
Markstrom, max. antal poler (Tu=20°C) 10 A Markstrom, min. antal poler (Tu=40°C) 9 A
Markstrom, max. antal poler (Tu=40°C) 8.5 A Markspanning vid overspanningsk./ 250V

Nedsmutsningsgrad 11/2

Markspanning vid overspanningsk./ 125V Markspanning vid overspanningskat.,/ 80V
Nedsmutsningsgrad 11l/2 Nedsmutsningsgrad Ill/3
Markspanning vid overspanningsk./ 2.5 kv Markspanning vid overspanningsk./ 2.5 kV
Nedsmutsningsgrad 11/2 Nedsmutsningsgrad Ill/2
Markstotspanning vid 6verspanningsk./ 2.5 kV Korttidstromhallfasthet 3x1smit77 A

Nedsmutsningsgrad Ill/3

Viktig hanvisningstext

IPC-konformitet

Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkédnda
standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har
designegenskaper i enlighet med IPC-A-6 10 "Klass 2". Ovriga ansprak gallande produkterna kan

bedomas pa begaran.

Hanvisningstext

P on drawing = pitch

Additional variants on request

Gold-plated contact surfaces on request

Spacing between rows: see hole layout

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
Diameter of solder eyelet D = 1.3+0.1 mm

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other

components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

For additional mechanical support for male connectors with screw flange (...F), we recommend

an additional cable gland with fastening screws (sheet metal screw ISO 1481-ST 2.2x4.5 C or
1ISO 7049-ST 2.2x4.5 C - see Accessories). Cable gland only permitted before soldering.
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* In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01

Skapandedatum 10.03.2026 07:19:14 MEZ

Katalogversion / Ritningar 4



Weidmiiller 3t

S2L 3.50/22/180F 3.5SN BK BX Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
m www.weidmueller.com
Produktillustration Dimensional drawing
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hole pattern
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Kodelement

Allmanna bestillningsdata

Kopplar bara vad som hor ihop: Ratt anslutning pa ratt
stalle.

Kodnings- och forvridningsskyddselementen tilldelar
tydligt anslutande element under tillverkningen och
driften

Kodnings- och forvridningsskyddselementen skjuts in
innan bestyckningen eller under kabelkonfektioneringen.
Alternativen hos Weidmiiller: konfigurera enkelt och
individuellt online i variantkonfiguratorn och fa fardigt
forkodat.

En felbestyckning péa kretskortet eller felanslutning av
anslutningselement ar inte langre mojligt.

Fordelen: Ingen felsdkning vid tillverkningen och ingen
felhantering av anvandaren.

Typ B2L/S2L 3.50 KO BK BX Utforande

Art.nr. 1849740000 Kretskortsstickanslutning, Tillbehor, Koderelement, svart, Antal poler:
GTIN (EAN) 4032248378203 1

Forp. 100 ST

Typ B2L/S2L 3.50 KO OR BX Utforande

Art.nr. 1849730000 Kretskortsstickanslutning, Tillbehor, Koderelement, orange, Antal
GTIN (EAN) 4032248378197 poler: 1

Forp. 100 ST
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