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Bildliknande

Kabelférskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal
tillbehor.

Allméanna bestillningsdata

Utforande EA (jordningsringar), Jordningsring, 6vriga, M 40,
Massing, fornicklad

Art.nr. 1736520000

Typ EA-RING MS/M 40

GTIN (EAN) 4008190963637

Forp. 10 items

Skapandedatum 16.12.2025 04:44:38 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/1736520000

EA-RING MS/M 40

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Godkidnnanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 86.5 mm Bygghojd (tum) 3.4055 inch
Langd 86.5 mm Bygglangd (tum) 3.4055 inch
Nettovikt 21g

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

Allmanna uppgifter

Ytterdiameter 54 mm Tjocklek 1.50 mm
Kabelférskruvning M 40 Grundlaggande material Massing, fornicklad
Ganga (yttre) M 40 Innerdiameter D2 13.50 mm
Avstand innermatt B 4450 mm Bredd yttermatt C 30.00 mm
Certifikathnummer kabelférskruvning

Markning Exell, Il 2 GD, EExd I

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002317 ETIM 9.0 EC002317
ETIM 10.0 EC002317 ECLASS 14.0 27-14-08-07
ECLASS 15.0 27-14-08-07
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