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Allméanna bestillningsdata

Utforande Apparatmarkning, Tillbehor x 10 mm, PVC, Farg-
kod: gra, sjalvhaftande

Art.nr. 1753460000

Typ SCHS4 K

GTIN (EAN) 4032248014323

Forp. 50 items

\/noupum

Skapandedatum 27.02.2026 02:07:17 MEZ
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SCHS4 K

Tekniska data

Weidmiiller 3£
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www.weidmueller.com

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 6 mm Byggdjup (tum) 0.2362 inch
Hojd 1000 mm Bygghojd (tum) 39.37 inch
Bredd 10 mm Byggbredd (tum) 0.3937 inch
Nettovikt 199

Temperaturer

Temperaturomrade for anvandning -20...80 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allménna data

Limma Dubbelsidig tejp

Materialfarg enligt motstandskod 8

Utférande sjalvhaftande

Bredd 10 mm

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Temperaturomrade for anvandning max. 80 °C

Temperaturomrade for anvandning min. -20 °C

Fargkod gra

Halogener Nej

Grundlaggande material PVC

Antal markningar per férpackningsenhet Leveransform MultiCard

Antal markningar per kombination 1 MultiCard = Accessories

Temperaturomrade for anvandning -20...80 °C

Applikation/Tillverkare Sjalvhaftande

Apparatmairkning

Halogener Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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Tillbehor
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Neutral

Allmanna bestillningsdata

ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet ar en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fordelar i korthet:

¢ Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.

e For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena

* Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-

Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE Utforande

Art.nr. 1736181687 ESG, Apparatmérkning x 20 mm, PA 66, Fargkod: gul, jackbar
GTIN (EAN) 4032248208265

Forp. 200 ST

Typ ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU Utforande

Art.nr. 1736181696 ESG, Apparatmérkning x 20 mm, PA 66, Fargkod: turkos, jackbar
GTIN (EAN) 4008190985967

Forp. 200 ST

Typ ESG 7/20 SIRIUS MC NEWS  Utférande

Art.nr. 1736181044 ESG, Apparatmérkning x 20 mm, PA 66, Fargkod: vit, jackbar
GTIN (EAN) 4008190985950

Forp. 200 ST

Specialtryck

Allmanna bestillningsdata

ESG ar den beprévade markningen for manga kanda
elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet ar en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fordelar i korthet:

¢ Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.

* For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,
erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena

* Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-

Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ ESG 7/20 SIRIUS MC SDR Utférande

Art.nr. 1766650000 ESG, Apparatmarkning x 20 mm, PA 66, Fargkod: enligt kundonskan,
GTIN (EAN) 4032248065547 jackbar

Forp. 40 ST
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