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Avbildning liknande

CLI T-hylsan ar en transparent hylsa med hog kvalitet for Allminna bestillningsdata
markning av ledare och kablar med areor upp till 75 mm?2.
CLI T-hylsan finns i fyra olika langder sa att markning med  utfsrande CableLine, Hylsa x 5 mm, PVC, Fargkod: transpa-
langa teckenstrangar ar mojlig. Den transparenta hylsan rent, Ledarytterdiameter: 2.5 - 5 mm
. o . Art.nr. 1764210000

skyddar optimalt pastickskylten mot yttre paverkan. Som

o . o . . Typ CLIT1-18
pastickskylt passar markningen TM-I fran MultiCard- och GTIN (EAN) 2032248053278
MultiMark-serien. Forp. 200 items

¢ Storre areaomrade per hylsa

* En speciell flexibel balgprofil sdkerstaller ett brett
anvandningsomrade

¢ TM-I-skylten kan latt sattas in i hylsfickan innan eller
efter anslutningen

* Finns i fem olika langder

¢ Ej lamplig for markning med P-Ink eller STI-stift
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Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 8 mm Byggdjup (tum) 0.315 inch

Hojd 18 mm Bygghojd (tum) 0.7087 inch

Bredd 5 mm Byggbredd (tum) 0.1968 inch

Nettovikt 0.28¢

Temperaturer

Temperaturomrade for anvandning -30...80 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmanna data

Typ av markning neutral Bredd 5 mm

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Temperaturomrade for anvdandning max. 80 °C

Temperaturomrade for anvandning min. -30 °C Fargkod transparent

Halogener Ja Grundlaggande material PVC

Rekommenderade tillverkare Transportvasende, Temperaturomrade for anvandning -30..80°C
Maskinbyggnad

Ledar- och kabelmirkning

Halogener Ja Ledardiameter, max. 6 mm?2

Ledardiameter, min. 0.75 mm? Ledarytterdiameter, max. 5 mm

Ledarytterdiameter, min. 2.5 mm Ledarytterdiameter 2.5-5mm

Ledararea 0.75-6 mm?2

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530

ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02

ECLASS 15.0 27-28-11-02
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