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Bildliknande

Forutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbju-
der Weidmdiller en rad kabelforskruvningar for de mest
skiftande anvandningsandamal.

Kabelférskruvningarna i massing, plast och rostfritt stal
uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, for att
passa alla industriella kapslingar.

Beroende pa kabelforskruvningarnas serie och anvand-
ningsomrade ar kabelférskruvningarna godkanda och tes-
tade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allméanna bestillningsdata

Utférande VG MS (standard kabelférskruvning av massing),
kabelférskruvning, Rak, M 50, 9 mm, OD min. 22
- 0D max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - b bar
(30 min.), Massing, fornicklad

Art.nr. 1772260000
Typ VG M50 - MS 68
GTIN (EAN) 4032248129911
Forp. b items
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Tekniska data
Godkiannanden
Godkannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Hojd 48 mm Bygghojd (tum) 1.8898 inch
Langd 57 mm Bygglangd (tum) 2.2441 inch
Nettovikt 280.2 g
Temperaturer
Drifttemperatur -40 °C...100 °C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
Allmanna uppgifter
Kabeldiameter utsidan max. 32 mm Kabeldiameter utsidan min. 22 mm
Skyddsklass med GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 -5 Atdragningsmoment 18 Nm
bar (30 min.)
Temperaturomrade for anvandning max. 100 °C Temperaturomrade for anvandning min. -40 °C
Gangstigning 1.5 mm Halogener Ja
Nyckelbredd 1 50 mm Nyckelbredd 2 55 mm
Nyckelbredd 50 mm Skyddsklass IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
bar (30 min.)

Kabelférskruvning M 50 Grundlaggande material Massing, fornicklad
Tatningsinsats NBR Tatning NBR
Ganga (yttre) M 50 Gangningslangd 9 mm
Vridmoment kupolmutter, max. 43.00 Nm Skyddsklass (UL) Type 4X
Vridmoment muffar, max. 18.50 Nm Vridmoment muffar, min. 17.50 Nm
Vridmoment kupolmutter, min. 41.00 Nm Plintinsats Polyamid
Certifikatnummer kabelforskruvning
Certifikatnummer for kabelforskruvning E-14047 Certifikatnummer for kabelforskruvning E-199260
(GERMLLOYD) (UL)
Certifikatnummer for kabelforskruvning E-199260 DEF |Villkor for godkdnnande DNV, UL, cULus
(cULus)
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-01
ECLASS 15.0 27-14-08-01

Skapandedatum 23.12.2025 09:26:04 MEZ

Katalogversion / Ritningar 2



Weidmiiller 3t

VG M50 - MS 68

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

Tillbehor www.weidmueller.com

Maissingsmuttrar, fornicklade

Kabelforskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal

tillbehor.
Allméanna bestillningsdata
Typ SKMU M50 MS Utférande
Art.nr. 1737040000 SKMU MS (kontramutter i massing), Kontramutter, M 50, 5 mm,
GTIN (EAN) 4008190956516 Méssing, fornicklad
Forp. 25 ST

Massingslasmuttrar, obehandlade

Kabelforskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal
tillbehor.

Allméanna bestillningsdata

Typ SKMU M50 MS SC Utférande

Art.nr. 0930640006 SKMU MS (kontramutter i massing), Kontramutter, M 50, 5 mm,
GTIN (EAN) 4032248976102 Méssing

Forp. 5 ST

Plantétning i neopren - GWDR NP

Kabelforskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal
tillbehor.

Allmanna bestillningsdata

Typ GWDR M50-NP Utférande

Art.nr. 1736280000 GWDR NP (plantatning - neopren), Tatningsring, M 50, Neopren
GTIN (EAN) 4008190956073

Forp. 20 ST
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Plantatning i polyetylen - GWDR PO

Kabelforskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal
tillbehor.

Allméanna bestillningsdata

Typ GWDR M50-PO Utférande

Art.nr. 1777980000 GWDR PO (plantatning - polyetylen), Tatningsring, M 50, Polyethylen
GTIN (EAN) 4032248158249

Forp. 50 ST

Vulkaniserad fibertiatning - KSWF

o

Kabelforskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal
tillbehor.

Allméanna bestillningsdata

Typ KSWF M50 Utférande

Art.nr. 1076720000 KSWEF (plantatning - vulkaniserad fiber), Tatningsring, M 50,
GTIN (EAN) 4032248838646 Vulkanfiber

Forp. 25 ST

Plantétning i nylon - KSWN

Kabelforskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal
tillbehor.

O

Allmanna bestillningsdata

Typ KSWN M50 Utférande

Art.nr. 0900660000 KSWN (plantatning - nylon), Tatningsring, M 50, Nylon 6
GTIN (EAN) 4032248850105

Forp. 25 ST
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