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Bildliknande

Forutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbju-
der Weidmdiller en rad kabelforskruvningar for de mest
skiftande anvandningsandamal.

Kabelférskruvningarna i massing, plast och rostfritt stal
uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, for att
passa alla industriella kapslingar.

Beroende pa kabelforskruvningarnas serie och anvand-
ningsomrade ar kabelférskruvningarna godkanda och tes-
tade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allméanna bestillningsdata

Utférande VG K (standard plastférskruvning), kabelforskruv-
ning, Rak, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44
mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poly-

amid 6
Art.nr. 1772350000
Typ VG M63-1/K68
GTIN (EAN) 4032248130016
Forp. 10 items
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Godkidnnanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 53 mm Bygghojd (tum) 2.0866 inch

Langd 71 mm Bygglangd (tum) 2.7953 inch

Nettovikt 995¢g

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmanna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max. 44 mm Kabeldiameter utsidan min. 34 mm

Skyddsklass med GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 -5 Atdragningsmoment 12 Nm

bar (30 min.)

Silikon Nej Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-2

Temperaturomrade for anvandning max. 100 °C Temperaturomrade for anvandning min. -40 °C

Gangstigning 1.5 mm Halogener Ja

Normer EN/IEC 62444 Nyckelbredd 1 65 mm

Nyckelbredd 65 mm Skyddsklass IP67, P68 -5 bar (30
min.)

Kabelférskruvning Metrisk Grundlaggande material Polyamid 6

Tatningsinsats CR Ganga (yttre) M 63

Gangningslangd 18 mm Vridmoment kupolmutter, max. 20.50 Nm

Vridmoment kontramutter, min. 11.50 Nm Anmarkning: Skyddsklass IP66-applikationer endast
mojliga med tatningsring
for gdngade anslutningar.
Utan tatningsring for
gangade anslutningar, ar
endast IP54 mojligt.

Skyddsklass (UL) Type 4X Vridmoment muffar, max. 12.50 Nm

Vridmoment muffar, min. 11.50 Nm Vridmoment kupolmutter, min. 19.50 Nm

Vridmoment kontramutter, max. 12.50 Nm

Certifikatnummer kabelforskruvning

Certifikatnummer for kabelforskruvning E-199260 - BM 20
(UL)

Certifikatnummer for kabelforskruvning
(cULus)

E-199260-BM 20

DEF |Villkor for godkannande DNV, UL, cULus

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-01
ECLASS 15.0 27-14-08-01
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Plastlasmuttrar, gra

Kabelforskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal

tillbehor.
Allméanna bestillningsdata

Typ SKMU M63 - K GR Utférande

Art.nr. 1772510000 SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, M 63, 8 mm,
GTIN (EAN) 4032248130252 Polyamid 6 (PAG - GF30)

Forp. 10 ST

Plantatning i neopren - GWDR NP

Kabelforskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal

tillbehor.
Allméanna bestillningsdata
Typ GWDR M63-NP Utférande
Art.nr. 1736290000 GWDR NP (plantatning - neopren), Tatningsring, M 63, Neopren
GTIN (EAN) 4008190956080
Forp. 10 ST

Plantétning i polyetylen - GWDR PO

Kabelforskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal

tillbehor.
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Allménna bestillningsdata
Typ GWDR M63-PO Utférande
Art.nr. 1777990000 GWDR PO (plantéatning - polyetylen), Tatningsring, M 63, Polyethylen
GTIN (EAN) 4032248158256
Forp. 50 ST

Skapandedatum 01.03.2026 09:41:26 MEZ

Katalogversion / Ritningar 3


https://eshop.weidmueller.com/p/1772510000
https://eshop.weidmueller.com/p/1736290000
https://eshop.weidmueller.com/p/1777990000

