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Bildliknande

Kabelférskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal
tillbehor.

Allméanna bestillningsdata

Utférande VPMS (blindpropp i méassing), Laspropp, stangd, M
25, 7 mm, Massing, fornicklad

Art.nr. 1777750000

Typ VP M25-MS65

GTIN (EAN) 4032248158027

Forp. 100 items
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Godkannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 11 mm Bygghojd (tum) 0.4331 inch
Langd 11 mm Bygglangd (tum) 0.4331 inch
Diameter 28 mm Vaggtjocklek, min. 0.5 mm
Vaggtjocklek, max. 6 mm Nettovikt 14.26 g
Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP Oc0edf9f-b35a-4d 1f-b8f0-99d4b22ac203

Allmanna uppgifter

Huvuddiameter 28.00 mm O-Ring NBR

Silikon Nej Temperaturomrade for anvandning max. 100 °C
Temperaturomrade for anvandning min. -40 °C Gangstigning 1.5 mm
Halogener Nej Skyddsklass IP68 - 5 bar (30 min.)
Kabelforskruvning Metrisk Grundlaggande material Massing, fornicklad
Tatningsring diameter 25.00 mm Tatning NBR

Ganga (yttre) M 25 Gangningslangd 7 mm
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000451 ETIM 9.0 EC000451
ETIM 10.0 EC000451 ECLASS 14.0 27-14-08-05
ECLASS 15.0 27-14-08-05
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