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Produktillustration

\/cumum

Plintar med DLA- och DLI-skruvanslutningsteknologi
erbjuder kompakta alternativ for signalledningsdragning.
Potentialer kan distribueras enkelt och tillforlitligt via over-
kopplingskanaler. For visualisering av signaler erbjuder vi
varianter med LED-display och en valfri PE-anslutning.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Initiator/aktuatorplint, Skruvanslutning, mork-
beige, 1.5 mm2, 17.5 A, 250V, Antal anslut-
ningar: 6, Antal vaningar: 4, TS 35

Art.nr. 1784130000
Typ VLI 1.5/PE DB
GTIN (EAN) 4032248190102
Forp. 50 items
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Godkiannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr. (UR) E60693

Matt och vikter

Djup 63 mm Byggdjup (tum) 2.4803 inch
Byggdjup inkl. montageskena 64 mm Hojd 69 mm
Bygghojd (tum) 2.7165 inch Bredd 6.15 mm
Byggbredd (tum) 0.2421 inch Nettovikt 15.3¢g
Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..56 °C Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C Varaktig driftstemperatur, max. 120°C
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmant

Ledardiameter, AWG, max AWG 12 Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Normer IEC 60947-7-1 (-7-2) Montageskena obestyckad TS 35

Klambara ledare (Markanslutning)

Tolkdorn enligt 60 947-1 A3
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Anslutningsriktning pa sidan
Atdragningsmoment, max. 0.6 Nm
Atdragningsmoment, min. 0.4 Nm
Avisoleringslangd 8 mm

Anslutningstyp 2

Skruvanslutning

Anslutningstyp

Skruvanslutning

Antal anslutningar 6
Anslutningsomrade, max. 4 mm?
Anslutningsomrade, min. 0.13 mm?2
Klamskruv M 2,5
Klingmatt 6 x 3,5 mm
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 2.5 mm?2
46228/4, max.

Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.13 mm?2
46228/4, min.

Ledararea, fintradig med &andhylsa DIN 2.5 mm?
46228/1, max.

Ledararea, fintradig med andhylsa DIN  0.13 mm?2
46228/1, min.

Ledardiameter, fintradig, max. 4 mm?2
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Tekniska data
Ledararea, fintradig, min. 0.13 mm?2
Anslutningsarea, flertradig, max. 2.5 mm?
Anslutningsarea, flertradig, min. 0.13 mm?
Ledararea, entradig, max. 4 mm?2
Ledararea, entradig, min. 0.13 mm?
Anslutningsarea, fintradig, min. 0.13 mm?
Anslutningsbar ledare Anslutningsspecifikation Skruvanslutning
Ledarens anslutningsarea Typ massiv, HO5(07) V-U
min. 0.5 mm?2
max. 4 mm?2
nominell 1.5 mm?
kabelsko Avisoleringslangd min. 8 mm
max. 8 mm
nominell 8 mm
Atdragningsmoment min. 0.4 Nm
max. 0.6 Nm
Anslutningsspecifikation Skruvanslutning
Ledarens anslutningsarea Typ flertradig, HO7V-R
min. 0.5 mm?
max. 2.5 mm?
nominell 1.5 mm?2
kabelsko Avisoleringslangd min. 8 mm
max. 8 mm
nominell 8 mm
Atdragningsmoment min. 0.4 Nm
max. 0.6 Nm
Anslutningsspecifikation Skruvanslutning
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig, HO5(07) V-K
min. 0.5 mm?2
max. 4 mm?2
nominell 1.5 mm?
kabelsko Avisoleringslangd min. 8 mm
max. 8 mm
nominell 8 mm
Atdragningsmoment min. 0.4 Nm
max. 0.6 Nm
Markdata
Markarea 1.5 mm?2 Markspanning 250V
Maéarkspanning DC 250V Markstrom 175 A
Str&ouml;m med max. ledare 24 A Normer IEC 60947-7-1 (-7-2)
Genomgangsmotstand enligt IEC 1.83 mQ Markstétspanning 4 kV
60947-7-x
Forlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 0.56 W Overspanningskategori 1
Nedsmutsningsgrad 3
Mairkdata enligt UL
Ledarstorlek Factory wiring max (UR) 12 AWG Strom Gr D (UR) 10A
Ledarstorlek Factory wiring min (UR) 26 AWG Certifikat nr. (UR) E60693
Ledarstorlek Field wiring min (UR) 26 AWG Spéanning grupp D (UR) 300V
Ledarstorlek Field wiring max (UR) 12 AWG
Materialdata
Grundlaggande material Wemid Fargkod morkbeige
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
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Systemparametrar
Utférande Skruvanslutning, Med PE- Andplatta kravs Ja
anslutning, 6ppen pa en
sida
Antal potentialer 4 Antal vaningar 4
Antal klamstallen per vaning 2 Antal potentialer per vaning 1
Nivaer internt 6verkopplade Nej PE-anslutning Ja
Montageskena obestyckad TS 35 N-Funktion Nej
PE-Funktion Ja PEN-Funktion Nej
ytterligare tekniska data
Oppna sidor hoger explosionstestat utforande Nej
Monteringstyp ihakad
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000900 ETIM 9.0 EC000900
ETIM 10.0 EC000900 ECLASS 14.0 27-25-01-12
ECLASS 15.0 27-25-01-12
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Overkopplingar
—— Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential
till angransande kopplingsplinter genomfors via en
g i g ‘ overkoppling. Ytterligare insatser fran kabeldragning
tii LAAL kan latt undvikas. Aven om polerna bryts ut ar
- kontaktens tillforlitlighet i kopplingsplintar fortfarande
[——

Allméanna bestillningsdata

garanterad. Var portfolj erbjuder pluggbara och skruvbara
overkopplingssystem for modular plintar.

Typ VQB 1.5/50 BL Utférande

Art.nr. 1633280000 Overkoppling (plint), skruvad, bla, 17.5 A, Antal poler: 50, Delning i
GTIN (EAN) 4008190257743 mm (P): 6.20, Isolerad: Ja, Bredd: 4.2 mm

Forp. 5 ST

Typ VQB 1.5/50 RT Utférande

Art.nr. 1633290000 Overkoppling (plint), skruvad, réd, 17.5 A, Antal poler: 50, Delning i
GTIN (EAN) 4008190257750 mm (P): 6.20, Isolerad: Ja, Bredd: 4.2 mm

Forp. 5 ST

Typ VQB 1.5/50 SW Utférande

Art.nr. 1635120000 Overkoppling (plint), skruvad, svart, 17.5 A, Antal poler: 50, Delning i
GTIN (EAN) 4008190262761 mm (P): 6.20, Isolerad: Ja, Bredd: 4.2 mm

Forp. 5 ST

Andplattor och skiljeplattor

Allmanna bestillningsdata

Skiljeplattor och andplattor ar viktiga tillbehor for

plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk
separation av olika potentialer och funktionsgrupper,
vilket 6kar sdkerheten och sakerstéller en tydlig

struktur inuti kopplingsskapet. Andplattor stanger
plintraden péa sidorna, skyddar mot kontakt med
spanningsforande delar och sakerstaller ett rent, stabilt
avslut. Bada komponenter ar exakt anpassade till de olika
plintserierna fran Weidmdiller, vilket bidrar till en saker,
overensstimmande och professionell ledningsdragning.

Typ AP VLI1.5/PE DB
Art.nr. 1784160000
GTIN (EAN) 4032248190157
Forp. 20 ST

Utférande

Andplatta for plintar, mérkbeige, Hojd:

V-0, Wemid, rastbar: Ja

71.35 mm, Bredd: 1.5 mm,
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Tillbehor

For att sakerstalla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmiiller andvinklar i programmet. Det finns
utféranden med skruv och skruvldsa utféranden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Allméanna bestillningsdata

Typ WEW 35/1 Utférande

Art.nr. 1059000000 Andstod, morkbeige, TS 35, V-2, Wemid, Bredd: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190172282

Forp. 50 ST

Typ WEW 35/2 Utférande

Art.nr. 1061200000 Andstod, mérkbeige, TS 35, HB, Wemid, Bredd: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN) 4008190030230

Forp. 50 ST

Spar-Skruvmejsel

VDE-isolerad sparskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1,
SoftFinish-handtag

Allmanna bestillningsdata

Typ SDIS 0.6X3.5X100 Utférande

Art.nr. 9008390000 Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN) 4032248056354

Forp. 18T
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Neutral

Allmanna bestillningsdata

Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
olika bredder.

¢ Stort urval av markningar klara att anvandas

* Remsmontering for snabb uppmarkning

* Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,

¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av

var markningsprogramvara M-Print PRO eller

M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ DEK 5/5 MC NE WS Utforande

Art.nr. 1609801044 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190397111 Weidmueller, vit

Forp. 1000 ST
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