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Avbildning liknande

Vart omfattande utbud av TM-hylsor ar lampligt for uni-
versell hantering. Fran tunna ledare till kablar med stor
ytterdiameter tacker de ett stort omrade med olika appli-
kationer. Sortimentet erbjuder ett mycket bra skydd av de
paskrivna insticksskyltarna mot yttre paverkan. TM-hyl-
sorna ar flexibla vid montage.

¢ Optimalt skydd av de markta insticksskyltarna

¢ Stort anvandningsomrade for ledare och kabel

* En skylttyp for alla diametrar.

e TMX 30 for montering med buntband (bredd 4,6 mm)

Allméanna bestillningsdata

Utférande TM, Hylsa x 14 mm, PVC, Fargkod: transparent,
Ledarytterdiameter: 10 - 14 mm

Art.nr. 1806310000

Typ TM 205/18 VO

GTIN (EAN) 4032248275823

Forp. 200 items
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Godkidnnanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 14 mm Byggdjup (tum) 0.5512 inch

Hojd 18 mm Bygghojd (tum) 0.7087 inch

Bredd 14 mm Byggbredd (tum) 0.5512 inch

Nettovikt 0.98¢

Temperaturer

Temperaturomrade for anvandning -40...80 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmanna data

Typ av markning neutral Bredd 14 mm

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Temperaturomrade for anvdandning max. 80 °C

Temperaturomrade for anvandning min. -40 °C Fargkod transparent

Grundlaggande material PVC Rekommenderade tillverkare Transportvasende,
Maskinbyggnad

Temperaturomrade for anvandning -40...80 °C

Ledar- och kabelmirkning

Ledardiameter, max. 35 mm? Ledardiameter, min. 16 mm?2

Ledarytterdiameter, max. 14 mm Ledarytterdiameter, min. 10 mm

Ledarytterdiameter 10- 14 mm Ledararea 16 - 35 mm2

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530

ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02

ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Blank

TM-l ar en erkand och ackrediterad markningstyp for
trafiktekniska applikationer. Det finns olika skyltlangder
for individuell markning med langa teckenstrangar.

Enkel hantering av separering och installation tack vare
projektetmarkningsfaltet. Montage av hylsor i forvag och
eftermontering av skyltar erbjuder utmarkt mangsidighet
Den speciella konturen for TM-I ger enkel montering och
sakrar fast positionering. De ar kompatibla med ett antal
kommersiellt tillgangliga hylsor. Tack vare MultiCard-
formatet kan skyltarna markas snabbt och bekvamt med
PrintJet CONNECT, plotter eller STl-stift.

* Enkel hantering av separering och installation tack vare
projektetmarkningsfaltet.

¢ Erkdnd och ackrediterad markning for trafiktekniska
applikationer

* Montage av hylsor i forvag och eftermontering av
skyltar erbjuder utmarkt mangsidighet

Allménna bestillningsdata

¢ Ej lamplig for paskrift med P-Ink eller STI-S filtstift
tillsammans med CLI T hylsor.For specialtryck: Skicka
en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print PRO
eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ TM-1 12/18 MC NE BL Utférande

Art.nr. 1421160000 TM-I, Insats markning, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, bla
GTIN (EAN) 4050118225006

Forp. 240 ST

Typ TM- 12/18 MC NE GE Utforande

Art.nr. 1409630000 TMH, Insats mérkning, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, gul
GTIN (EAN) 4050118210835

Forp. 240 ST

Typ TM- 12/18 MC NE GN Utférande

Art.nr. 1421150000 TMH, Insats mérkning, 30 x 4 mm, groén

GTIN (EAN) 4050118224870

Forp. 240 ST

Typ TM-I 12/18 MC NE RT Utforande

Art.nr. 1421170000 TM-I, Insats mérkning, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, réd
GTIN (EAN) 4050118224931

Forp. 240 ST

Typ TM- 12/18 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1323730000 TM-l, Insats méarkning, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, vit
GTIN (EAN) 4050118126785

Forp. 240 ST
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Allménna bestillningsdata

TM-l ar en erkand och ackrediterad markningstyp for
trafiktekniska applikationer. Det finns olika skyltlangder
for individuell markning med langa teckenstrangar.
Enkel hantering av separering och installation tack vare
projektetmarkningsfaltet. Montage av hylsor i forvag och
eftermontering av skyltar erbjuder utmarkt mangsidighet
Den speciella konturen for TM-I ger enkel montering och
sakrar fast positionering. De ar kompatibla med ett antal
kommersiellt tillgangliga hylsor. Tack vare MultiCard-
formatet kan skyltarna markas snabbt och bekvamt med
PrintJet CONNECT, plotter eller STl-stift.

* Enkel hantering av separering och installation tack vare
projektetmarkningsfaltet.

¢ Erkdnd och ackrediterad markning for trafiktekniska
applikationer

* Montage av hylsor i forvag och eftermontering av
skyltar erbjuder utmarkt mangsidighet

¢ Ej lamplig for paskrift med P-Ink eller STI-S filtstift
tillsammans med CLI T hylsor.For specialtryck: Skicka

en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print PRO
eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ TM-I 18 MC NE BL Utférande

Art.nr. 1718431693 TM-l, Insats mérkning , 18 x 4 mm, bla
GTIN (EAN) 4008190397432

Forp. 320 ST

Typ TM-l 18 MC NE GE Utférande

Art.nr. 1718431687 TMHI, Insats mérkning , 18 x 4 mm, gul
GTIN (EAN) 4008190349028

Forp. 320 ST

Typ TM-l 18 MC NE GN Utférande

Art.nr. 1718431688 TM-I, Insats mérkning , 18 x 4 mm, grén
GTIN (EAN) 4008190398699

Forp. 320 ST

Typ TM- 18 MC NE RT Utforande

Art.nr. 1718431686 TMHI, Insats mérkning , 18 x 4 mm, rod
GTIN (EAN) 4008190397449

Forp. 320 ST

Typ TM- 18 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1718431044 TM-I, Insats mérkning , 18 x 4 mm, vit
GTIN (EAN) 4008190349011

Forp. 320 ST
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