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Produktillustration

Vissa applikationer kraver att en jackbar, modular I6sning

blir mer fintradig eller underlattar montagen. Dar kom-
pletta funktionella enheter maste forfabriceras eller ersat-
tas kravs modular och fintradig anslutningsteknik. Var
jackbara plintar kan snabbt bestyckas och ar fullstandigt
fabrikstestade.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Z-Serie, Tvavanings radplint, Mérkarea: 2.5 mm?2,
Fjaderanslutning, morkbeige

Art.nr. 1815150000

Typ ZDT2.5/2

GTIN (EAN) 4032248340774

Forp. 50 items
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Godkiannanden
Godkannanden e,
qL c € N = KEMA UK
L DMv | E U R
W 4
c us G us - cA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Matt och vikter
Djup 52 mm Byggdjup (tum) 2.0472 inch
Byggdjup inkl. montageskena 52.56 mm Hojd 80.5 mm
Bygghojd (tum) 3.1693 inch Bredd 5.1 mm
Byggbredd (tum) 0.2008 inch Nettovikt 9.67 g9
Temperaturer
Lagertemperatur -25°C..56 °C Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C Varaktig driftstemperatur, max. 120°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Allmant
Ledardiameter, AWG, max AWG 12 Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Montageskena obestyckad TS 35

Klambara ledare (Markanslutning)

Tolkdorn enligt 60 947-1 A2
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Anslutningsriktning ovre
Avisoleringslangd 10 mm
Anslutningstyp Fjaderanslutning
Antal anslutningar 4
Anslutningsomrade, max. 4 mm?2
Anslutningsomrade, min. 0.13 mm?2
Klingmatt 6 x 3,56 mm
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledararea, fintradig med &ndhylsa DIN 2.5 mm?2
46228/4, max.

Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.13 mm?2
46228/4, min.

Ledararea, fintradig med éandhylsa DIN 2.5 mm?2
46228/1, max.

Ledararea, fintradig med andhylsa DIN  0.13 mm?2
46228/1, min.

Ledardiameter, fintradig, max. 4 mm?2
Ledararea, fintradig, min. 0.13 mm?2
Anslutningsarea, flertradig, max. 4 mm?
Anslutningsarea, flertradig, min. 0.13 mm?2
Ledararea, entradig, max. 4 mm?2

Skapandedatum 17.11.2025 09:22:09 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

Weidmiiller 3t

ZDT 2.5/2 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
O www.weidmueller.com
Tekniska data
Ledararea, entradig, min. 0.13 mm?2
Rorlangd for beslag i ledarande med Ledarens anslutningsarea nominell 0.5 mm?2
plastkrage DIN 46228/4 min. 6 mm
max. 10 mm
Ledarens anslutningsarea nominell 0.75 mm?2
min. 6 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea nominell 1T mm?2
min. 6 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea nominell 1.5 mm?2
min. 8 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea nominell 2.5 mm?2
min. 8 mm
max. 12 mm
Rorlangd for beslag i ledaréande utan Ledarens anslutningsarea nominell 0.5 mm?2
plastkrage DIN 46228/1 nominell 10 mm
Ledarens anslutningsarea nominell 0.75 mm?2
nominell 10 mm
Ledarens anslutningsarea nominell 1T mm?2
nominell 10 mm
Ledarens anslutningsarea nominell 1.5 mm?2
min. 10 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea nominell 2.5 mm?2
min. 10 mm
max. 12 mm
Klambara ledare (ytterligare anslutning)
Ledardiameter, fintradig med andhylsa 2.5 mm?2 Anslutningstyp, ytterligare anslutning  jackbar
DIN 46228/ 1, ytterligare anslutning,
max.
Markdata
Markarea 2.5 mm? Markspanning 400V
Max. spéanning for klamfaste och 690V Markspanning DC 500V
jackbart system
Markstrom 24 A Str&ouml;m med max. ledare 24 A
Genomgangsmotstand enligt IEC 1.33 mQ Markstotspanning 6 kV
60947-7-x
Forlusteffekt enligt IEC 6094 7-7-x 0.77 W Nedsmutsningsgrad 3
Markdata enligt CSA
Spéanning Gr C (cCSAus) 300V Strom Gr D (cCSAus) b A
Ledardiameter, min. (cCSAusX) 26 AWG Strom Gr C (cCSAus) 20 A
Certifikat-Nr. (cCSAus) 154685-1460993 Ledardiameter max. (cCSAusX) 12 AWG
Spéanning Gr D (cCSAus) 600V
Mairkdata enligt UL
Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 12 AWG Spéanning grupp D (cURus) 600V
Certifikat nr (cURus) E60693 Ledarstorlek Field wiring min (cURus) 26 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) 26 AWG Spéanning grupp C (cURus) 300V
Strom grupp C (cURus) 20 A Strém Gruppr D (cURus) 5A
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Ledarstorlek Field wiring max (cURus) 12 AWG
Materialdata
Grundlaggande material Wemid Fargkod morkbeige
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Systemparametrar
Utférande 2 fjaderanslutningar - 2 Andplatta kravs Ja
jackbara anslutningar,
jackbar
Antal potentialer 2 Antal vaningar 2
Antal klamstallen per vaning 4 Nivaer internt 6verkopplade Nej
PE-anslutning Nej Montageskena obestyckad TS 35
PE-Funktion Nej
ytterligare tekniska data
Oppna sidor hoger explosionstestat utforande Nej
Monteringstyp ihakad
Klassificeringar
ETIM 7.0 EC000897 ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897 ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 11.0 27-14-11-20 ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-17 ECLASS 14.0 27-25-01-17
ECLASS 15.0 27-25-01-17
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6verkopplingar
—— Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential
5 I till angransande kopplingsplinter genomfors via en
g 8 g ‘ overkoppling. Ytterligare insatser frdn kabeldragning
N AR kan l4tt undvikas. Aven om polerna bryts ut &r
- kontaktens tillforlitlighet i kopplingsplintar fortfarande
[——

]

Allmanna bestillningsdata

garanterad. Var portfolj erbjuder pluggbara och skruvbara
overkopplingssystem for modular plintar.

Typ ZVQ2.5/1.5 Utférande

Art.nr. 1720700000 Tillbehor, Overkoppling, 24 A
GTIN (EAN) 4008190374006

Forp. 50 ST

Typ ZQV 2.5N/2 GE Utférande

Art.nr. 1693800000 W-serien, Overkoppling, 24 A
GTIN (EAN) 4008190883621

Forp. 60 ST

Typ ZQV 2.5N/3 GE Utférande

Art.nr. 1693810000 W-serien, Overkoppling, 24 A
GTIN (EAN) 4008190883645

Forp. 60 ST

Typ ZQV 2.5N/4 GE Utférande

Art.nr. 1693820000 W-serien, Overkoppling, 24 A
GTIN (EAN) 4008190883652

Forp. 60 ST

Typ ZQV 2.5N/5 GE Utforande

Art.nr. 1693830000 W-serien, Overkoppling, 24 A
GTIN (EAN) 4008190883669

Forp. 20 ST

Typ ZQVv 2.5N/6 GE Utforande

Art.nr. 1693840000 W-serien, Overkoppling, 24 A
GTIN (EAN) 4008190883676

Forp. 20 ST

Typ ZQV 2.5N/7 GE Utférande

Art.nr. 1693850000 W-serien, Overkoppling, 24 A
GTIN (EAN) 4008190883683

Forp. 20 ST

Typ ZQV 2.5N/8 GE Utférande

Art.nr. 1693860000 W-serien, Overkoppling, 24 A
GTIN (EAN) 4008190883690

Forp. 20 ST

Typ ZQV 2.5N/9 GE Utférande

Art.nr. 1693870000 W-serien, Overkoppling, 24 A
GTIN (EAN) 4008190883706

Forp. 20 ST

Typ ZQV 2.5N/10 GE Utférande

Art.nr. 1693880000 W-serien, Overkoppling, 24 A
GTIN (EAN) 4008190883720

Forp. 20 ST
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Typ ZQV 2.5N/20 GE Utférande
Art.nr. 1909000000 W-serien, Overkoppling, 24 A
GTIN (EAN) 4032248535613
Forp. 20 ST
Typ ZQV 2.5N/50 GE Utforande
Art.nr. 1693890000 W-serien, Overkoppling, 24 A
GTIN (EAN) 4008190883737
Forp. 5 ST

Andplattor och skiljeplattor

Andplattor fasts pa den sista radplintens 6ppna sida fore
andvinkeln. Genom att anvanda andplattan uppratthalls
—— L — radplintens funktion och den angivna markspanningen.
vy J \; Ett beroringsskydd av spanningsforande delar sakerstalls
\ £ “J‘ och avslutningsplinten ar fingersaker.

Allmanna bestillningsdata

Typ ZAP/TW ZDT2.5/2 Utforande

Art.nr. 1816110000 Z-Serie, Andplatta, Sektionsplatta
GTIN (EAN) 4032248370689

Forp. 50 ST

Testadapter och testuttag

'y
ol

Allmanna bestillningsdata

Testadapter och provkontakt anvands for elektriska
anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning.
Pa sa satt kan en elektrisk kontakt upprattas i
kabelanslutet tillstand och méatningarna kan goras enkelt.

Typ ZTA ZT2.5/ZA Utférande

Art.nr. 1847600000 Tillbehor, Testadapter, 17.5 A
GTIN (EAN) 4032248412679

Forp. 25 ST

Typ ZTA ZT2.5 Utforande

Art.nr. 1827080000 Tillbehor, Testadapter, 17.56 A
GTIN (EAN) 4032248411276

Forp. 25 ST
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Hankontakter

1

Allmanna bestillningsdata

Pluggarna for vart WeiCoS-system finns tillgangliga for
alla olika anslutningstekniksystem Produktsortimentet
omfattar férmonterade anslutningar fran 1 till 10

poler och mojligheten till en enskild montering. Detta
garanterar storsta mojliga flexibilitet for varje applikation.
De anpassade tillbehoren okar sdkerheten och skyddet
mot miljopaverkan.

Typ ZVR ZP2.5 Utférande

Art.nr. 1816130000 Z-Serie, Lashakar, gul, 3.9 mm

GTIN (EAN) 4032248370702

Forp. 25 ST

Typ ZVR ZPS2.5 Utférande

Art.nr. 1878620000 Z-Serie, Lashakar, gul, 15 mm

GTIN (EAN) 4032248471591

Forp. 20 ST

Typ KOSF ZT2.5 Utférande

Art.nr. 1816150000 Z-Serie, Koderelement, gul, 2.9 mm
GTIN (EAN) 4032248370726

Forp. 50 ST

Typ ZZE ZP2.5 Utférande

Art.nr. 1816140000 Z-Serie, Dragavlastning, gul, 9.9 mm
GTIN (EAN) 4032248370719

Forp. 25 ST

Typ ZZE ZP2.5/4 Utférande

Art.nr. 1866220000 Z-Serie, Dragavlastning, gul, 19.9 mm
GTIN (EAN) 4032248480845

Forp. 25 ST

Typ ZVLA SC ZPS2.5 Utforande

Art.nr. 1866240000 Z-Serie, stickbar radplint, gul, 15 mm
GTIN (EAN) 4032248513376

Forp. 20 ST

Typ ZVLA DF CL ZPS2.5 Utforande

Art.nr. 1878610000 Z-Serie, stickbar radplint, gul

GTIN (EAN) 4032248471584

Forp. 20 ST

Typ ZVLA RC ZPS2.5 Utférande

Art.nr. 1866260000 Z-Serie, stickbar radplint, gul, 8.8 mm
GTIN (EAN) 4032248524754

Forp. 20 ST

Typ ZVLA1 ZPS2.5 Utférande

Art.nr. 1866250000 Z-Serie, stickbar radplint, gul, 8.8 mm
GTIN (EAN) 4032248524761

Forp. 20 ST

Typ ZP 2.5/1AN/QV/1 Utférande

Art.nr. 1815190000 Z-Serie, Stickkontakt, morkbeige, Direktmontage
GTIN (EAN) 4032248370061

Forp. 50 ST

Skapandedatum 17.11.2025 09:22:09 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/1816130000
https://eshop.weidmueller.com/p/1878620000
https://eshop.weidmueller.com/p/1816150000
https://eshop.weidmueller.com/p/1816140000
https://eshop.weidmueller.com/p/1866220000
https://eshop.weidmueller.com/p/1866240000
https://eshop.weidmueller.com/p/1878610000
https://eshop.weidmueller.com/p/1866260000
https://eshop.weidmueller.com/p/1866250000
https://eshop.weidmueller.com/p/1815190000

ZDT 2.5/2

Tillbehor

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typ ZP 2.5/1AN/QV/1 GN Utférande

Art.nr. 1820570000 Z-Serie, Stickkontakt, gron, Direktmontage

GTIN (EAN) 4032248370078

Forp. 50 ST

Typ ZP 2.5/1AN/QV/2 Utfoérande

Art.nr. 1815200000 Z-Serie, Stickkontakt, morkbeige, Direktmontage
GTIN (EAN) 4032248370085

Forp. 25 ST

Typ ZP 2.5/1AN/QV/3 Utforande

Art.nr. 1815210000 Z-Serie, Stickkontakt, morkbeige, Direktmontage
GTIN (EAN) 4032248370092

Forp. 25 ST

Typ ZP 2.5/1AN/QV/4 Utforande

Art.nr. 1815220000 Z-Serie, Stickkontakt, morkbeige, Direktmontage
GTIN (EAN) 4032248370108

Forp. 25 ST

Typ ZP 2.5/1AN/QV/5 Utforande

Art.nr. 1815230000 Z-Serie, Stickkontakt, morkbeige, Direktmontage
GTIN (EAN) 4032248342518

Forp. 25 ST

Typ ZP 2.5/1AN/QV/6 Utforande

Art.nr. 1815240000 Z-Serie, Stickkontakt, morkbeige, Direktmontage
GTIN (EAN) 4032248342525

Forp. 25 ST

Typ ZP 2.5/1AN/QV/7 Utférande

Art.nr. 1815250000 Z-Serie, Stickkontakt, morkbeige, Direktmontage
GTIN (EAN) 4032248342532

Forp. 25 ST

Typ ZP 2.5/1AN/QV/8 Utférande

Art.nr. 1815260000 Z-Serie, Stickkontakt, morkbeige, Direktmontage
GTIN (EAN) 4032248342549

Forp. 20 ST

Typ ZP 2.5/1AN/QV/9 Utférande

Art.nr. 1815270000 Z-Serie, Stickkontakt, morkbeige, Direktmontage
GTIN (EAN) 4032248342556

Forp. 20 ST

Typ ZP 2.5/1AN/QV/10 Utforande

Art.nr. 1815280000 Z-Serie, Stickkontakt, morkbeige, Direktmontage
GTIN (EAN) 4032248342563

Forp. 20 ST

Typ ZP 2.5/1AN/QV/11 Utforande

Art.nr. 1815290000 Z-Serie, Stickkontakt, morkbeige, Direktmontage
GTIN (EAN) 4032248342570

Forp. 20 ST

Typ ZP 2.5/1AN/QV/12 Utforande

Art.nr. 1815300000 Z-Serie, Stickkontakt, morkbeige, Direktmontage
GTIN (EAN) 4032248342587

Forp. 20 ST

Typ ZP 2.5/1AN/QV/13 Utférande

Art.nr. 1815310000 Z-Serie, Stickkontakt, morkbeige, Direktmontage
GTIN (EAN) 4032248370115

Forp. 10 ST
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Typ ZP 2.5/1AN/QV/14 Utférande

Art.nr. 1815320000 Z-Serie, Stickkontakt, morkbeige, Direktmontage
GTIN (EAN) 4032248370122

Forp. 10 ST

Typ ZP 2.5/1AN/QV/15 Utférande

Art.nr. 1815330000 Z-Serie, Stickkontakt, morkbeige, Direktmontage
GTIN (EAN) 4032248370139

Forp. 10 ST

Typ ZP 2.5/1AN/QV/16 Utférande

Art.nr. 1815340000 Z-Serie, Stickkontakt, morkbeige, Direktmontage
GTIN (EAN) 4032248370146

Forp. 10 ST

Typ ZP 2.5/1AN/QV/17 Utférande

Art.nr. 1815350000 Z-Serie, Stickkontakt, morkbeige, Direktmontage
GTIN (EAN) 4032248370153

Forp. 10 ST

Typ ZP 2.5/1AN/QV/20 Utforande

Art.nr. 1815380000 Montageskenekomponenter, Stickkontakt

GTIN (EAN) 4032248370184

Forp. 10 ST

Typ ZAD ZT/ZPS2.5 Utférande

Art.nr. 1861030000 Z-Serie, Tackplatta, gul, 4.2 mm

GTIN (EAN) 4032248418428

Forp. 25 ST

Neutral

Allmanna bestillningsdata

Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
olika bredder.

* Stort urval av markningar klara att anvandas

* Remsmontering for snabb uppmarkning

¢ Anslutningsmarkning som passar till Weidmiuillers
samtliga kabelkontakter,

¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av

var markningsprogramvara M-Print PRO eller

M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

DEK 5/5 MC NE WS
1609801044
4008190397111
1000 ST

Utférande

Dekafix, Plintmarkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00

Weidmueller, vit
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STR transparenta remsor

Allméanna bestillningsdata

Typ STR7 F.SCHT 7 Utférande

Art.nr. 0515300000 Plintmarkningar, Skyddskapa, 27 x 6.3 mm, transparent
GTIN (EAN) 4008190182175

Forp. 20 ST

Neutral

VVVVVVV WS-mérkning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
[LL] [1] Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
] I anvandas i I-serien och Z-serien. De gener0sa markytorna
: ! tillater inte bara langa teckenstrangar utan aven flera
|11 [L] rader text.
] [l ‘ WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade
: teckenstrangar. Genom det beprovade MultiCard-formatet
T [TLII J ar det mojligt att utféra markning med PrintJet CONNECT
= eller Plotter.
Ll L] * Monteringsbar i remsor eller enskilt
¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.
Allmanna bestillningsdata

Typ WS 10/5 M MC NE WS Utforande

Art.nr. 1792000000 WS, Plintmaérkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248223862 Allen-Bradley, vit

Forp. 720 ST

Typ ZS 10/5 MC NE WS Utforande

Art.nr. 1610000000 ZS, Plintmarkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4008190263171 Allen-Bradley, vit

Forp. 480 ST
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ZGB Svangbart gruppskylthallare

ZGB 15 ar en ledad gruppskylthallare. Skylthallaren
kan halla dekafix 5, WS 12/5 plintmarkning eller
instickskylten ESO 15.

ZGB 30 ar en ledad gruppskylthallare. Skylthallaren
kan halla dekafix 5, WS 12/5 plintmarkning eller
instickskylten ESO 7.

Insticksskyltar och skyddsremsor finns under tillbehor.

Allméanna bestillningsdata

Typ ZGB 15 Utférande
Art.nr. 1636530000 Plintmarkningar, Plintmérkning, 15 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190297053 Weidmueller, vit
Forp. 20 ST
Typ ZGB 30 Utférande
Art.nr. 1611930000 Plintmarkningar, Plintmérkning, 32 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190002251 Weidmueller, vit
Forp. 20 ST
Typ ZGB 30/3.5 Utférande
Art.nr. 1778290000 Plintmarkningar, Plintmarkning, 32 x 7 mm, Delning i mm (P): 3.50 vit
GTIN (EAN) 4032248161065
Forp. 20 ST
Hankontakter
I

Pluggarna for vart WeiCoS-system finns tillgangliga for
alla olika anslutningstekniksystem Produktsortimentet
omfattar férmonterade anslutningar fran 1 till 10

poler och mojligheten till en enskild montering. Detta
garanterar storsta mojliga flexibilitet for varje applikation.
De anpassade tillbehoren okar sakerheten och skyddet
mot miljopaverkan.

1
:

Allmanna bestillningsdata

Typ WP 2.5/1AN/1 Utforande

Art.nr. 1305270000 Stickontakt (plint), Skruvanslutning, 2.5 mm2, 24 A, 500 V, Antal
GTIN (EAN) 4050118104547 anslutningar: 1, Antal poler: 1, Bredd: 6.1 mm

Forp. 50 ST

Typ WP 2.5/1AN/10 Utforande

Art.nr. 1305280000 Stickontakt (plint), Skruvanslutning, 2.5 mm2, 24 A, 500 V, Antal
GTIN (EAN) 4050118104530 anslutningar: 10, Antal poler: 10, Bredd: 52 mm

Forp. 50 ST
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Markningshallare

Allméanna bestillningsdata

Markningshallaren ger mojlighet till ytterligare montering
av standardmarkningar med en delning pa 5 eller

5,1 mm. De vinklade hallarna kan kopas som tillval

och kan monteras i alla standardméarkningskanaler i
Klippon® modulara anslutningsplintar. Kopplingar for
markningstyper kan hittas bland respektive tillbehor for
avsedda markningshallare.

Typ BZT 1 WS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805490000 Tillbehoér, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270231

Forp. 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Utforande

Art.nr. 1805520000 Tillbehoér, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270248

Forp. 100 ST

Sparskruvmejsel

Allmanna bestillningsdata

VDE isolerad skruvmejsel for arbeten pa delar som star
under spanning pa upp till AC 1000 V och DC 1500V,
DIN EN 60900, IEC 900. Testad sakerhet GS, individuellt
testad Klinga av hoglegerat krom- vanadium - molybden-
stal, genomgaende hardad, brunerad

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Utférande

Art.nr. 2749610000 Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klingldngd: 100 mm,
GTIN (EAN) 4050118896350 Klingtjocklek: 0.6 mm

Forp. 18T
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