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Weidmidiller erbjuder ventilstickproppskabel med M8/

M 12 kontakt eller fri ledningsande. Ventilstickproppens
driftslage signaliseras med ett indikeringselement (ljus-
diod). Ventilstickpropparna har en skyddskoppling. Weid-
miillers program omfattar ventilstickproppar i utférandena
A, B, C enligt DIN och industristandard. Skyddsklass IP 67
uppfylls vid instruvning. Anslutningsriktningen ar ocksa
en avgorande faktor, och Weidmdiller erbjuder darfor olika
versioner.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Ventilledning (konfektionerad), Kabelande 6ppen
- ventilstickpropp, Bryggform A (18 mm), Kabel-
langd: 15 m, PUR, svart

Art.nr. 1845121500

Typ SAIL-VSA-15U(0.5)
GTIN (EAN) 4050118323702
Forp. 1 items

Skapandedatum 29.11.2025 12:19:03 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/1845121500

SAIL-VSA-15U(0.5)

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Godkidnnanden

Godkannanden UK
ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Nettovikt 415.36 g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Tekniska data for kabel

Kabellangd 15 m Mantelfarg svart
Slapkedjetalighet Ja Ledararea 0.5 mm?2
Skarmad Nej Halogener Nej

Isolering PP Accelerartion 5 m/s?

Bojradie min, rorlig 10 x kabeldiameter Bojradie min, fast monterad 5 x kabeldiameter
Bojcykler 2 Mio hastighet 200 m/s
Mantelmaterial PUR Bestéandighet mot svetsgnistor Nej

Farkodning brun, bla, gron/gul Vridtalighet 0°/m
Temperaturomrade, fast lagd -50...80 °C Saker mot svetsstank Nej
Temperaturomrade, rorligt -25..80 °C Antal poler 3

Ytterdiameter 4.6 mm = 0.2 mm

Allméanna tekniska data

Kodering Bryggform A (18 mm) Kontaktyta fortennad

LED Ja Utforande Kabelande 6ppen -

ventilstickpropp

Kontaktmaterial

CuZn

Nominell spanning

24V

Markstrom
Skyddskoppling

4 A
Suppressordiod

Skyddsklass
Temperaturomrade kapsling

IP67, i atdraget tillstand
-25..+80°C

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001855 ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855 ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855 ECLASS 9.0 27-06-03-12
ECLASS 9.1 27-06-03-11 ECLASS 10.0 27-06-03-12
ECLASS 11.0 27-06-03-12 ECLASS 12.0 27-06-03-12
ECLASS 13.0 27-06-03-12 ECLASS 14.0 27-06-03-12
ECLASS 15.0 27-06-03-12
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Profilritning

41

26,5

RERLE
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