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Produktillustration

Vissa applikationer
blir mer fintradig ell

kraver att en jackbar, modular 16sning
er underlattar montagen. Dar kom-

pletta funktionella enheter maste forfabriceras eller ersat-

tas krdvs modular o
jackbara plintar kan
fabrikstestade.

ch fintradig anslutningsteknik. Var
snabbt bestyckas och ar fullstandigt

Allméanna bestillningsdata

Utférande Z-Serie, Skyddsledar-radplint, Markarea: 4 mm?2,
Fjaderanslutning, gron

Art.nr. 1848330000

Typ ZTPE 4/4AN/2

GTIN (EAN) 4032248402892

Forp. 50 items
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Godkiannanden

Godkannanden c € C

ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr (cURus) E60693

Matt och vikter

Djup 43 mm Byggdjup (tum) 1.6929 inch
Byggdjup inkl. montageskena 43.5 mm Hojd 100.5 mm
Bygghojd (tum) 3.9567 inch Bredd 6.5 mm
Byggbredd (tum) 0.2559 inch Nettovikt 20.2 g
Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..56 °C Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C Varaktig driftstemperatur, max. 120°C
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmant

Ledardiameter, AWG, max AWG 10 Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Montageskena obestyckad TS 35

Klambara ledare (Markanslutning)

Tolkdorn enligt 60 947-1 A3
Ledardiameter, AWG, max AWG 10
Anslutningsriktning ovre
Avisoleringslangd 12 mm
Anslutningstyp Fjaderanslutning
Antal anslutningar 4
Anslutningsomrade, max. 6 mm2
Anslutningsomrade, min. 0.13 mm?2
Klingmatt 6 x 3,56 mm
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.13 mm?2
46228/4, min.

Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 4 mm?2
46228/1, max.

Ledararea, fintradig med andhylsa DIN  0.13 mm?2
46228/1, min.

Ledardiameter, fintradig, max. 6 mm2
Ledararea, fintradig, min. 0.13 mm?2
Anslutningsarea, flertradig, max. 4 mm?
Anslutningsarea, flertradig, min. 0.13 mm?2
Ledararea, entradig, max. 6 mm?2
Ledararea, entradig, min. 0.13 mm?2
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Tekniska data
Rorlangd for beslag i ledarande med Ledarens anslutningsarea nominell 0.5 mm?2
plastkrage DIN 46228/4 min. 8 mm
max. 10 mm
Ledarens anslutningsarea nominell 0.75 mm?2
min. 6 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea nominell 1T mm?2
min. 6 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea nominell 1.5 mm?2
min. 8 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea nominell 2.5 mm?2
min. 8 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea nominell 4 mm?
min. 10 mm
max. 12 mm
Rorlangd for tvillingandhylsa Ledarens anslutningsarea nominell 0.5 mm?2
min. 8 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea nominell 0.75 mm?2
min. 8 mm
max. 12 mm
Rorlangd for beslag i ledarande utan Ledarens anslutningsarea nominell 0.5 mm?2
plastkrage DIN 46228/ 1 nominell 10 mm
Ledarens anslutningsarea nominell 0.75 mm?2
nominell 10 mm
Ledarens anslutningsarea nominell T mm?2
nominell 10 mm
Ledarens anslutningsarea nominell 1.5 mm?2
min. 10 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea nominell 2.5 mm?2
min. 10 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea nominell 4 mm2
nominell 12 mm
Klambara ledare (ytterligare anslutning)
Ledardiameter, fintradig med andhylsa 4 mm?2 Anslutningstyp, ytterligare anslutning  jackbar
DIN 46228/1, ytterligare anslutning,
max.
Mairkdata
Markarea 4 mm?2 Markspanning 800V
Markspanning till grannklamman 800V Max. spanning for klamfaste och 800V
jackbart system
Markspanning DC 500V Markstrom 0A
Genomgangsmotstand enligt IEC 1mQ Forlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 1.02W
60947-7-x
Nedsmutsningsgrad 3
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Tekniska data
Mairkdata enligt CSA
Ledararea max. (CSA) 10 AWG Certifikat nr. (CSA) 200039-1720292
Ledararea min. (CSA) 26 AWG
Mairkdata enligt UL
Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 10 AWG Certifikat nr (cURus) E60693
Ledarstorlek Field wiring min (cURus) 26 AWG Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (cURus) 10 AWG
Materialdata
Grundlaggande material Wemid Fargkod gron/gul
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Matt
Utskjutande matt TS 35 27.5 mm
Systemparametrar
Utforande 2 fjaderanslutningar - 2 Andplatta kravs Ja
jackbara anslutningar,
jackbar, Med PE-anslutning

Antal potentialer 1 Antal vaningar 1
Antal klamstallen per vaning 4 Nivaer internt 6verkopplade Nej
PE-anslutning Ja Montageskena obestyckad TS 35
PE-Funktion Ja PEN-Funktion Nej
ytterligare tekniska data
Oppna sidor hoger explosionstestat utforande Nej
Monteringstyp ihakad
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-17
ECLASS 15.0 27-25-01-17
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Datablad

ZTPE 4/4AN/2

Tillbehor

Andplattor och skiljeplattor

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Allmanna bestillningsdata

Skiljeplattor och andplattor ar viktiga tillbehor for

plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk
separation av olika potentialer och funktionsgrupper,
vilket 0kar sakerheten och sakerstaller en tydlig

struktur inuti kopplingsskapet. Andplattor stinger
plintraden pa sidorna, skyddar mot kontakt med
spanningsforande delar och sakerstaller ett rent, stabilt
avslut. Bada komponenter ar exakt anpassade till de olika
plintserierna fran Weidmdiller, vilket bidrar till en saker,
overensstimmande och professionell ledningsdragning.

Typ ZAP/TW ZT4/4AN/2 Utférande

Art.nr. 1848360000 Z-Serie, Andplatta, Sektionsplatta
GTIN (EAN) 4032248403592

Forp. 50 ST

Hankontakter

Allmanna bestillningsdata

Pluggarna for vart WeiCoS-system finns tillgangliga for
alla olika anslutningstekniksystem Produktsortimentet
omfattar formonterade anslutningar fran 1 till 10

poler och mojligheten till en enskild montering. Detta
garanterar storsta mojliga flexibilitet for varje applikation.
De anpassade tillbehoren okar sdkerheten och skyddet
mot miljopaverkan.

Typ ZVR ZP4 Utférande

Art.nr. 1855250000 Z-Serie, Lashakar, Direktmontage

GTIN (EAN) 4032248396481

Forp. 25 ST

Typ KOSF ZT4 Utférande

Art.nr. 1856860000 Z-Serie, Koderelement, Direktmontage
GTIN (EAN) 4032248400744

Forp. 50 ST

Typ ZZE ZP4 Utférande

Art.nr. 1855260000 Z-Serie, Dragavlastning, Direktmontage
GTIN (EAN) 4032248396498

Forp. 25 ST

Typ ZP 4/1AN/1 GN Utforande

Art.nr. 1854980000 Z-Serie, Stickkontakt, grén, Direktmontage
GTIN (EAN) 4032248396054

Forp. 50 ST
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Neutral
. Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
:‘F‘D‘ for alla kabel- och kontaktdgn sgmt for eIektroniskg
,,,,,,, — underenheter. Systemet ar |d.eaI|skt f('jr'korta talserier och
T tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
e anlA| Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett

Allmanna bestillningsdata

arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
olika bredder.

¢ Stort urval av markningar klara att anvandas

* Remsmontering for snabb uppmarkning

* Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,

¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av

var markningsprogramvara M-Print PRO eller

M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ DEK 5/6 MC NE WS Utforande

Art.nr. 1609820000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00

GTIN (EAN) 4008190203436 Weidmueller, vit

Forp. 1000 ST

Typ WS 10/6 M MC NE WS Utférande

Art.nr. 1818400000 WS, Plintmaérkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248310876 Allen-Bradley, vit

Forp. 600 ST

Typ WS 10/6 MC NE WS Utforande

Art.nr. 1828450000 WS, Plintmaérkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248350513 Allen-Bradley, vit

Forp. 600 ST

Markningshallare

Allmanna bestillningsdata

Markningshallaren ger mojlighet till ytterligare montering
av standardmarkningar med en delning pa b eller

5,1 mm. De vinklade hallarna kan képas som tillval

och kan monteras i alla standardmarkningskanaler i
Klippon® modulédra anslutningsplintar. Kopplingar for
markningstyper kan hittas bland respektive tillbehor for
avsedda markningshéllare.

Typ BZT 1 WS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805490000 Tilloehor, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270231

Forp. 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Utforande

Art.nr. 1805520000 Tilloehor, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270248

Forp. 100 ST
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Allmanna bestillningsdata

WS/DEK

MultiMark plintmarkningar anvander ett innovativt
kompositmaterial, tillverkat av tvd komponenter.
Markningens harda sockel snapper sakertin i
kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel
montering av markningen. Detta sarskilt stansade
material gor att remsorna kan strackas for att anpassas till
de sma variationer i mellanrum som tenderar att adderas,
sarskilt vid langa plintrader. En annan fordel: ytmaterialets
utmarkta tryckbarhet sakerstaller en hallbar och slitstark
markning. En upplosning pa 300 dpi ger en tydlig, latt
lasbar skrift.

Dina fordelar med MultiMark

* Kompatibel med Weidmiillers modulplintar

¢ Fast montage och hallbara utskrifter

» Kontinuerliga remsor sparar installationstid

* Enkelt montage tack vare ett innovativt
kompositmaterial

¢ Stort markningsfalt for basta mojliga lasbarhet

* Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Typ DEK 5/6 MM WS Utforande

Art.nr. 2007120000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 6 mm, Weidmueller, vit
GTIN (EAN) 4050118392104

Forp. 600 ST

Sparskruvmejsel

Allmanna bestillningsdata

VDE isolerad skruvmejsel for arbeten pa delar som star
under spanning pa upp till AC 1000 V och DC 1500V,
DIN EN 60900, IEC 900. Testad sikerhet GS, individuellt
testad Klinga av hoglegerat krom- vanadium - molybden-
stal, genomgaende hardad, brunerad

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

4050118896350

SDIS SLIM 0.6X3.6X100 Utférande

2749610000 Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglangd: 100 mm,

18T

Klingtjocklek: 0.6 mm
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