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Ett mangpoligt industrikontaktdon bestar av en kontaktin-
sats och den skyddande kapslingen. Insatsen bildar alltsa
hjartat i kontakten och hanterar den elektriska funktionen.
Kontaktinsatser fran Weidmdiller &r tillverkade av hogklas-
siga isoleringsmaterial, som mojliggor en saker overforing
aven av hogre spanningar pa ett litet utrymme. Darutéver
anvander vi i hela vart sortiment endast en plasttyp, som
ar UL-listad och anpassad for sparbunden trafik. Det moj-
liggor en obegransad, varldsomspéannande anvandning av
RockStar® stickanslutning.

Allméanna bestillningsdata

Utférande HDC - Kontakt, Stift, 500 V, 16 A, Antal poler: 24,
Skruvanslutning, Installationsstorlek: 8

Art.nr. 1848770000

Typ DSTV HE SR24 S

GTIN (EAN) 4032248372027

Forp. 10 items

-

RoHS

\/cumpum
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Godkidnnanden

Godké&nnanden o E
ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E92202

Matt och vikter

Nettovikt 263.9g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

d0694b55-f1aa-4d24-a200-c532c6ffc384

Allmianna data

Antal poler 24 Stickcykler Ag 2200
Anslutningstyp Skruvanslutning Installationsstorlek 8
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Genomgangsmotstand (6) 3 mQ
Fargkod beige Isolationsmotstand 1010 Q
Isoleringsmaterial PC glasfiberforstarkt Isoleringsmaterialgrupp Illa

(UL-listad och jarnvag-

kvalificerad)

Yta Silver passiverad Atdragningsmoment max., huvudkontakt0.7 Nm
Typ Stift Nedsmutsningsgrad 3
Grundlaggande material Kopparlegering Atdragningsmoment min., huvudkontakt 0.5 Nm
Serie DSTV-HE Markspanning (DIN EN 61984) 500V
Markspanning enligt UL/CSA 600V AC/DC Markstotspanning (DIN EN 61984) 6 kV
Markstrom (DIN EN 61984) 16 A Halogenfri false
Lag rokutveckling enligt DIN EN Ja BG 8

45545-2

Anslutningsdata PE

Anslutningstyp PE Skruvanslutning Klingmatt slits (PE-anslutning) SD0,8x4,0
Avisoleringslangd PE-anslutning 10 mm Klingmatt krysspar Gr. PZ1
Tightening torque, max. PE connection 1.6 Nm Tightening torque, min. PE connection 1.2 Nm
Montageskruv M 4 Maéarkarea 4 mm?2
Ledardiameter, AWG (PE), min. AWG 20 Ledaranslutningsarea AWG (PE), max. AWG 12
Utforande

Klingmatt slits (skruvanslutning) SD 0,6 x 3,5 Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Avisoleringslangd nominellt 12 mm Anslutningstyp Skruvanslutning
Installationsstorlek 8 Genomgangsmotstand (6) =3 mQ
Klamskruv M3 Klingmatt Gr. PZ0
Ledardiameter, AWG, min. AWG 20 Ledardiameter, entradig max. 4 mm?2
Ledardiameter, entradig min. 0.5 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 4 mm?2

46228/4, max.
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Ledararea, fintradig med @andhylsor DIN 0.5 mm?2
46228/4, min.

Ledardiameter, fintradig, max. 4 mm?2

Ledararea, fintradig, min. 0.5 mm?2 Ledardiameter, max. 4 mm?2
Ledardiameter, min. 0.5 mm?2 Yta Silver passiverad
Atdragningsmoment max., huvudkontakt0.7 Nm Grundlaggande material Kopparlegering
Atdragningsmoment min., huvudkontakt 0.5 Nm BG 8
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002311 ETIM 9.0 EC002311
ETIM 10.0 EC002311 ECLASS 14.0 27-44-02-03
ECLASS 15.0 27-44-02-03
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Spar-Skruvmejsel

VDE-isolerad sparskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, 1SO 2380/1,
SoftFinish-handtag

Allmanna bestillningsdata

Typ SDIS 0.6X3.5X100 Utférande

Art.nr. 9008390000 Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN) 4032248056354

Forp. 18T

Typ SDS 0.6X3.5X100 Utférande

Art.nr. 9008330000 Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN) 4032248056286

Forp. 1ST

Typ SDIS 0.8X4.0X100 Utférande

Art.nr. 9008400000 Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN) 4032248056361

Forp. 1ST

Typ SDS 0.8X4.0X100 Utforande

Art.nr. 9008340000 Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN) 4032248056293

Forp. 1ST

Neutral

MultiFit ar Weidmdiillers markningssystem som anvands

[ [LLITTITLT] I for andra fabrikat av plintar. Liksom Weidmiuillers Dekafix
T [ ar markskyltarna i MultiFit-familjen tryckta pa ena sidan

‘ ‘ (standard-tryck).
LI | Vi rekommenderar att utfora ett test med provmarkningar
! pa de anvanda plintarna nar MultiFit anvands forsta

1 | | gangen.
| ‘ * En markskylt, som passar for olika plintfabrikat.
—e— * Tryckta markskyltar med standardtryck, fardiga for
: | anvandning
* Tomma markskyltar for marknig med PrintJet
CONNECT eller Plotter
* Leverans av individuellt utskrivna markningar enligt
kundens CAE-data eller krav
¢ Ett markningssystem for alla applikationer.For
specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-
Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.
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Allmanna bestillningsdata

Typ MF 10/6 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1677220000 MultiFit, Plintmarkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Phoenix,
GTIN (EAN) 4008190475529 Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, vit

Forp. 600 ST

Typ MF 12/5 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1677180000 MultiFit, Plintmarkning, 12 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Phoenix,
GTIN (EAN) 4008190470579 Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, WAGO, vit

Forp. 600 ST
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