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Avbildning liknande

SlimFix X ar halogenfri ledar- och kabelméarkning med
en platssparande design. Markskyltarna kan ockséa appli-
ceras efter ledningsanslutning. SlimFix ar en erkand och
listad markning inom transportindustrin. SF-verktyget
mojliggor enkel installation, dven vid sma markningar.

¢ Halogenfritt material

¢ Godkand och ackrediterad markning for trafiktekniska
applikationer etc.

* Fasts med buntband om ledararean ar storre dn 16,0
mm?

¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

~

Free

\H/alogen

Allmanna bestillningsdata

Utforande SlimFix X, Ledar- och kabelmarkning, 7 - 40 mm,
24 x 15 mm, enligt kundénskan

Art.nr. 1852480000

Typ SFX 9/24 MC SDR V2

GTIN (EAN) 4032248385454

Forp. 32 items

Skapandedatum 14.03.2026 07:30:41 MEZ
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 0.8 mm Byggdjup (tum) 0.0315 inch
Hojd 24 mm Bygghojd (tum) 0.9449 inch
Bredd 15 mm Byggbredd (tum) 0.5906 inch
Nettovikt 0.53¢g

Temperaturer

Temperaturomrade for anvandning -40...100 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Produktens koldioxidavtryck Vagga till grind 0.007 kg CO2 eq.

Allménna data

Orientering av texten vagratt

Typ av markning Kundspecifik

Markningsmetod MC-Laser

Utforande Montage med buntband

Bredd 15 mm

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-2

Temperaturomrade for anvandning max. 100 °C

Temperaturomrade for anvandning min. -40 °C

Fargkod enligt kundonskan

Halogener Nej

Grundlaggande material Polyamid 66

Textsfarg svart

Skrivna tecken Kraver M-Print PRO-fil

Radmarkning Fargbaserat pa kundens krav (Vanligen skicka M-Print PRO-fil)

Antal markningar per férpackningsenhet Leveransform MultiCard

Teckenféltets storlek 23.9x 9 mm

anpassad skrivare PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Antal markningar per kombination 1 MultiCard = Conductor and cable markers

Temperaturomrade for anvandning -40...100 °C

Ledar- och kabelmairkning

Halogener Nej Ledardiameter, max. 500 mm?
Ledardiameter, min. 16 mm2 Ledarytterdiameter, max. 40 mm
Ledarytterdiameter, min. 7 mm Ledarytterdiameter 7 -40 mm
Ledararea 16 - 500 mm?2

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02

Skapandedatum 14.03.2026 07:30:41 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/2715590000
https://eshop.weidmueller.com/p/2438520000
https://eshop.weidmueller.com/p/2438510000

