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Avbildning liknande

MultiFit ar Weidmiillers markningssystem som anvands
for andra fabrikat av plintar. Liksom Weidmuillers Dekafix
ar markskyltarna i MultiFit-familjen tryckta pa ena sidan
(standard-tryck).

Vi rekommenderar att utfora ett test med provmarkningar
pa de anvanda plintarna nar MultiFit anvands forsta
gangen.

* En markskylt, som passar for olika plintfabrikat.

* Tryckta markskyltar med standardtryck, fardiga for
anvandning

* Tomma markskyltar for marknig med PrintJet CON-
NECT eller Plotter

* Leverans av individuellt utskrivna markningar enligt
kundens CAE-data eller krav

* Ett markningssystem for alla applikationer.For special-
tryck: Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara
M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation)
for dina markningsspecifikationer.

ol

Allmanna bestillningsdata

Utforande MultiFit, Plintméarkning, 10 x 10 mm, Delning i
mm (P): 10.00 Phoenix, Entrelec, enligt kundons-
kan
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 10 mm Bygghojd (tum) 0.3937 inch
Bredd 10 mm Byggbredd (tum) 0.3937 inch
Nettovikt 0.28¢g

Temperaturer

Temperaturomrade for anvandning -40...100 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC o6ver 0,1 viktprocent

Produktens koldioxidavtryck Vagga till grind 0.005 kg CO2 eq.

Allménna data

Orientering av texten vagratt

Markningsmetod MC-Laser

Bredd 10 mm

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-2

Temperaturomrade for anvdndning max. 100 °C

Temperaturomrade for anvandning min. -40 °C

Fargkod enligt kundonskan

Halogener Nej

Grundlaggande material Polyamid 66

Textsfarg svart

Skrivna tecken Kraver M-Print PRO-fil

Antal markningar per férpackningsenhet Leveransform MultiCard

Antal markningar per kombination 1 MultiCard = Terminal marker

Temperaturomrade for anvandning -40...100 °C

Applikation/Tillverkare Phoenix, Entrelec

Plintmarkning

Delning i mm (P) 10.00 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01
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