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Vnuﬁum

Till anslutningen pa apparatsidan behovs for Sensor-aktor-
kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgangliga i
varianterna M 12, M8 och naturligtvis ocksa i M5.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Chassie kontakt, M12, Hylsa, rak, Monterings-
génga: M 16 x 1,5, Antal poler: 8, Trad-/kabel-
langd: 0.5 m, Frontmontage

Art.nr. 1861140000

Typ SAIE-M12B-8-0,5U-M 16
GTIN (EAN) 4032248419210

Forp. 1 items
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Tekniska data
Godkiannanden
Godkannanden
[H us
LISTED
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E307231
Matt och vikter
Nettovikt 33g
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a871-4691-b87a-dfb9921774b4
Tekniska data for kabel
PE-Funktion Nej Ledararea 0.25 mm?2
Kabeldragningsarea (utskrift/online) 0,34 (4- och 5-polig)/0,25  Trad-/kabellangd 0.5m
(8-polig)
Farkodning vit, brun, grén, gul, gra, Antal poler 8
rosa, bla, rod
Tekniska data for konfektionerbara kontaktdon
Antal poler 8 Kodering A-kodad
Kontaktyta forgylld Kapslingsmaterial Zinkpressgjutning
Nominell spanning 30V Markstrom 2A
Skyddsklass IP67, i atdraget tillstand Stickcykler =100
Markstrom 4 A (4- och 5-polig)/2 A Temperaturomrade kapsling -30...+90 °C
(8-polig)/ 1.5 A (12-polig)
Normer
Kontaktdon Norm IEC61076-2-101

Allmanna data

Antal poler 8

Kodering A-kodad
Anslutningsganga M12

Kontaktyta forgylld
Atdragningsmoment 1T Nm

Ledararea 0.25 mm?2
Kapslingsmaterial Zinkpressgjutning
Monteringstyp Frontmontage
Nominell spanning 30V

Markstrom 2A

Skyddsklass IP67, i atdraget tillstand
Stickcykler =100
Grundlaggande material PUR
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Markspanning

250V (4-pole)/ 60 V (b-pole)/ 30 V (8 and 12-pole)

Markstrom 4 A (4- och 5-polig)/2 A (8-polig)/1,5 A (12-polig)

Kabeldragningsarea (utskrift/online) 0,34 (4- och 5-polig)/0,25 (8-polig)

Anslutning 1 M12

Anslutning 2 Flying wires

Trad-/kabellangd 0.5m

Monteringsgénga M16x 1,5

Omrade, montagemoment 2 Nm

Montagemoment max.

Temperaturomrade kapsling -30...+490 °C

Ledarytterdiameter -

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC003570 ETIM 9.0 EC003570
ETIM 10.0 EC003570 ECLASS 14.0 27-44-01-03
ECLASS 15.0 27-44-01-03
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Tillbehor -

Maissingsmuttrar, fornicklade

Kabelforskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal
tillbehor.

Allméanna bestillningsdata

Typ SKMU M16 MS Utférande

Art.nr. 1736990000 SKMU MS (kontramutter i massing), Kontramutter, M 16, 2.8 mm,
GTIN (EAN) 4008190956462 Massing, fornicklad

Forp. 100 ST
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