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Kabelférskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal
tillbehor.

Allméanna bestillningsdata

Utférande DAE (ventilationselement), Utjamningselement,
Rak, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6

Art.nr. 1868570000

Typ DAE M12 PA LONG

GTIN (EAN) 4032248440429

Forp. 10 items
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Godkiannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Hojd 7.6 mm Bygghojd (tum) 0.2992 inch
Langd 17.4 mm Bygglangd (tum) 0.685 inch
Vaggtjocklek, min. 0.5 mm Vaggtjocklek, max. 10 mm
Nettovikt 179
Temperaturer
Drifttemperatur -40 °C...105 °C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Allmanna uppgifter
Luftgenomflode 0.8 I/min vid 0,1 bar AP, O-Ring NBR

upp till 7,6 1/min vid 1bar

AP
Skyddsklass med GWDR IP66, IP68, IP69K Silikon Nej
Ingangspunkt for vatten > 1,5 bar Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-2
Temperaturomrade for anvandning max. 105 °C Temperaturomrade for anvandning min. -40 °C
Gangstigning 1.5 mm Halogener Nej
Nyckelbredd 1 17 mm Skyddsklass IP66, IP68 (1 m / 60 min),

IP69K

Kabelférskruvning Metrisk Grundlaggande material Polyamid 6
Ganga (yttre) M 12 Gangningslangd 10 mm
Innerdiameter D2 12.00 mm Vridmoment muffar, max. 0.60 Nm
Vridmoment muffar, min. 0.40 Nm Installationsanvisningar Se montageinstruktioner
Klassificeringar
ETIM 6.0 EC000814 ETIM 7.0 EC000814
ETIM 8.0 EC000814 ETIM 9.0 EC000814
ETIM 10.0 EC000814 ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-90 ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25 ECLASS 12.0 27-18-28-17
ECLASS 13.0 27-18-28-17 ECLASS 14.0 27-18-28-17
ECLASS 15.0 27-18-28-17
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