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Avbildning liknande

CLI C&nbsp;ledarmarkning monteras pa ej anslutna Allminna bestillningsdata
ledare. Det finns fyra olika storlekar for markning av
ledare med areor frdn 0,5 mma? till max. 70 mm?2. Mark- Utférande CableLine, Ledar- och kabelmarkning, 4 - 10 mm,
ningarna ar tryckta och klara fér anvandning. Individu- 6x 7 mm, gul
.. . .. e . . Art.nr. 1871901730
ell markning ar mojlig genom att kombinera de enskilda
T Typ CLI C 2-6 GE/SW L3 CD
markningarna. GTIN (EAN) 4032248453283
¢ Slutna markhylsor, tillforlitliga och fér montering pa ej Forp. 125 items

anslutna kablar

* En speciell flexibel balgprofil sdkerstaller ett brett
anvandningsomrade

* Snabb och enkel att montera - med minimal anstréang-
ning

* Motsvarande tillbehor gor markning latt

* Permanent, hogkvalitativ markning

* Hog kontrast for optimal lasbarhet
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 8 mm Byggdjup (tum) 0.315 inch
Hojd 6 mm Bygghojd (tum) 0.2362 inch
Bredd 7 mm Byggbredd (tum) 0.2756 inch
Nettovikt 0.37¢g

Temperaturer

Temperaturomrade for anvandning -30...80 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allménna data

Materialfarg enligt motstandskod 4

Orientering av texten vagratt

Typ av markning Standard

Markningsmetod varmpraglad

Utférande CD

Bredd 7 mm

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Temperaturomrade for anvandning max. 80 °C

Temperaturomrade for anvandning min. -30 °C

Fargkod gul

Halogener Ja

Isoleringsdiameter, max. 10

Grundlaggande material PVC, mjuk, utan kadmium

Textsfarg svart

Skrivna tecken blandade tecken

Antal markningar per férpackningsenhet Leveransform Rulle

Antal markningar per kombination 1 Reel = Conductor and cable markers

Temperaturomrade for anvandning -30...80 °C

Impressum L3

Ledar- och kabelmiarkning

Halogener Ja Ledardiameter, max. 16 mm2
Ledardiameter, min. 2.5 mm?2 Ledarytterdiameter, max. 10 mm
Ledarytterdiameter, min. 4 mm Ledarytterdiameter 4-10 mm
Ledararea 2.5-16 mm?

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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