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Produktillustration

Pluggarna for vart WeiCoS-system finns tillgangliga for
alla olika anslutningstekniksystem Produktsortimentet
omfattar formonterade anslutningar fran 1 till 10 poler
och majligheten till en enskild montering. Detta garan-
terar storsta mojliga flexibilitet for varje applikation. De
anpassade tillbehoren 6kar sdkerheten och skyddet mot
miljopaverkan.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Z-Serie, Stickkontakt, Direktmontage
Art.nr. 1875220000

Typ ZP 2.5/1AN ZA O.RA GN

GTIN (EAN) 4032248501045

Forp. 50 items
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ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693

Matt och vikter

Djup 41 mm Byggdjup (tum) 1.6142 inch
Hojd 23 mm Bygghojd (tum) 0.9055 inch
Bredd 5.1 mm Byggbredd (tum) 0.2008 inch
Nettovikt 297¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -25°C...55°C Omgivningstemperatur -5 °C...40°C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C Varaktig driftstemperatur, max. 120°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmant

Antal poler 1 Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Monteringsanvisning Direktmontage Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Normer Enligt IEC 60947-7-1

Klambara ledare (Markanslutning)

Tolkdorn enligt 60 947-1 A2 Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Anslutningsriktning ovre Auvisoleringslangd 10 mm
Anslutningstyp Stickanslutning Antal anslutningar 1
Anslutningsomrade, max. 4 mm? Anslutningsomrade, min. 0.13 mm?2
Klingmatt 6 x 3,5 mm Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.13 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 2.5 mm?2
46228/4, min. 46228/1, max.

Ledararea, fintradig med andhylsa DIN  0.13 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 4 mm?2
46228/1, min.

Ledararea, fintradig, min. 0.13 mm?2 Anslutningsarea, flertradig, min. 0.13 mm?2
Ledararea, entradig, max. 4 mm? Ledararea, entradig, min. 0.13 mm?2
Markdata

Markarea 2.5 mm?2 Markspanning 500V
Markspanning till grannklamman 500V Markspanning DC 500V
Markstrom 24 A Normer Enligt IEC 60947-7-1
Genomgangsmotstand enligt IEC 1.33 mQ Markstétspanning 6 kV
60947-7-x

Markstotspanning till grannklamman 6 kV Forlusteffekt enligt IEC 6094 7-7-x 0.77 W
Nedsmutsningsgrad 3
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Mairkdata enligt CSA
Spéanning Gr C (cCSAus) 300V Strom Gr D (cCSAus) 5 A
Ledardiameter, min. (cCSAusX) 26 AWG Strom Gr C (cCSAus) 20 A
Certifikat-Nr. (cCSAus) 154685-1460993 Ledardiameter max. (cCSAusX) 12 AWG
Spéanning Gr D (cCSAus) 600V
Mairkdata enligt UL
Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 12 AWG Spéanning grupp D (cURus) 600V
Certifikat nr (cURus) E60693 Ledarstorlek Field wiring min (cURus) 26 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) 26 AWG Spéanning grupp C (cURus) 300V
Strom grupp C (cURus) 20 A Strém Gruppr D (cURus) 5A
Ledarstorlek Field wiring max (cURus) 12 AWG
Materialdata
Grundlaggande material Wemid Fargkod gron
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Systemparametrar
Utforande Stiftplint, jackbar, med Andplatta kravs Ja

tappar, Fjaderanslutning
Antal potentialer 1 Antal vaningar 1
Antal klamstallen per vaning 1 Nivaer internt 6verkopplade Nej
PE-anslutning Nej
ytterligare tekniska data
Oppna sidor hoger Monteringsanvisning Direktmontage
Monteringstyp instucken
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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Testadapter och testuttag

B
| }

Allméanna bestillningsdata

=

Testadapter och provkontakt anvands for elektriska
anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning.
Pa sa satt kan en elektrisk kontakt uppréattas i
kabelanslutet tillstind och méatningarna kan goras enkelt.

Typ ZTA ZT2.5 Utférande

Art.nr. 1827080000 Tillboehor, Testadapter, 17.56 A
GTIN (EAN) 4032248411276

Forp. 25 ST

Typ ZTA ZT2.5/ZA Utférande

Art.nr. 1847600000 Tillbehor, Testadapter, 17.6 A
GTIN (EAN) 4032248412679

Forp. 25 ST

Spar-Skruvmejsel

Allmanna bestillningsdata

Sparskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets
krom top, SoftFinish-handtag

Typ SDS 0.6X3.5X100 Utférande
Art.nr. 9008330000 Skruvmejsel, Skruvmejsel

GTIN (EAN) 4032248056286
Forp. 18T
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Neutral

Allmanna bestillningsdata

Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
olika bredder.

¢ Stort urval av markningar klara att anvandas

* Remsmontering for snabb uppmarkning

* Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,

¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av

var markningsprogramvara M-Print PRO eller

M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ DEK 5/5 MC NE BL Utforande

Art.nr. 1609801693 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190397166 Weidmueller, bla

Forp. 1000 ST

STR transparenta remsor

Allmanna bestillningsdata

Typ STR 7 F.SCHT 7 Utférande

Art.nr. 0515300000 Plintmarkningar, Skyddskapa, 27 x 6.3 mm, transparent

GTIN (EAN) 4008190182175
Forp. 20 ST

Skapandedatum 17.12.2025 10:42:51 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/1609801693
https://eshop.weidmueller.com/p/0515300000

ZP 2.5/1AN ZA O.RA GN

Tillbehor

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Neutral
7777777777 ZS-markning - i beprovat MultiCard-format - har
[T ‘_L:‘ utvecklats specifikt for Z-serien. De erbjuder en stor
markyta. Den ledade mekanismen ger t.o.m. tillgang
till overkopplingar, utan demontering. Det snabba
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Allmanna bestillningsdata

montaget sakerstalls genom de enskilda skyltarna, som
kan snappas pa i remsor. De enskilda skyltarna ar latt
separerbara.

¢ Vikbar markyta

* Monteringsbar i remsor eller enskilt

* Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ ZS 10/5 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1610000000 ZS, Plintmarkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4008190263171 Allen-Bradley, vit

Forp. 480 ST

Typ WS 10/5 M MC NE WS Utférande

Art.nr. 1792000000 WS, Plintmérkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248223862 Allen-Bradley, vit

Forp. 720 ST

Andplattor och skiljeplattor

Allmanna bestillningsdata

Skiljeplattor och andplattor ar viktiga tillbehor for

plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk
separation av olika potentialer och funktionsgrupper,
vilket 6kar sdkerheten och sakerstéller en tydlig

struktur inuti kopplingsskapet. Andplattor stinger
plintraden pa sidorna, skyddar mot kontakt med
spanningsforande delar och sakerstaller ett rent, stabilt
avslut. Bada komponenter ar exakt anpassade till de olika
plintserierna fran Weidmiuiller, vilket bidrar till en saker,
overensstammande och professionell ledningsdragning.

Typ GHDE ZP2.5/1AN Utférande

Art.nr. 1508420000 Z-Serie, Andplatta
GTIN (EAN) 4050118369243

Forp. 20 ST
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Markningshallare

Markningshallaren ger mojlighet till ytterligare montering
av standardmarkningar med en delning pa 5 eller

5,1 mm. De vinklade hallarna kan kopas som tillval

och kan monteras i alla standardméarkningskanaler i
Klippon® modulara anslutningsplintar. Kopplingar for
markningstyper kan hittas bland respektive tillbehor for
avsedda markningshallare.

Allméanna bestillningsdata

Typ BZT 1 WS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805490000 Tillbehoér, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270231

Forp. 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Utférande

Art.nr. 1805520000 Tillbehoér, Markningshallare
GTIN (EAN) 4032248270248

Forp. 100 ST
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