FEKO ET ZRV2.5 0.5-1

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vi erbjuder en bred portfélj med vaxande stod for enkel
hantering och komplettering av vara produkter. Fran olika
verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar &r vara kom-
ponenter sa detaljerade att de stammer 6verens med
varandra och pa sa satt underlattar sammanstallningen i
enlighet med respektive standard- och skyddsbestammel-
ser.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Z-Serie, Crimpkontakt, 4.15 mm, Silver, Direktmon-
tage

Art.nr. 1893970000

Typ FEKO ET ZRV2.5 0.5-1

GTIN (EAN) 4032248508198

Forp. 500 items

Forpackning Multipackpase
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FEKO ET ZRV2.5 0.5-1

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 3.1 mm Byggdjup (tum) 0.122 inch

Hojd 19.8 mm Bygghojd (tum) 0.7795 inch

Bredd 4.15 mm Byggbredd (tum) 0.1634 inch

Nettovikt 0449

Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..55 °C Omgivningstemperatur -5°C..40°C

Drifttemperatur 130°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ¢c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

Allmant

Monteringsanvisning Direktmontage Yta fortennad

Klambara ledare (Markanslutning)

Avisoleringslangd 6 mm Anslutningstyp Fjaderkontakt

Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 1 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 1 mm?2

46228/1, max.

Markdata

Markarea 2.5 mm?2 Genomgangsmotstand enligt IEC 1.33 mQ
60947-7-x

Forlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 0.77 W

Materialdata

Grundlaggande material CuSn Yta fortennad

Fargkod Silver

Systemparametrar

Utférande Fjaderkontakt

ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning Direktmontage

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000796 ETIM 9.0 EC000796

ETIM 10.0 EC000796 ECLASS 14.0 27-44-02-04

ECLASS 15.0 27-44-02-04
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