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Avbildning liknande

CLI M markningar skjuts pa remsan CLI MH och fasts
med buntband. Systemet [ampar sig speciellt val for stora
lednings- och kabeldiametrar. Fordelar:

* Kombinationsmarkning for kabel- och rorméarkning

¢ En storlek for alla areor fran 16 mm?2

¢ Obegransade kombinationsmojligheter

* Slutna, permanent anbringade méarkningar

* Mycket god lasbarhet

Allméanna bestillningsdata

Utférande CableLine, Ledar- och kabelmérkning, 10-317
mm, 9 x 11.4 mm, gul

Art.nr. 1899250000

Typ CLIM 2-9 SDR CD

GTIN (EAN) 4032248518937

Forp. 200 items
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 3 mm Byggdjup (tum) 0.1181 inch
Hojd 9 mm Bygghojd (tum) 0.3543 inch
Bredd 11.4 mm Byggbredd (tum) 0.4488 inch
Nettovikt 041g¢g

Temperaturer

Temperaturomrade for anvandning -30...80 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allménna data

Typ av markning Kundspecifik

Markningsmetod Blackstraleforfarande

Utférande CD

Bredd 11.4 mm

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Temperaturomrade for anvandning max. 80 °C

Temperaturomrade for anvandning min. -30 °C

Fargkod gul

Halogener Ja

Grundlaggande material PVC, mjuk, utan kadmium

Textsfarg svart

Skrivna tecken enligt kundonskan

Antal markningar per férpackningsenhet Leveransform Komponentdel

Antal markningar per kombination 1 Component part = Conductor and cable markers

Temperaturomrade for anvandning -30...80 °C

Impressum Specialtryck

Ledar- och kabelmirkning

Halogener Ja Ledardiameter, max. 500 mm?2
Ledardiameter, min. 16 mm2 Ledarytterdiameter, max. 317 mm
Ledarytterdiameter, min. 10 mm Ledarytterdiameter 10-317 mm
Ledararea 16 - 500 mm?2

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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