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Det perfekta verktyget for alla tillampningar Allminna bestillningsdata

Screwty® &ar det idealiska universalverktyget for atdrag-
ning alla vanliga givar- och stalldonsledningar. Med Utférande

Cable gland tool for moulded M 12 lines

Screwty® kommer man &ven latt &t svardtkomliga, runda  Artnr.

1900001000

kontaktdon. Utan stor kraft, bara med enkel vridning kan Typ

SCREWTY-M12-DM

TIN (EAN
kontaktdon enkelt lossas och skruvas fast. Screwty® pas- GTIN (EAN)

) i . . Forp.
sar till de flesta ledningar och kontaktdon &ven fran andra  g5.hackning

4032248436408
1 items
Kartong

tillverkare (6ver 90 %) och ar darmed unik och kan anvan-
das over hela varlden. Screwty® bestar av ett handtag
med en konventionell 1/4-tumsanslutning. Salunda kan
det anvandas for alla storlekar: for M12 och M8 runda
anslutningsdon samt for M12F och M8F fritt konfektio-
nerbara stickproppar och uttag, liksom for alla M23 stick-
proppar och uttag.
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Matt och vikter

Nettovikt

268¢g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Paverkas ej

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Skruvverktyg
inchtdragningsmoment, max. 1.7 Nm inchtdragningsmoment, min. 0.5 Nm
Viktig hdnvisningstext
Produktinformation Ingar i leveransen:

* Batteridriven momentskruvdragare 0,5-1,7 Nm + instéllningshjalp

e Utbytbar kniv 1/4 tum

* Faste M 12 for formgjutna linjer
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000149 ETIM 9.0 EC000149
ETIM 10.0 EC000149 ECLASS 14.0 21-01-90-90
ECLASS 15.0 21-01-90-90
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