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Klippon® K-serie, tillbehor

Allméanna bestillningsdata

Utférande Montageskena, TS 15, Bredd: 64 mm, utan
avlangt hal, Stal, férzinkad, forkromad

Art.nr. 1909990000

Typ TS15 64 KLIPPON K11

GTIN (EAN) 4032248536917

Forp. 1 items

\/noupum
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TS15 64 KLIPPON K11

Tekniska data
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www.weidmueller.com

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 7.5 mm Byggdjup (tum) 0.2953 inch
Hojd 15 mm Bygghojd (tum) 0.5906 inch
Bredd 64 mm Byggbredd (tum) 2.5197 inch
Nettovikt 129

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allman information tillbehor

Materialtjocklek T mm Yta

forzinkad, forkromad

Grundlaggande material Stal Stampelmatt

4,5 x 20 mm

Allmanna uppgifter

Materialtjocklek T mm Monteringsanvisning Direktmontage
Normer DIN EN 60715 Yta forzinkad, forkromad
Slagtalighet 10.00J Grundlaggande material Stal

Stampelmatt 4,5 x 20 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285

ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 14.0 27-40-06-02
ECLASS 15.0 27-40-06-02
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