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WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
anvandas i I-serien och Z-serien. De generdsa markytorna
tillater inte bara langa teckenstrangar utan aven flera

rader text.

WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade tec-
kenstrangar. Genom det beprévade MultiCard-formatet ar
det mojligt att utfora markning med PrintJet CONNECT

eller Plotter.
* Monteringsbar i remsor eller enskilt

¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina

markningsspecifikationer.

Free

Vnmrum

Allmanna bestillningsdata

Utférande WS, Plintmarkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P):
6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, rod

Art.nr. 1917440000

Typ WS 10/6 MC M NE RT

GTIN (EAN) 4032248551644

Forp. 600 items
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Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 10 mm Bygghojd (tum) 0.3937 inch
Bredd 6 mm Byggbredd (tum) 0.2362 inch
Nettovikt 0.2g

Temperaturer

Temperaturomrade for anvandning -40...100 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC o6ver 0,1 viktprocent

Produktens koldioxidavtryck Vagga till grind 0.001 kg CO2eq.

Allménna data

Materialfarg enligt motstandskod 2

Bredd 6 mm

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-2

Temperaturomrade for anvandning max. 100 °C

Temperaturomrade for anvéandning min. -40 °C

Fargkod rod

Halogener Nej

Grundlaggande material Polyamid 66

Skrivna tecken utan tryck

Antal markningar per férpackningsenhet Leveransform MultiCard

anpassad skrivare PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Antal markningar per kombination 1 MultiCard = Terminal marker

Temperaturomrade for anvandning -40...100 °C

Applikation/Tillverkare Weidmueller, Allen-Bradley

Plintmarkning

Delning i mm (P) 6.00 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01
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