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SlimFix ar ledar- och kabelmarkning med en platsspa- Allminna bestillningsdata
rande design. Markskyltarna kan ockséa appliceras efter
ledningsanslutning. De bestar av halogenfritt material Utforande SlimFix, Ledar- och kabelmarkning, 2.2 - 2.9 mm,
med brandklassificering VO/V2. SlimFix &r en erkénd och 12 x 3.6 mm. bla

. L . . . S Art.nr. 1919480000
ackrediterad markningstyp for trafiktekniska applikationer.

o . ; 3 ; . Typ SF 2/12 MC NE BL V2

SF-verktyget mojliggor enkel installation, aven vid sma GTIN (EAN) 2032248555772
markningar. Forp. 400 items

Fordelar:

* Halogenfritt material

¢ Brandskyddsklass VO/V2

* Godkand och ackrediterad markning for trafiktekniska
applikationer etc.

¢ Fasts med buntband om ledararean ar storre an 16,0
mm?2

* Markning i beprévat MultiCard-format
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Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 3.65 mm Byggdjup (tum) 0.1437 inch
Hojd 12 mm Bygghojd (tum) 0.4724 inch
Bredd 3.6 mm Byggbredd (tum) 0.1417 inch
Nettovikt 0.25¢

Temperaturer

Temperaturomrade for anvandning -40...100 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Produktens koldioxidavtryck Vagga till grind 0.002 kg CO2 eq.

Allménna data

Materialfarg enligt motstandskod 6

Typ av markning neutral

Bredd 3.6 mm

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-2

Temperaturomrade for anvdndning max. 100 °C

Temperaturomrade for anvandning min. -40 °C

Fargkod bla

Halogener Nej

Grundlaggande material Polyamid 66

Antal markningar per férpackningsenhet Leveransform MultiCard

Teckenféltets storlek 12 x 3.6 mm

Rekommenderade tillverkare Transportvasende, Maskinbyggnad

anpassad skrivare PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Antal markningar per kombination 1 MultiCard = Conductor and cable markers

Temperaturomrade for anvandning -40...100 °C

Ledar- och kabelmirkning

Halogener Nej Ledardiameter, max. 1.5 mm?2
Ledardiameter, min. 0.75 mm?2 Ledarytterdiameter, max. 2.9 mm
Ledarytterdiameter, min. 2.2 mm Ledarytterdiameter 2.2-2.9 mm
Ledararea 0.75- 1.5 mm?2

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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