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Produktillustration

Avbildning liknande

Den jackbara anslutningstekniken for effektelektronik Allminna bestillningsdata
ar optimerad for modern motorteknik, startmotorer, fre-
kvensomvandlare och servostyrningar. Utforande Kretskortsstickanslutning, Tilloehor, Koderelement,
OMNIMATE Power satter standarder genom 6kad saker- svart, Antal poler: 1
. S . . . Art.nr. 1937590000

het och innovativa I6sningar, sdsom jackbar skarmsup-

) . N Typ BV/SV 7.62HP KO
port, integrerade signalkontakter eller enhandsmanévre- GTIN (EAN) 203224860888 1
ringar. Forp. 50 items
De tre produktserierna erbjuder ytterligare fordelar: Produktparametrar
« Applikationsanpassad skalbarhet: fran den kompakta 4 ~ Forpackning Box

mmz2-anslutningen for 29 A (IEC) resp. 20 A (UL) till den
robusta 16 mm2-anslutningen for 76 A (IEC) resp. 54 A

(UL)

¢ Obegransad anvandning upp till 1000 V (IEC) resp. 600
V (UL)

* Manga olika, applikationsoptimerade infastningsmoijlig-
heter

Var service:
Utforma dina individuella kontaktdon enkelt med Produkt-
konfiguratorn.
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Godkannanden

ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter

Nettovikt 1449

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Packaging

Forpackning Box VPE-langd 169.00 mm
VPE-bredd 117.00 mm VPE-hojd 38.00 mm
Materialdata

Isoleringsmaterial LCP GF Fargkod svart
Fargtabell (jamforbar) RAL 9011 Moisture Level (MSL) 1
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Kontaktmaterial Cu-legering
Lagertemperatur, min. -40 °C Lagertemperatur, max. 70°C
Driftstemperatur, min. -50 °C Driftstemperatur, max 100 °C
Temperaturomrade Montage, min. -25°C Temperaturomrade Montage, max. 100 °C

Mairkdata enligt IEC

testad enligt standard

IEC 60664-1, IEC 61984

Viktig hanvisningstext

IPC-konformitet

Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkédnda
standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har
designegenskaper i enlighet med IPC-A-6 10 "Klass 2". Ovriga ansprak gallande produkterna kan

bedomas pa begaran.

Hanvisningstext

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002943 ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 9.0 27-44-04-92
ECLASS 9.1 27-44-04-92 ECLASS 10.0 27-44-04-92
ECLASS 11.0 27-46-04-01 ECLASS 12.0 27-46-04-01
ECLASS 13.0 27-46-04-01 ECLASS 14.0 27-46-04-01
ECLASS 15.0 27-46-04-01
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