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Produktillustration

Hylsdelar med skruvanslutning i klambygelteknik for leda-
ranslutning.

For fri utformning av anslutningsnivan finns tre utgangs-
riktningar:

* 180° ledare rakt mot anslutningsriktningen

¢ 90° ledare vinkelratt uppat mot anslutningsriktningen
e 270° ledare vinkelratt nerat mot anslutningsrikt-
ningen

For att passa till de mest skilda krav pa anslutningen kan
tre olika kapslingar valjas:

¢ Standardkapsling utan flans

¢ Flans med skruv (F)

* Flans med Weidmuillers patenterade 16sgoringsbygel
(LR) for verktygslos, lasning och franskiljning utan bryt-
ningar i kontakten

Weidmdiller stiftlister i delning 3,81 mm (0.15") har en
layout som ar kompatibel med vanligen férekommande
stiftlister och har plats for markning samt kan kodas.
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Allmanna bestillningsdata

Utforande Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81
mm, Antal poler: 4, 180°, Klambygelanslutning,
Anslutningsomrade, max. : 1.5 mm?2, Box

Art.nr. 1940750000

Typ BCZ 3.81/04/180 SN OR BX

GTIN (EAN) 4032248656080

Forp. 50 items

Produktparametrar IEC:320V/175A/0.2-1.5 mm?2
UL: 300V / 10 A/ AWG 28 - AWG 16

Forpackning Box
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Godkiannanden
Godkannanden
u
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Matt och vikter
Djup 16.1 mm Byggdjup (tum) 0.6339 inch
Hojd 11.1 mm Bygghojd (tum) 0.437 inch
Bredd 15.33 mm Byggbredd (tum) 0.6035 inch
Nettovikt 3.24¢
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ea9dd4b8-c51f-409¢-885a-41700372beb 1
Packaging
Foérpackning Box VPE-langd 77.00 mm
VPE-bredd 76.00 mm VPE-hojd 39.00 mm
Typprovningar
Test: Hallfasthet for markningar Standard DIN EN 61984 avsnitt 7.3.2 / 09.02 med
monster fran DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test ursprungsmarkning, typmarkning,

markspanning, Markarea, raster, typ av material,
godkannande mérkning UL, godkédnnande
markning CSA

Test: Felaktig inkoppling (ingen
utbytbarhet)

Test: Klambar area

Utvardering tillganglig

Test hallbarhet

Utvardering godkand

Standard DIN EN 61984 avsnitt 6.3 och 6.9.1 / 09.02,
DIN EN 60512-13-5 / 11.06

Test 180° vridning utan kodningselement

Utvardering godkéand

Test visuell undersdkning

Utvardering godkéand

Standard

DIN EN 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 12.00, DIN
EN 60947-1 avsnitt 8.2.4.6.1 / 12.02

Typ av ledare

Typ av ledare och for massiv 0,08 mm?2
ledararea

Typ av ledare och for flertradig 0,08 mm?2
ledararea

Typ av ledare och for massiv 1,5 mm?
ledararea

Typ av ledare och for  flertradig 1,5 mm?2
ledararea

Typ av ledare och for AWG 28/1
ledararea
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Typ av ledare och for AWG 28/19
ledararea

Typ av ledare och for AWG 16/1
ledararea

Typ av ledare och for AWG 16/19

ledararea

Test betraffande ledare som skadats och
lossnat oavsiktligt

Utvardering godkand
Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 9.4 / 12.00
Krav 0,2 kg

Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea

flertradig 0,25 mm?

Typ av ledare och for AWG 28/1
ledararea
Typ av ledare och for AWG 28/19

ledararea

Utvardering

godkand

Krav

0,3 kg

Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea

massiv 0,5 mm?2

Utvardering

godkand

Krav

0,4 kg

Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea

massiv 1,5 mm2

Typ av ledare och for
ledararea

flertradig 1,5 mm?2

Typ av ledare och for
ledararea

Typ av ledare och for

ledararea

AWG 16/1

AWG 16/19

Franslagstest

Utvardering godkand
Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 9.5 / 12.00
Krav 210N

Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea

flertradig 0,25 mm?2

Typ av ledare och for
ledararea
Typ av ledare och for
ledararea

AWG 28/1

AWG 28/19

Utvardering

godkand

Krav

220N

Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea

HO5V-U0.5

Utvardering

godkand

Krav

240 N

Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea
Typ av ledare och for
ledararea

HO7V-U1.5

HO7V-K1.5

Typ av ledare och for
ledararea

AWG 16/1

Typ av ledare och for
ledararea

AWG 16/19

Utvardering

godkand

Systemviarden

Produktfamilj

OMNIMATE Signal - serie BC/SC 3.81

Anslutningstyp

Faltanslutning

Ledaranslutningsteknik

Klambygelanslutning

Delning i mm (P)

3.81T mm

Delning i tum (P)

0.150"
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Ledarutgangsriktning 180°
Antal poler 4

L1Timm 11.43 mm
L1itum 0.450"
Antal rader 1
Polradstal 1
Markarea 1T mm?2

Beroringsskydd enligt DIN VDE 57

fingersaker

Beroringsskydd enligt DIN VDE 0470

IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten

Skyddsklass IP20
Genomgangsmotstand (6) <6 mQ
Koderbar Ja
Avisoleringslangd 7 mm
Klamskruv M 2
Skruvmejselklinga 04x25
Skruvmejselklinga Norm DIN 5264
Stickcykler 25
Max. instickskraft/pol 7N
Max. dragkraft/pol 5N
Atdragningsmoment Momenttyp Ledaranslutning
Anvéandningsinformation Atdragningsmoment min. 0.2 Nm
max. 0.25 Nm
Materialdata
Isoleringsmaterial PA 66 GF 30 Fargkod orange
Fargtabell (jamforbar) RAL 2000 Isoleringsmaterialgrupp Il
CTI (Comparative Tracking Index) 2550 Moisture Level (MSL)
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta fortennad Skiktstruktur for stiftkontakten 05.1.5umCu/ 2.5 um
Sn
Lagertemperatur, min. -40 °C Lagertemperatur, max. 70°C
Driftstemperatur, min. -50°C Driftstemperatur, max 120°C
Temperaturomrade Montage, min. -25°C Temperaturomrade Montage, max. 120°C
Anslutningsbara ledare
Anslutningsomrade, min. 0.08 mm?2
Anslutningsomrade, max. 1.5 mm?2
Ledardiameter, AWG, min. AWG 28
Ledardiameter, AWG, max AWG 16
entradig, min. HO5(07) V-U 0.2 mm2
entradig, max. HO5(07) V-U 1.6 mm?2
fintradig, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2
fintradig, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2
med AEH med krage DIN 46 228/4, 0.2 mm?2
min.
med @ndhylsa med krage DIN 46 1.5 mm?
228/4, max.
med andhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0.2 mm?
med andhylsa enligt DIN 46 228/1, 1.5 mm?2
max.
Passtift enligt EN 60999 ax b; @ 2,4mmx 1,5 mm
Anslutningsbar ledare Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 0.5 mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 6 mm
Rekommenderad HO.,5/6
andhylsa
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
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nominell 0.75 mm?
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 6 mm
Rekommenderad HO,75/6
andhylsa
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 1T mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 6 mm
Rekommenderad H1,0/6
andhylsa
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 1.5 mm?
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 7 mm
Rekommenderad H1,5/7
andhylsa

Referenstext

Ytterdiametern pa plastkragen ska inte vara storre an rastret (P), Langd pa hylsor ska véljas
beroende pa produkten och markspanningen.

Markdata enligt CSA

Institut (CSA)

CSA

Certifikat nr. (CSA)

200039-1121690

Markspanning (anvandargrupp B / CSA) 300 V

Markspanning (anvandargrupp C / CSA) 50 V

Markstrom (anvandargrupp B / CSA) 8A Markstrom (anvandargrupp C / CSA) 8A
Ledardiameter AWG, min. AWG 28 Ledardiameter AWG, max. AWG 16
Hanvisning till godkdnnandevarden Specifikationerna avser

maxvarden. For detaljer -

se typgodkannandeintyg.
Markdata enligt UL 1059
Institut (cURus) CURUS Certifikat nr (cURus) E60693
Markspanning (anvandargrupp B/ UL 300V Markspanning (anvandargrupp D /UL 300V
1059) 1059)
Markstrom (anvandargrupp B / UL 10 A Markstrom (anvandargrupp D / UL 10 A
1059) 1059)
Ledardiameter AWG, min. AWG 28 Ledardiameter AWG, max. AWG 16
Hanvisning till godkédnnandevarden Specifikationerna avser

maxvarden. For detaljer -

se typgodkannandeintyg.
Markdata enligt IEC
testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984 Markstrom, min. antal poler (Tu=20°C) 17.5 A
Markstrom, max. antal poler (Tu=20°C) 17.5 A Markstrom, min. antal poler (Tu=40°C) 17 A
Markstrom, max. antal poler (Tu=40°C) 15.2 A Markspanning vid overspanningsk./ 320V

Nedsmutsningsgrad 1l/2

Markspanning vid overspanningsk./ 160V Markspanning vid overspanningskat.,/ 160V
Nedsmutsningsgrad I11/2 Nedsmutsningsgrad Ill/3
Markspanning vid overspanningsk./ 2.5 kV Markspanning vid overspanningsk./ 2.5 kv

Nedsmutsningsgrad II/2

Nedsmutsningsgrad Ill/2

Markstotspanning vid dverspanningsk./
Nedsmutsningsgrad 11l/3

2.5kV

Korttidstromhallfasthet

3x1smit76 A

Viktig hdnvisningstext

IPC-konformitet

Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkdnda

standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har

designegenskaper i enlighet med IPC-A-6 10 "Klass 2". Ovriga ansprak gillande produkterna kan

bedomas pa begaran.

Héanvisningstext

* Additional variants on request
* Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
* Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
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Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Produktillustration

Dimensional drawing
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Tackkapor

Allmanna bestillningsdata

Effektivt skydd, optimerad ergonomi och sluten design:
Fran dragavlastningen av de anslutna ledarna via sikt- och
beroringsskyddet och dnda till draghjélpen: Tackkaporna,
som kan tillaggsmonteras i efterhand, uppfyller pa
samma gang mekaniska, optiska och haptiska uppgifter.
De bada halvskalarna omsluter stickproppen helt och
hallet, hakar sékert i varandra och ger féljande funktioner:
* Dragavlastning med buntband eller integrerad
kabelklammer.

* Markning med dekafix eller kabelremsor

¢ Uppradningsbarhet utan polforlust eller rastersprang

* Kompatibilitet: lamplig for stickproppar med och utan
flans eller infastningsbockar.

¢ Flexibilitet: beroende pa byggstorlek ar 1-3
kabelutgangar i olika riktningar avsedda

P& sa satt sakerstaller Weidmiillers tackkapor mer
stabilitet, battre identifiering, full kompatibilitet och
flexibilitet.

Resultatet: Maximal séakerhet och anvandarvanlighet for
applikationer och anvandare.

Typ BCZ 3.81 AHO4 BK BX Utférande

Art.nr. 1005290000 Kretskortsstickanslutning, Tillbehor, Tackhuv, svart, Antal poler: 4

GTIN (EAN) 4032248752515
Forp. 10 ST
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SC 3.81/90F

Allméanna bestillningsdata

Stiftlisten SC ger en anslutningsriktning parallellt med
kretskortet (liggande) och finns som sluten (G) variant och
med skruvflans (F).

Weidmiiller stiftlister i delning 3,81 mm (0.15") har en
layout som ar kompatibel med vanligen forekommande
stiftlister och har plats for markning samt kan kodas och
har dessutom faste for ljusledare.

Typ SC 3.81/04/90F 3.2SN OR...  Utférande

Art.nr. 1942470000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT I6danslutning, 3.81
GTIN (EAN) 4032248655120 mm, Antal poler: 4, 90°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fortennad, orange,
Forp. 66 ST Box

SC-SMT 3.81/90LF Box

Allmanna bestillningsdata

Temperaturbestandig stiftlist (SC-SMT 90LF) i delning
3,81 mm (0.15")

¢ Anslutningsriktning parallellt med kretskort (liggande)
* med lodflans (LF).

e Utforande forpackad i kartong (BX) eller antistatiskt pa
rulle (Tape-on-Reel, RL)

* Valfri sticklangd 1,5 mm eller 3,2 mm

Weidmiiller stiftlister i delning 3,81 mm (0.15") har en
layout som ar kompatibel med vanligen férekommande
stiftlister och har plats fér markning samt kan kodas.

Typ SC-SMT 3.81/04/90LF 1.5...  Utférande

Art.nr. 1862590000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT/THR lédanslutning,
GTIN (EAN) 4032248427550 3.81 mm, Antal poler: 4, 90°, Lodstiftlangd (I): 1.5 mm, fértennad,
Forp. 50 ST svart, Box

SC-SMT 3.81/180LF Tape

Allmanna bestillningsdata

Temperaturbestandig stiftlist (SC-SMT 180LF) i delning
3,81 mm (0.15")

e Stickriktning lodrat mot kretskort (stdende)

¢ med lodflans (LF).

e Utforande forpackad i kartong (BX) eller antistatiskt pa
rulle (Tape-on-Reel, RL)

* Valfri sticklangd 1,5 mm eller 3,2 mm

Weidmdiller stiftlister i delning 3,81 mm (0.15") har en
layout som ar kompatibel med vanligen forekommande
stiftlister och har plats for markning samt kan kodas.

Typ SC-SMT 3.81/04/180LF 1...  Utférande

Art.nr. 1864240000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT/THR lédanslutning,
GTIN (EAN) 4032248429547 3.81 mm, Antal poler: 4, 180°, Lodstiftlangd (1): 1.5 mm, fortennad,
Forp. 300 ST svart, Tape
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SC-SMT 3.81/90G Tape

=

Allmanna bestillningsdata

Temperaturbestandig stiftlist (SC-SMT 90G) i delning
3,81 mm (0.15")

¢ Anslutningsriktning parallellt med kretskort (liggande)
e sluten (G)

e Utforande forpackad i kartong (BX) eller antistatiskt pa
rulle (Tape-on-Reel, RL)

* Valfri sticklangd 1,5 mm eller 3,2 mm

Weidmdiller stiftlister i delning 3,81 mm (0.15") har en
layout som ar kompatibel med vanligen férekommande
stiftlister och har plats fér markning samt kan kodas.

Typ SC-SMT 3.81/04/90G 3.2S...
Artnr. 1862860000

GTIN (EAN) 4032248427796

Forp. 400 ST

Utférande
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stangd pa sidan, THT/THR
lI6danslutning, 3.81 mm, Antal poler: 4, 90°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm,

fortennad, svart, Tape

SC-SMT 3.81/180LF Box

R

Allmanna bestillningsdata

Temperaturbestandig stiftlist (SC-SMT 180LF) i delning
3,81 mm (0.15")

e Stickriktning lodrat mot kretskort (stdende)

¢ med l6dflans (LF).

e Utforande forpackad i kartong (BX) eller antistatiskt pa
rulle (Tape-on-Reel, RL)

* Valfri sticklangd 1,5 mm eller 3,2 mm

Weidmdiller stiftlister i delning 3,81 mm (0.15") har en
layout som ar kompatibel med vanligen forekommande
stiftlister och har plats for markning samt kan kodas.

Typ SC-SMT 3.81/04/180LF 3...  Utforande

Art.nr. 1863260000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT/THR lédanslutning,

GTIN (EAN) 4032248428458 3.81 mm, Antal poler: 4, 180°, Lodstiftlangd (l): 3.2 mm, fortennad,

Forp. 50 ST svart, Box

SC-SMT 3.81/90LF Box
Temperaturbestandig stiftlist (SC-SMT 90LF) i delning
3,81 mm (0.15")
¢ Anslutningsriktning parallellt med kretskort (liggande)
¢ med lodflans (LF).
e Utforande forpackad i kartong (BX) eller antistatiskt pa
rulle (Tape-on-Reel, RL)
* Valfri sticklangd 1,5 mm eller 3,2 mm
Weidmuiller stiftlister i delning 3,81 mm (0.15") har en
layout som ar kompatibel med vanligen forekommande
stiftlister och har plats for markning samt kan kodas.

Allmanna bestillningsdata

Typ SC-SMT 3.81/04/90LF 3.2...  Utférande

Art.nr. 1863690000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT/THR lodanslutning,

GTIN (EAN) 4032248428878 3.81 mm, Antal poler: 4, 90°, Lodstiftlangd (I): 3.2 mm, fortennad,

Forp. 50 ST svart, Box

Skapandedatum 17.03.2026 02:38:44 MEZ

Katalogversion / Ritningar

10


https://eshop.weidmueller.com/p/1862860000
https://eshop.weidmueller.com/p/1863260000
https://eshop.weidmueller.com/p/1863690000

Weidmiiller 3t

BCZ 3.8 1/04/1 80 SN OR BX Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Motsvarighet www.weidmueller.com

SC-SMT 3.81/90LF Tape

Temperaturbestandig stiftlist (SC-SMT 90LF) i delning
3,81 mm (0.15")

¢ Anslutningsriktning parallellt med kretskort (liggande)
* med lodflans (LF).

e Utforande forpackad i kartong (BX) eller antistatiskt pa
rulle (Tape-on-Reel, RL)

* Valfri sticklangd 1,5 mm eller 3,2 mm

Weidmdiller stiftlister i delning 3,81 mm (0.15") har en
layout som ar kompatibel med vanligen férekommande
stiftlister och har plats fér markning samt kan kodas.

Allmanna bestillningsdata

Typ SC-SMT 3.81/04/90LF 3.2...  Utférande

Art.nr. 1863980000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT/THR I6danslutning,
GTIN (EAN) 4032248429226 3.81 mm, Antal poler: 4, 90°, Lodstiftlangd (I): 3.2 mm, fértennad,
Forp. 400 ST svart, Tape

Typ SC-SMT 3.81/04/90LF 1.5...  Utférande

Art.nr. 1862770000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT/THR lédanslutning,
GTIN (EAN) 4032248427963 3.81 mm, Antal poler: 4, 90°, Lodstiftlangd (I): 1.5 mm, fértennad,
Forp. 400 ST svart, Tape

SC-SMT 3.81/90G Tape

Temperaturbestandig stiftlist (SC-SMT 90G) i delning
3,81 mm (0.15")

¢ Anslutningsriktning parallellt med kretskort (liggande)
¢ sluten (G)

e Utforande forpackad i kartong (BX) eller antistatiskt pa
rulle (Tape-on-Reel, RL)

* Valfri sticklangd 1,5 mm eller 3,2 mm

Weidmuiller stiftlister i delning 3,81 mm (0.15") har en
layout som ar kompatibel med vanligen forekommande
stiftlister och har plats for markning samt kan kodas.

Allmanna bestillningsdata

Typ SC-SMT 3.81/04/90G 1.5S...  Utforande

Art.nr. 1863160000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stingd pa sidan, THT/THR

GTIN (EAN) 4032248428359 l6danslutning, 3.8 1 mm, Antal poler: 4, 90°, Lodstiftlangd (1): 1.5 mm,
Forp. 400 ST fortennad, svart, Tape

SC-SMT 3.81/180LF Box

Temperaturbestandig stiftlist (SC-SMT 180LF) i delning
3,81 mm (0.15")

e Stickriktning lodrat mot kretskort (staende)

¢ med lodflans (LF).

¢ Utforande forpackad i kartong (BX) eller antistatiskt pa
rulle (Tape-on-Reel, RL)

* Valfri sticklangd 1,5 mm eller 3,2 mm

Weidmiiller stiftlister i delning 3,81 mm (0.15") har en
layout som ar kompatibel med vanligen férekommande
stiftlister och har plats for markning samt kan kodas.
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BCZ 3.81/04/180 SN OR BX

Motsvarighet

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Allmanna bestillningsdata

Typ SC-SMT 3.81/04/180LF 1...  Utférande

Art.nr. 1864090000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT/THR lédanslutning,
GTIN (EAN) 4032248429295 3.81 mm, Antal poler: 4, 180°, Lodstiftlangd (1): 1.5 mm, fértennad,
Forp. 50 ST svart, Box

SC 3.81/180F

Allmanna bestillningsdata

Stiftlisten SC ger en anslutningsriktning lodratt mot
kretskortet (stdende) och finns som sluten (G) variant och
med skruvflans (F).

Weidmdiller stiftlister i delning 3,81 mm (0.15") har en
layout som ar kompatibel med vanligen forekommande
stiftlister och har plats for markning samt kan kodas.

Typ SC 3.81/04/180F 3.2SN B...  Utférande

Art.nr. 1793720000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT I6danslutning, 3.81
GTIN (EAN) 4032248230846 mm, Antal poler: 4, 180°, Lodstiftlangd (I): 3.2 mm, fértennad, svart,
Forp. 66 ST Box

Typ SC 3.81/04/180F 3.2SN G...  Utférande

Art.nr. 1793810000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT I6danslutning, 3.81
GTIN (EAN) 4032248230938 mm, Antal poler: 4, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fortennad,

Forp. 66 ST blekgrén, Box

SC 3.81/90F

Allmanna bestillningsdata

Stiftlisten SC ger en anslutningsriktning parallellt med
kretskortet (liggande) och finns som sluten (G) variant och
med skruvflans (F).

Weidmdiller stiftlister i delning 3,81 mm (0.15") har en
layout som ar kompatibel med vanligen forekommande
stiftlister och har plats for markning samt kan kodas och
har dessutom faste for ljusledare.

Typ SC 3.81/04/90F 3.2SN BK...  Utférande

Art.nr. 1793350000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT I6danslutning, 3.81
GTIN (EAN) 4032248228423 mm, Antal poler: 4, 90°, Lodstiftlangd (l): 3.2 mm, fortennad, svart,
Forp. 66 ST Box

Typ SC 3.81/04/90F 3.2SN GN...  Utférande

Art.nr. 1793440000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT I6danslutning, 3.81
GTIN (EAN) 4032248228713 mm, Antal poler: 4, 90°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fortennad,

Forp. 66 ST blekgrén, Box
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Germany
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SC 3.81/180F

™

Allméanna bestillningsdata

Stiftlisten SC ger en anslutningsriktning lodratt mot
kretskortet (stdende) och finns som sluten (G) variant och
med skruvflans (F).

Weidmiiller stiftlister i delning 3,81 mm (0.15") har en
layout som ar kompatibel med vanligen forekommande
stiftlister och har plats for markning samt kan kodas.

Typ SC 3.81/04/180F 3.2SN O...  Utférande

Art.nr. 1943200000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT I6danslutning, 3.81
GTIN (EAN) 4032248654390 mm, Antal poler: 4, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fortennad, orange,
Forp. 66 ST Box

SC 3.81/90G

"

Allméanna bestillningsdata

Stiftlisten SC ger en anslutningsriktning parallellt med
kretskortet (liggande) och finns som sluten (G) variant och
med skruvflans (F).

Weidmdiiller stiftlister i delning 3,81 mm (0.15") har en
layout som ar kompatibel med vanligen forekommande
stiftlister och har plats for markning samt kan kodas och
har dessutom faste for ljusledare.

Typ SC 3.81/02/90G 3.2SN OR...  Utférande

Art.nr. 1942020000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stingd pé sidan, THT

GTIN (EAN) 4032248655526 lI6danslutning, 3.81 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm,
Forp. 198 ST fortennad, orange, Box

SC-SMT 3.81/180G Tape

-

Allménna bestillningsdata

Temperaturbestandig stiftlist (SC-SMT 180G) i delning
3,81 mm (0.15")

e Stickriktning lodrat mot kretskort (stdende)

e sluten (G)

e Utforande forpackad i kartong (BX) eller antistatiskt pa
rulle (Tape-on-Reel, RL)

* Valfri sticklangd 1,5 mm eller 3,2 mm

Weidmiiller stiftlister i delning 3,81 mm (0.15") har en
layout som ar kompatibel med vanligen férekommande
stiftlister och har plats fér markning samt kan kodas.

Typ SC-SMT 3.81/02/180G 1.5... Utférande

Art.nr. 1864050000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stangd pa sidan, THT/THR
GTIN (EAN) 4032248429172 l6danslutning, 3.81 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 1.5
Forp. 300 ST mm, fértennad, svart, Tape
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BCZ 3.81/04/180 SN OR BX
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D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

SC-SMT 3.81/180G Box

1

Allmanna bestillningsdata

Temperaturbestandig stiftlist (SC-SMT 180G) i delning
3,81 mm (0.15")

e Stickriktning lodrat mot kretskort (stdende)

e sluten (G)

e Utforande forpackad i kartong (BX) eller antistatiskt pa
rulle (Tape-on-Reel, RL)

* Valfri sticklangd 1,5 mm eller 3,2 mm

Weidmdiller stiftlister i delning 3,81 mm (0.15") har en
layout som ar kompatibel med vanligen férekommande
stiftlister och har plats fér markning samt kan kodas.

Typ SC-SMT 3.81/02/180G 1.5... Utforande

Art.nr. 1863720000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stangd pa sidan, THT/THR
GTIN (EAN) 4032248428793 l6danslutning, 3.81 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 1.5
Forp. 50 ST mm, fértennad, svart, Box

SC-SMT 3.81/90G Box

=

Allmanna bestillningsdata

Temperaturbestandig stiftlist (SC-SMT 90G) i delning
3,81 mm (0.15")

¢ Anslutningsriktning parallellt med kretskort (liggande)
e sluten (G)

e Utforande forpackad i kartong (BX) eller antistatiskt pa
rulle (Tape-on-Reel, RL)

* Valfri sticklangd 1,5 mm eller 3,2 mm

Weidmdiller stiftlister i delning 3,81 mm (0.15") har en
layout som ar kompatibel med vanligen forekommande
stiftlister och har plats for markning samt kan kodas.

Typ SC-SMT 3.81/02/90G 3.2S...  Utforande

Art.nr. 1862460000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stingd pa sidan, THT/THR

GTIN (EAN) 4032248427611 l6danslutning, 3.8 1 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm,
Forp. 50 ST fortennad, svart, Box

SC-SMT 3.81/180G Box

W

Allmanna bestillningsdata

Temperaturbestandig stiftlist (SC-SMT 180G) i delning
3,81 mm (0.15")

e Stickriktning lodrat mot kretskort (staende)

e sluten (QG)

e Utforande forpackad i kartong (BX) eller antistatiskt pa
rulle (Tape-on-Reel, RL)

* Valfri sticklangd 1,5 mm eller 3,2 mm

Weidmuiller stiftlister i delning 3,81 mm (0.15") har en
layout som ar kompatibel med vanligen forekommande
stiftlister och har plats for markning samt kan kodas.

Typ SC-SMT 3.81/02/180G 3.2... Utférande

Art.nr. 1862920000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stingd pé sidan, THT/THR
GTIN (EAN) 4032248428113 l6danslutning, 3.81 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2
Forp. 50 ST mm, fértennad, svart, Box
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Weidmiiller 3t

BCZ 3.8 1/04/1 80 SN OR BX Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Motsvarighet www.weidmueller.com

SC-SMT 3.81/90G Box

Temperaturbestandig stiftlist (SC-SMT 90G) i delning
3,81 mm (0.15")

¢ Anslutningsriktning parallellt med kretskort (liggande)
e sluten (G)

e Utforande forpackad i kartong (BX) eller antistatiskt pa
rulle (Tape-on-Reel, RL)

* Valfri sticklangd 1,5 mm eller 3,2 mm

Weidmdiller stiftlister i delning 3,81 mm (0.15") har en
layout som ar kompatibel med vanligen férekommande
stiftlister och har plats fér markning samt kan kodas.

Allmanna bestillningsdata

Typ SC-SMT 3.81/02/90G 1.5S...  Utforande

Art.nr. 1862960000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stangd pa sidan, THT/THR

GTIN (EAN) 4032248428069 lI6danslutning, 3.81 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (1): 1.5 mm,
Forp. 50 ST fortennad, svart, Box

SC 3.81/180G

Stiftlisten SC ger en anslutningsriktning lodratt mot

kretskortet (stdende) och finns som sluten (G) variant och
med skruvflans (F).

Weidmiiller stiftlister i delning 3,81 mm (0.15") har en
layout som ar kompatibel med vanligen férekommande
stiftlister och har plats fér markning samt kan kodas.

Allmanna bestillningsdata

Typ SC 3.81/02/180G 3.2SN B...  Utférande

Art.nr. 1793520000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stangd pa sidan, THT

GTIN (EAN) 4032248230433 l6danslutning, 3.81 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2
Forp. 50 ST mm, fértennad, svart, Box

SC 3.81/90G

Stiftlisten SC ger en anslutningsriktning parallellt med

kretskortet (liggande) och finns som sluten (G) variant och
med skruvflans (F).

Weidmiiller stiftlister i delning 3,81 mm (0.15") har en
layout som ar kompatibel med vanligen férekommande
stiftlister och har plats fér markning samt kan kodas och
har dessutom faste for ljusledare.

Allménna bestillningsdata

Typ SC 3.81/02/90G 3.2SN BK...  Utférande

Art.nr. 1793130000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stingd pa sidan, THT

GTIN (EAN) 4032248227624 lI6danslutning, 3.81 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm,
Forp. 198 ST fortennad, svart, Box

Skapandedatum 17.03.2026 02:38:44 MEZ

Katalogversion / Ritningar 15


https://eshop.weidmueller.com/p/1862960000
https://eshop.weidmueller.com/p/1793520000
https://eshop.weidmueller.com/p/1793130000

BCZ 3.81/04/180 SN OR BX

Motsvarighet

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

SC 3.81/180G

~

Allméanna bestillningsdata

Stiftlisten SC ger en anslutningsriktning lodratt mot
kretskortet (stdende) och finns som sluten (G) variant och
med skruvflans (F).

Weidmiiller stiftlister i delning 3,81 mm (0.15") har en
layout som ar kompatibel med vanligen forekommande
stiftlister och har plats for markning samt kan kodas.

Typ SC 3.81/02/180G 3.2SN G...  Utférande

Art.nr. 1793610000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stangd pa sidan, THT

GTIN (EAN) 4032248230730 l6danslutning, 3.81 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2
Forp. 198 ST mm, fortennad, blekgron, Box

SC 3.81/90G

"

Allméanna bestillningsdata

Stiftlisten SC ger en anslutningsriktning parallellt med
kretskortet (liggande) och finns som sluten (G) variant och
med skruvflans (F).

Weidmdiiller stiftlister i delning 3,81 mm (0.15") har en
layout som ar kompatibel med vanligen forekommande
stiftlister och har plats for markning samt kan kodas och
har dessutom faste for ljusledare.

Typ SC 3.81/02/90G 3.2SN GN... Utférande

Art.nr. 1793240000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stingd pé sidan, THT

GTIN (EAN) 4032248227716 lI6danslutning, 3.81 mm, Antal poler: 2, 90°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm,
Forp. 198 ST fortennad, blekgron, Box

SC 3.81/180G

.

Allmanna bestillningsdata

Stiftlisten SC ger en anslutningsriktning lodratt mot
kretskortet (stdende) och finns som sluten (G) variant och
med skruvflans (F).

Weidmdiller stiftlister i delning 3,81 mm (0.15") har en
layout som ar kompatibel med vanligen forekommande
stiftlister och har plats for markning samt kan kodas.

Typ SC 3.81/02/180G 3.2SN O...  Utférande

Art.nr. 1942840000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stingd pé sidan, THT

GTIN (EAN) 4032248654758 l6danslutning, 3.81 mm, Antal poler: 2, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2
Forp. 198 ST mm, fértennad, orange, Box
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