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Produktillustration
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Hylsdelar med skruvanslutning i klambygelteknik for leda-
ranslutning med rak (180°) utgangsriktning. Honkontak-
terna har plats fér méarkning och kan kodas. Lasning med
hjalp av en flans eller 16sgéringsarm. De har ocksa en
integrerad plus/minus-skruv, skydd mot felaktig insatt-
ning av ledaren och de levereras med oppna klambyglar.
HC = hogstrom.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08
mm, Antal poler: 18, 180°, Klambygelanslutning,
Anslutningsomrade, max. : 4 mm?, Box

Art.nr. 1945220000
Typ BLZP 5.08HC/18/180LR SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248620364
Forp. 18 items
Produktparametrar IEC: 400V /23 A/0.2-4 mm?2

UL: 300V /20 A /AWG 26 - AWG 12
Forpackning Box
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Godkiannanden
Godkannanden
u
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693
Certifikat nr (cURus) E60693
Matt och vikter
Djup 29.6 mm Byggdjup (tum) 1.1654 inch
Hojd 14.6 mm Bygghojd (tum) 0.5748 inch
Bredd 101.24 mm Byggbredd (tum) 3.9858 inch
Nettovikt 30.6¢g
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Packaging
Forpackning Box VPE-langd 338.00 mm
VPE-bredd 130.00 mm VPE-hojd 27.00 mm
Typprovningar
Test: Hallfasthet for markningar Standard DIN EN 61984 avsnitt 7.3.2 / 09.02 med
monster fran DIN EN 60068-2-70 / 07.96
Test ursprungsmarkning, markspanning, Markarea,
typ av material
Utvardering tillganglig
Test hallbarhet
Utvardering godkand
Test: Felaktig inkoppling (ingen Standard DIN EN 60512-13-5 / 11.06, IEC 60512-13-5 /
utbytbarhet) 02.06
Test 180° vridning med kodningselement
Utvardering godkand
Test visuell undersokning
Utvardering godkand
Test: Klambar area Standard DIN EN 60999-1 avsnitt 7 och 9.1 / 12.00, DIN

EN 60947-1 avsnitt 8.2.4.6.1 / 12.02

Typ av ledare

Typ av ledare och for massiv 0,2 mm?2
ledararea

Typ av ledare och for
ledararea

flertradig 0,2 mm?2

Typ av ledare och for massiv 2,5 mm?2

ledararea

Typ av ledare och for
ledararea

flertradig 2,5 mm?2

Typ av ledare och for AWG 26/1

ledararea

Typ av ledare och for AWG 26/19

ledararea

Utvardering

godkand
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Test betraffande ledare som skadats och Standard

lossnat oavsiktligt

Franslagstest

DIN EN 60999-1 avsnitt 9.4 / 12.00

Krav 0,2 kg

Typ av ledare Typ av ledare och for AWG 26/1
ledararea
Typ av ledare och for AWG 26/19
ledararea

Utvardering

godkand

Krav

0.3 kg

Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea
Typ av ledare och for
ledararea

massiv 0,5 mm?2

flertradig 0,5 mm?2

Utvardering godkand

Krav 0,9 kg

Typ av ledare Typ av ledare och for AWG 12/1
ledararea
Typ av ledare och for AWG 12/19

ledararea

Utvardering
Standard
Krav

godkand

DIN EN 60999-1 avsnitt 9.6 / 12.00

210N

Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea

AWG 26/1

Typ av ledare och for
ledararea

AWG 26/19

Utvardering

godkand

Krav

220 N

Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea
Typ av ledare och for
ledararea

HO5V-U0.5

HO5V-K0.5

Utvardering

godkand

Krav

260 N

Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea

HO7V-U4.0

Typ av ledare och for
ledararea

HO7V-K4.0

Typ av ledare och for
ledararea

AWG 12/1

Typ av ledare och for

ledararea

AWG 12/19

Utvardering

godkand

Systemvirden

Produktfamilj

OMNIMATE Signal - serie BL/SL 5.08

Anslutningstyp

Faltanslutning

Ledaranslutningsteknik

Klambygelanslutning

Delning i mm (P) 5.08 mm
Delning i tum (P) 0.200"
Ledarutgangsriktning 180°
Antal poler 18
LTimm 86.36 mm
L1itum 3.400"
Antal rader 1
Polradstal 1
Markarea 4 mm?

Beroringsskydd enligt DIN VDE 57

fingerséker

Beroringsskydd enligt DIN VDE 0470

IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten

Skyddsklass

IP20
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Genomgangsmotstand (6) <6 mQ
Koderbar Ja
Avisoleringslangd 7 mm
Klamskruv M 2,5

Skruvmejselklinga

0,6x3,6,PH1,PZ1

Skruvmejselklinga Norm

DIN 5264, 1SO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ

Stickcykler 25
Max. instickskraft/pol 10N
Max. dragkraft/pol 9N
Atdragningsmoment Momenttyp Ledaranslutning
Anvandningsinformation Atdragningsmoment min. 0.4 Nm
max. 0.5 Nm
Materialdata
Isoleringsmaterial PBT Fargkod svart
Fargtabell (jamforbar) RAL 9011 Isoleringsmaterialgrupp llla
CTI (Comparative Tracking Index) =200 Moisture Level (MSL)
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta fortennad Skiktstruktur for stiftkontakten 4...8 um Sn hot-dip tinned
Lagertemperatur, min. -40 °C Lagertemperatur, max. 70°C
Driftstemperatur, min. -50 °C Driftstemperatur, max 100 °C
Temperaturomrade Montage, min. -25°C Temperaturomrade Montage, max. 100°C
Anslutningsbara ledare
Anslutningsomrade, min. 0.13 mm?2
Anslutningsomrade, max. 4 mm?
Ledardiameter, AWG, min. AWG 30
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
entradig, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2
entradig, max. HO5(07) V-U 4 mm?2
fintradig, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2
fintradig, max. HO5(07) V-K 4 mm?2
med AEH med krage DIN 46 228/4, 0.2 mm2
min.
med andhylsa med krage DIN 46 2.5 mm?2
228/4, max.
med andhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0.2 mm?2
med andhylsa enligt DIN 46 228/1, 4 mm?
max.
Passtift enligt EN 60999 ax b; @ 2,8 mmx 2,4 mm
Anslutningsbar ledare Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 0.5 mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 6 mm
Rekommenderad HO,5/6
andhylsa
Avisoleringslangd ‘ nominell 8 mm
Rekommenderad HO,5/12 OR
andhylsa
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 1T mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 6 mm
Rekommenderad H1,0/6
andhylsa
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 1.5 mm?2
kabelsko Avisoleringslangd nominell 7 mm
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Rekommenderad H1,5/7
andhylsa
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 2.5 mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 7 mm
Rekommenderad H2,5/7
andhylsa
Avisoleringslangd ‘ nominell 10 mm
Rekommenderad H2,5/15D BL
andhylsa
Referenstext Ytterdiametern pa plastkragen ska inte vara storre an rastret (P), Langd pa hylsor ska véljas
beroende pa produkten och markspanningen.
Mairkdata enligt CSA
Institut (CSA) CSA Certifikat nr. (CSA) 200039-1121690
Markspanning (anvandargrupp B / CSA) 300 V Markspanning (anvandargrupp C / CSA) 50 V
Markspanning (anvandargrupp D / CSA) 300 V Markstrom (anvandargrupp B / CSA) 20 A
Markstrom (anvandargrupp D / CSA) 20A Ledardiameter AWG, min. AWG 30
Ledardiameter AWG, max. AWG 12 Hanvisning till godkdnnandevarden Specifikationerna avser
maxvarden. For detaljer -
se typgodkdnnandeintyg.
Markdata enligt UL 1059
Institut (UR) UR Certifikat nr. (UR) E60693
Institut (cURus) CURUS Certifikat nr (cURus) E60693
Markspanning (anvandargrupp B /UL 300V Markspanning (anvandargrupp D / UL 300V
1059) 1059)
Markstrom (anvandargrupp B / UL 20A Markstrom (anvandargrupp D / UL 10A
1059) 1059)
Ledardiameter AWG, min. AWG 26 Ledardiameter AWG, max. AWG 12
Hanvisning till godkdnnandevarden Specifikationerna avser
maxvarden. For detaljer -
se typgodkannandeintyg.
Mairkdata enligt IEC
testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984 Markstrom, min. antal poler (Tu=20°C) 23 A
Markstrom, max. antal poler (Tu=20°C) 18 A Markstrom, min. antal poler (Tu=40°C) 21A
Markstrom, max. antal poler (Tu=40°C) 16 A Markspanning vid 6verspanningsk./ 400V
Nedsmutsningsgrad 1l/2
Markspanning vid overspanningsk./ 320V Markspanning vid overspanningskat.,/ 250V
Nedsmutsningsgrad 11l/2 Nedsmutsningsgrad I1l/3
Markspanning vid overspanningsk./ 4000V Markspanning vid overspanningsk./ 4 kV
Nedsmutsningsgrad 11/2 Nedsmutsningsgrad Ill/2
Markstotspanning vid overspanningsk./ 4 kV Korttidstromhallfasthet 3x1smit 120 A
Nedsmutsningsgrad 11l/3
Viktig hdnvisningstext
IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkédnda

standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har
designegenskaper i enlighet med IPC-A-6 10 "Klass 2". Ovriga ansprak gallande produkterna kan
bedomas pa begaran.

Hanvisningstext * Additional variants on request
¢ Gold-plated contact surfaces on request
* Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

¢ Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
P on drawing = pitch
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* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

* In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Dragavlastningar

Allmanna bestillningsdata

For frekventa laddningar: "slapvagnskopplingen" for
kontaktdon.

Dragavlastningen kan avlasta mer an ledare vid drag:
Bara att fasta pa kontakten och

* bunta ledare

* Dra kabel

¢ anvand som stick- och draghjalp

Inga skador pa anslutningsstallena, oversiktlig, ren
ledningsdragning och enkel hantering.

Fordelar for anvandaren: Hogre tillganglighet hos
anlaggningen genom permanent belastningsbara
anslutningen i tuffa industrimiljéer och bekvam hantering.

Typ BLZ 5.08 ZEO4 OR BX Utférande

Art.nr. 1652110000 Kretskortsstickanslutning, Tillbehor, Dragavlastning, orange, Antal
GTIN (EAN) 4008190401788 poler: 4

Forp. 50 ST

Typ BLZ 5.08 ZEO4 BK BX Utférande

Art.nr. 1652130000 Kretskortsstickanslutning, Tillbehor, Dragavlastning, svart, Antal poler:
GTIN (EAN) 4008190401801 4

Forp. 50 ST

Typ BLZ 5.08 ZEO8 OR BX Utférande

Art.nr. 1652050000 Kretskortsstickanslutning, Tillbehor, Dragavlastning, orange, Antal
GTIN (EAN) 4008190401726 poler: 8

Forp. 50 ST

Typ BLZ 5.08 ZEO8 BK BX Utférande

Art.nr. 1652070000 Kretskortsstickanslutning, Tillbehor, Dragavlastning, svart, Antal poler:
GTIN (EAN) 4008190401740 8

Forp. 50 ST

Kodelement

Allmanna bestillningsdata

Kopplar bara vad som hor ihop: Ratt anslutning pa ratt
stalle.

Kodnings- och forvridningsskyddselementen tilldelar
tydligt anslutande element under tillverkningen och
driften

Kodnings- och forvridningsskyddselementen skjuts in
innan bestyckningen eller under kabelkonfektioneringen.
Alternativen hos Weidmiuiller: konfigurera enkelt och
individuellt online i variantkonfiguratorn och fa fardigt
forkodat.

En felbestyckning pa kretskortet eller felanslutning av
anslutningselement ar inte langre majligt.

Fordelen: Ingen felsdkning vid tillverkningen och ingen
felhantering av anvandaren.

Typ BLZ/SL KO OR BX Utférande

Art.nr. 1573010000 Kretskortsstickanslutning, Tillbehor, Koderelement, orange, Antal
GTIN (EAN) 4008190048396 poler: 1

Forp. 100 ST
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Accessories
Typ BLZ/SL KO BK BX Utférande
Art.nr. 1545710000 Kretskortsstickanslutning, Tillbehor, Koderelement, svart, Antal poler:
GTIN (EAN) 4008190087142 1
Forp. 50 ST
Spar-Skruvmejsel

Sparskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, 1SO 2380/1, Spets
krom top, SoftFinish-handtag

D

Allmanna bestillningsdata

Typ SDS 0.6X3.5X100 Utforande

Art.nr. 2749340000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglangd: 100 mm,
GTIN (EAN) 4050118895568 Klingtjocklek: 0.6 mm

Forp. 1ST

Typ SDIS 0.6X3.5X100 Utférande

Art.nr. 2749810000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglangd: 100 mm,
GTIN (EAN) 4050118897012 Klingtjocklek: 0.6 mm

Forp. 1ST

Kryssparskruvmejsel, typ Phillips

Kryssmejsel, Typ Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO
8764 /2-PH, klingprofil enligt ISO 8764-PH, Spets krom
top, SoftFinish-handtag

Allmanna bestillningsdata

Typ SDK PH1 X 80 Utforande

Art.nr. 2749410000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 4.5 mm, 80 mm, Klingtjocklek: 1
GTIN (EAN) 4050118895636

Forp. 1ST
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Accessories

Kryssparskruvmejsel, typ Pozidriv

Kryssmejsel, Typ Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO
8764 /2-PZ, klingprofil enligt ISO 8764-PZ, Spets krom
top, SoftFinish-handtag

Allméanna bestillningsdata

Typ SDK PZ1 X 80 Utférande

Art.nr. 2749440000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 14.5 mm, 80 mm, Klingtjocklek: 1
GTIN (EAN) 4050118895667

Forp. 18T
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SL 5.08HC/180F

Allméanna bestillningsdata

Stiftlister i glasfiberforstarkt plast med rak utgangsriktning
optimerade for vaglodning. Flansvarianten (F) kan skruvas
pa respektive motdel eller kretskortet. Genom att anvianda
lodflansvarianten (LF) behovs ingen extra skruv for lasning
mot kretskortet. Samtidigt skyddas l6dstéllena mot
mekanisk pafrestning. Stiftlisterna kan kodas manuellt
eller bestillas forkodade. HC = hogstrom.

Typ SL 5.08HC/18/180F 3.2SN... Utférande

Art.nr. 1148990000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT I6danslutning, 5.08
GTIN (EAN) 4032248932382 mm, Antal poler: 18, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fortennad, svart,
Forp. 18 ST Box

Typ SL 5.08HC/18/180F 3.2SN... Utférande

Art.nr. 1147650000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT I6danslutning, 5.08
GTIN (EAN) 4032248931095 mm, Antal poler: 18, 180°, Lodstiftlangd (I): 3.2 mm, fortennad,

Forp. 18 ST orange, Box

SL 5.08HC/180LF

Allmanna bestillningsdata

Stiftlister i glasfiberforstarkt plast med rak utgangsriktning
optimerade for vaglodning. Flansvarianten (F) kan skruvas
pa respektive motdel eller kretskortet. Genom att anvanda
lodflansvarianten (LF) behovs ingen extra skruv for lasning
mot kretskortet. Samtidigt skyddas lodstallena mot
mekanisk pafrestning. Stiftlisterna kan kodas manuellt
eller bestillas forkodade. HC = hogstrom.

Typ SL 5.08HC/18/180LF 3.2S...  Utférande

Art.nr. 1149750000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT I6danslutning, 5.08
GTIN (EAN) 4032248932504 mm, Antal poler: 18, 180°, Lodstiftlangd (I): 3.2 mm, fortennad, svart,
Forp. 18 ST Box

Typ SL 5.08HC/18/180LF 3.2S...  Utférande

Art.nr. 1148340000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT l6danslutning, 5.08
GTIN (EAN) 4032248931743 mm, Antal poler: 18, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fértennad,

Forp. 18 ST orange, Box
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SL 5.08HC/90F

Allméanna bestillningsdata

Stiftlister i glasfiberforstarkt plast med 90°
utgangsriktning optimerade fér vaglodning.
Flansvarianten (F) kan skruvas pa respektive motdel eller
kretskortet. Genom att anvanda lodflansvarianten (LF)
behovs ingen extra skruv for lasning mot kretskortet.
Samtidigt skyddas lodstillena mot mekanisk pafrestning.
Stiftlisterna kan kodas manuellt eller bestéllas forkodade.
HC = hogstrom.

Typ SL 5.08HC/18/90F 3.2SN ...  Utférande

Art.nr. 1150270000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT I6danslutning, 5.08

GTIN (EAN) 4032248937189 mm, Antal poler: 18, 90°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fortennad, svart,

Forp. 18 ST Box

Typ SL 5.08HC/18/90F 3.2SN ...  Utférande

Art.nr. 1149140000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT I6danslutning, 5.08

GTIN (EAN) 4032248935826 mm, Antal poler: 18, 90°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fortennad, orange,

Forp. 18 ST Box

SL 5.08HC/90LF
Stiftlister i glasfiberforstarkt plast med 90°
utgangsriktning optimerade fér vaglodning.
Flansvarianten (F) kan skruvas pa respektive motdel eller
kretskortet. Genom att anvanda lodflansvarianten (LF)
behovs ingen extra skruv for lasning mot kretskortet.
Samtidigt skyddas lodstillena mot mekanisk pafrestning.
Stiftlisterna kan kodas manuellt eller bestéllas forkodade.
HC = hogstrom.

Allmanna bestillningsdata

Typ SL 5.08HC/18/90LF 3.2SN... Utférande

Art.nr. 1150520000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT I6danslutning, 5.08

GTIN (EAN) 4032248937462 mm, Antal poler: 18, 90°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fortennad, svart,

Forp. 18 ST Box

Typ SL 5.08HC/18/90LF 3.2SN... Utférande

Art.nr. 1149910000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT l6danslutning, 5.08

GTIN (EAN) 4032248936946 mm, Antal poler: 18, 90°, Lédstiftlangd (I): 3.2 mm, fortennad, orange,

Forp. 18 ST Box

Creation date 05.01.2026 12:53:46 MEZ

Catalogue status / Drawings

12


https://eshop.weidmueller.com/p/1150270000
https://eshop.weidmueller.com/p/1149140000
https://eshop.weidmueller.com/p/1150520000
https://eshop.weidmueller.com/p/1149910000

Weidmiiller 3t

BLZP 5.08HC/1 8/180LR SN BK BX Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Counterpart

SL-SMT 5.08/180F Box

~

Allméanna bestillningsdata

Hogtemperaturtalig stiftlist med forpackning i box
eller tejp. | tejp med 1,5 mm 16dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglodning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Typ SL-SMT 5.08HC/18/180F 3... Utférande

Art.nr. 1820650000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT/THR l6danslutning,
GTIN (EAN) 4032248316816 5.08 mm, Antal poler: 18, 180°, Lodstiftlangd (I): 3.2 mm, fértennad,
Forp. 18 ST svart, Box

SL-SMT 5.08/180LF Box

Hogtemperaturtalig stiftlist med forpackning i box

eller tejp. | tejp med 1,5 mm 16dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglédning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Allmanna bestillningsdata

Typ SL-SMT 5.08HC/18/180LF ... Utférande
Art.nr. 1776522001 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT/THR lodanslutning,
GTIN (EAN) 4032248159406 5.08 mm, Antal poler: 18, 180°, Lodstiftlangd (I): 1.5 mm, fortennad,
Forp. 18 ST svart, Box
Typ SL-SMT 5.08HC/18/180LF ... Utférande
Art.nr. 1838600000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT/THR lédanslutning,
GTIN (EAN) 4032248348664 5.08 mm, Antal poler: 18, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fortennad,
Forp. 18 ST svart, Box

SL-SMT 5.08HC/90F Box

Hogtemperaturtalig stiftlist med forpackning i box
eller tejp. | tejp med 1,5 mm I6dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglodning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.
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Allmanna bestillningsdata

Typ SL-SMT 5.08HC/18/90F 3...  Utférande

Art.nr. 1837790000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT/THR I6danslutning,
GTIN (EAN) 4032248347605 5.08 mm, Antal poler: 18, 90°, Lodstiftlangd (l): 3.2 mm, fortennad,
Forp. 18 ST svart, Box

SL-SMT 5.08HC/90LF Box

Hogtemperaturtalig stiftlist med forpackning i box
eller tejp. | tejp med 1,5 mm 16dstift optimerad for

automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglodning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Allmanna bestillningsdata

Typ SL-SMT 5.08HC/18/90LF 3... Utférande

Art.nr. 1780590000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lodflans, THT/THR lédanslutning,
GTIN (EAN) 4032248165896 5.08 mm, Antal poler: 18, 90°, Lodstiftlangd (l): 3.2 mm, fortennad,
Forp. 18 ST svart, Box

SLDV-THR 5.08/180F

Hogtemperaturtalig, tvavanings, sidoforskjuten, stiftlist
med flans resp. 16dflans. Lodstift 1,5 mm lampligt for
reflowlodningsapplikationer. Lodstift 3,2 mm for reflow-
och vaglodsapplikationer Stiftlisten har plats for markning
och kan kodas.

Allmanna bestillningsdata

Typ SLDV-THR 5.08/36/180F 3... Utfoérande

Art.nr. 1889370000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans, THT/THR l6danslutning,
GTIN (EAN) 4032248495719 5.08 mm, Antal poler: 36, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fortennad,
Forp. 8 ST svart, Box
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Counterpart

SLDV-THR 5.08/180FLF

Hogtemperaturtalig, tvavanings, sidoforskjuten, stiftlist
med flans resp. l0dflans. Lodstift 1,5 mm lampligt for
reflowlodningsapplikationer. Lodstift 3,2 mm for reflow-
och vaglodsapplikationer Stiftlisten har plats for méarkning
och kan kodas.

Allméanna bestillningsdata

Typ SLDV-THR 5.08/36/180FLF... Utférande

Art.nr. 1889270000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Flans / l1o6dflans, THT/THR

GTIN (EAN) 4032248495610 l6danslutning, 5.08 mm, Antal poler: 36, 180°, Lodstiftlangd (I): 3.2
Forp. 8 ST mm, fértennad, svart, Box
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