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Produktillustration

Hylsdelar med skruvanslutning i klambygelteknik for leda-
ranslutning med rak (180°) utgangsriktning. Honkontak-
terna har plats for markning och kan kodas. Lasning med
hjalp av en flans eller I6sgéringsarm. De har ocksa en
integrerad plus/minus-skruv, skydd mot felaktig insatt-
ning av ledaren och de levereras med oppna klambyglar.
HC = hogstrom.

Allméanna bestillningsdata

Utforande Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.00
mm, Antal poler: 3, 180°, Klambygelanslutning,
Anslutningsomrade, max. : 4 mm?, Box

Art.nr. 1955560000
Typ BLZP 5.00HC/03/180 SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248634057
Forp. 120 items
Produktparametrar IEC:400V /23 A/0.2-4 mm2

UL: 300V /20 A/ AWG 26 - AWG 12
Forpackning Box
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Godkidnnanden
Godkannanden
|
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Matt och vikter
Djup 20.1 mm Byggdjup (tum) 0.7913 inch
Hojd 16 mm Bygghojd (tum) 0.6299 inch
Bredd 15 mm Byggbredd (tum) 0.5906 inch
Nettovikt 51¢g
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Produktens koldioxidavtryck Vagga till grind 0,16 kg CO2 eq.
Packaging
Forpackning Box VPE-langd 348.00 mm
VPE-bredd 135.00 mm VPE-hojd 30.00 mm
Systemvirden

Produktfamilj

OMNIMATE Signal - serie BL/SL 5.00

Anslutningstyp

Faltanslutning

Ledaranslutningsteknik

Klambygelanslutning

Delning i mm (P) 5.00 mm
Delning i tum (P) 0.197 "
Ledarutgangsriktning 180°

Antal poler 3

L1imm 10.00 mm
L1itum 0.394"
Antal rader 1
Polradstal 1
Markarea 4 mm?
Beroringsskydd enligt DIN VDE 57 fingersaker
Beroringsskydd enligt DIN VDE 0470  IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten
Skyddsklass IP20
Genomgangsmotstand (6) <6 mQ
Koderbar Ja
Auvisoleringslangd 7 mm
Klamskruv M 2,5

Skruvmejselklinga

0,6x3,6,PH1,PZ1

Skruvmejselklinga Norm

DIN 5264, 1SO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ

Stickcykler 25

Max. instickskraft/pol 10N

Max. dragkraft/pol 9N

Atdragningsmoment Momenttyp Ledaranslutning

Anvandningsinformation Atdragningsmoment min.

0.4 Nm

max.

0.5 Nm
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Materialdata
Isoleringsmaterial PBT Fargkod svart
Fargtabell (jamforbar) RAL 9011 Isoleringsmaterialgrupp Illa
CTI (Comparative Tracking Index) =200 Isolationsmotstand 2 10<sup>8</sup> Q
Moisture Level (MSL) Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-legering Kontaktyta fortennad
Skiktstruktur for stiftkontakten 4...8 ym Sn hot-dip tinned Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70°C Driftstemperatur, min. -50°C
Driftstemperatur, max 100 °C Temperaturomrade Montage, min. -25°C
Temperaturomrade Montage, max. 100 °C
Anslutningsbara ledare
Anslutningsomrade, min. 0.13 mm?2
Anslutningsomrade, max. 4 mm?
Ledardiameter, AWG, min. AWG 30
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
entradig, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?
entradig, max. HO5(07) V-U 4 mm?2
Flertradig, min. HO7 V-R 0.2 mm?
flertradig, max. HO7V-R 4 mm?
fintradig, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2
fintradig, max. HO5(07) V-K 4 mm?2
med AEH med krage DIN 46 228/4, 0.2 mm?2
min.
med andhylsa med krage DIN 46 2.5 mm?2
228/4, max.
med andhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0.2 mm?2
med andhylsa enligt DIN 46 228/1, 2.5 mm?2
max.
Passtift enligt EN 60999 ax b; @ 2,8 mmx 2,4 mm
Anslutningsbar ledare Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 0.5 mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 6 mm
Rekommenderad HO,5/6
andhylsa
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell T mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 6 mm
Rekommenderad H1.0/6
andhylsa
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 1.5 mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 7 mm
Rekommenderad H1,5/7
andhylsa
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 2.5 mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 7 mm
Rekommenderad H2,5/7
andhylsa
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 0.75 mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 6 mm
Rekommenderad HO,75/6
andhylsa
Referenstext Ytterdiametern pa plastkragen ska inte vara storre an rastret (P), Langd pa hylsor ska valjas

beroende pa produkten och markspanningen.
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Mairkdata enligt CSA

Institut (CSA) CSA

Certifikat nr. (CSA) 200039-1121690

Markspanning (anvandargrupp B / CSA) 300 V

Markspanning (anvandargrupp C / CSA) 50 V

Markspanning (anvandargrupp D / CSA) 300 V

Markstrom (anvandargrupp B / CSA) 20 A

Markstrom (anvandargrupp D / CSA) 20 A

Ledardiameter AWG, min. AWG 30

Ledardiameter AWG, max. AWG 12 Hanvisning till godkdnnandevarden Specifikationerna avser
maxvarden. For detaljer -
se typgodkdnnandeintyg.

Mairkdata enligt UL 1059

Institut (cURus) CURUS Certifikat nr (cURus) E60693

Markspanning (anvandargrupp B /UL 300V Markspanning (anvandargrupp D /UL 300V

1059) 1059)

Markstrom (anvandargrupp B / UL 20 A Markstrom (anvandargrupp D / UL 10A

1059) 1059)

Ledardiameter AWG, min. AWG 26 Ledardiameter AWG, max. AWG 12

Hanvisning till godkdnnandevarden Specifikationerna avser
maxvarden. For detaljer -

se typgodkannandeintyg.

Mairkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984

Markstrom, min. antal poler (Tu=20°C) 23 A

Markstrom, max. antal poler (Tu=20°C) 18 A

Markstrom, min. antal poler (Tu=40°C) 21A

Markstrom, max. antal poler (Tu=40°C) 16 A

Markspanning vid overspanningsk./ 400V
Nedsmutsningsgrad Il/2

Markspanning vid oéverspanningsk./ 320V
Nedsmutsningsgrad 11l/2

Markspanning vid 6verspanningskat./ 250V
Nedsmutsningsgrad Ill/3

Markspanning vid overspanningsk./ 4 kv
Nedsmutsningsgrad 11/2

Markspanning vid overspanningsk./ 4 kV
Nedsmutsningsgrad Ill/2

Markstotspanning vid overspanningsk./ 4 kV
Nedsmutsningsgrad Ill/3

Korttidstromhallfasthet 3x1smit 120 A

Viktig hanvisningstext

IPC-konformitet

Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkédnda

standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har
designegenskaper i enlighet med IPC-A-6 10 "Klass 2". Ovriga ansprak gallande produkterna kan

bedomas pa begaran.

Hanvisningstext

Additional variants on request
Gold-plated contact surfaces on request

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Produktillustration

Dimensional drawing

Dimensional drawing
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Kodelement

Allmanna bestillningsdata

Kopplar bara vad som hor ihop: Ratt anslutning pa ratt
stalle.

Kodnings- och forvridningsskyddselementen tilldelar
tydligt anslutande element under tillverkningen och
driften

Kodnings- och forvridningsskyddselementen skjuts in
innan bestyckningen eller under kabelkonfektioneringen.
Alternativen hos Weidmiiller: konfigurera enkelt och
individuellt online i variantkonfiguratorn och fa fardigt
forkodat.

En felbestyckning péa kretskortet eller felanslutning av
anslutningselement ar inte langre mojligt.

Fordelen: Ingen felsdkning vid tillverkningen och ingen
felhantering av anvandaren.

Typ BLZ/SL KO OR BX Utférande

Art.nr. 1573010000 Kretskortsstickanslutning, Tillbehor, Koderelement, orange, Antal
GTIN (EAN) 4008190048396 poler: 1

Forp. 100 ST

Typ BLZ/SL KO BK BX Utférande

Art.nr. 1545710000 Kretskortsstickanslutning, Tillbehor, Koderelement, svart, Antal poler:
GTIN (EAN) 4008190087142 1

Forp. 50 ST

Spar-Skruvmejsel

Allmanna bestillningsdata

Sparskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, 1ISO 2380/ 1, Spets
krom top, SoftFinish-handtag

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

SDS 0.6X3.5X100
2749340000
4050118895568
18T

Utférande

Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglangd: 100 mm,

Klingtjocklek: 0.6 mm

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

SDIS 0.6X3.56X100
2749810000
4050118897012
18T

Utférande

Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglangd: 100 mm,

Klingtjocklek: 0.6 mm
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Tillbehor

Kryssparskruvmejsel, typ Phillips

Kryssmejsel, Typ Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO
8764 /2-PH, klingprofil enligt ISO 8764-PH, Spets krom
top, SoftFinish-handtag

Allmanna bestillningsdata

Typ SDK PH1 X 80 Utférande

Art.nr. 2749410000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 4.5 mm, 80 mm, Klingtjocklek: 1
GTIN (EAN) 4050118895636

Forp. 18T

Kryssparskruvmejsel, typ Pozidriv

Kryssmejsel, Typ Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO
8764 /2-PZ, klingprofil enligt ISO 8764-PZ, Spets krom
top, SoftFinish-handtag

Allmanna bestillningsdata

Typ SDK PZ1 X 80 Utférande

Art.nr. 2749440000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 14.5 mm, 80 mm, Klingtjocklek: 1
GTIN (EAN) 4050118895667

Forp. 1ST
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SL 5.00/135

Stiftlister med 135° utgangsriktning Lodstiftlangden
ar optimerad for vaglodning. Stiftlisten har plats for
markning och kan kodas.

Allméanna bestillningsdata

Typ SL 5.00/03/135 3.2SN OR...  Utférande
Art.nr. 1630260000

Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT l6danslutning,

GTIN (EAN) 4008190203689 5.00 mm, Antal poler: 3, 135°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm, fortennad,
Forp. 100 ST orange, Box
SL 5.00/135B

Stiftlister med 135° utgangsriktning Lodstiftlangden
ar optimerad for vaglodning. Stiftlisten har plats for
markning och kan kodas.

Allméanna bestillningsdata

Typ SL 5.00/03/135B 3.2SN O...  Utférande

Art.nr. 1630490000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspar fér montageblock, THT
GTIN (EAN) 4008190203917 l6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 135°, Lodstiftlangd (1): 3.2
Forp. 100 ST mm, fértennad, orange, Box

SL 5.00/180

Stiftlister med rak 180° utgangsriktning Lodstiftlangden
ar optimerad for vaglodning. Stiftlisten har plats for
markning och kan kodas.

Allmanna bestillningsdata

Typ SL 5.00/03/180 3.2SN OR...  Utférande

Art.nr. 1581330000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT I6danslutning,
GTIN (EAN) 4008190120085 5.00 mm, Antal poler: 3, 180°, Lodstiftlangd (l): 3.2 mm, fortennad,
Forp. 100 ST orange, Box
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SL 5.00/180B

"

Allméanna bestillningsdata

Stiftlister med rak 180° utgangsriktning Lodstiftlangden
ar optimerad for vaglodning. Stiftlisten har plats for
markning och kan kodas.

Typ SL 5.00/03/180B 3.2SN O...  Utférande

Art.nr. 1581790000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspar for montageblock, THT
GTIN (EAN) 4008190185169 l6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2
Forp. 100 ST mm, fortennad, orange, Box

SL 5.00/90

-

Allméanna bestillningsdata

Stiftlister med 90° utgangsriktning Lodstiftlangden
ar optimerad for vaglodning. Stiftlisten har plats for
markning och kan kodas.

Typ SL 5.00/03/90 3.2SN BK ... Utférande

Art.nr. 1924410000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT I6danslutning,
GTIN (EAN) 4032248563661 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°, Lodstiftlangd (I): 3.2 mm, fortennad,
Forp. 100 ST svart, Box

Typ SL 5.00/03/90 3.2SN OR ... Utférande

Art.nr. 1571140000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT l6danslutning,
GTIN (EAN) 4008190167202 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°, Lodstiftlangd (I): 3.2 mm, fortennad,
Forp. 100 ST orange, Box

Typ SL 5.00/03/90 4.5SN BK ... Utforande

Art.nr. 1626000000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT I6danslutning,
GTIN (EAN) 4008190197308 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°, Lodstiftlangd (1): 4.5 mm, fortennad,
Forp. 100 ST svart, Box
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SL 5.00/90B

Stiftlister med 90° utgangsriktning Lodstiftlangden

ar optimerad for vaglodning. Stiftlisten har plats for
\ markning och kan kodas.

Allméanna bestillningsdata

Typ SL 5.00/03/90B 3.2SN OR...  Utférande

Art.nr. 1580870000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspar for montageblock, THT
GTIN (EAN) 4008190008482 l6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm,
Forp. 100 ST fortennad, orange, Box

SLD 5.00/180G

Tvavanings stiftlist med parallell ijackningsriktning
Lodstiftlangden ar optimerad for vaglodning. Stiftlisten
har plats for markning och kan kodas.

Allméanna bestillningsdata

Typ SLD 5.00/06/180G 3.2SN ...  Utférande

Art.nr. 1614820000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stingd pé sidan, THT

GTIN (EAN) 4008190039035 l6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 6, 180°, Lodstiftlangd (I): 3.2
Forp. 50 ST mm, fortennad, orange, Box

SLD 5.00/90G

Tvavanings stiftlist med parallell ijackningsriktning
Lodstiftlangden ar optimerad for vaglodning. Stiftlisten
har plats for markning och kan kodas.

Allmanna bestillningsdata

Typ SLD 5.00/06/90G 3.2 SN ... Utférande

Art.nr. 1614360000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stingd pé sidan, THT

GTIN (EAN) 4008190029166 l6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 6, 90°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm,
Forp. 50 ST fortennad, orange, Box

Skapandedatum 11.01.2026 03:22:47 MEZ

Katalogversion / Ritningar

10


https://eshop.weidmueller.com/p/1580870000
https://eshop.weidmueller.com/p/1614820000
https://eshop.weidmueller.com/p/1614360000

DEYE] BT
BLZP 5.00HC/03/180 SN BK BX

Motsvarighet

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

SL-SMT 5.00HC/180 Box

Allméanna bestillningsdata

Hogtemperaturtalig, rak, 6ppen stiftlist Férpackning i
box eller tejp. | tejp med 1,5 mm l6dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglodning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Typ SL-SMT 5.00HC/03/180 1... Utférande
Art.nr. 1796490000

Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT/THR

GTIN (EAN) 4032248237029 l6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 180°, Lodstiftlangd (1): 1.5
Forp. 100 ST mm, fértennad, svart, Box

Typ SL-SMT 5.00HC/03/180 3.... Utférande

Art.nr. 1840930000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 0ppen pa sidan, THT/THR
GTIN (EAN) 4032248351824 l6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2
Forp. 100 ST mm, fértennad, svart, Box

SL-SMT 5.00HC/180 Tape

Allmanna bestillningsdata

Hogtemperaturtalig, rak, 6ppen stiftlist Férpackning i
box eller tejp. | tejp med 1,5 mm lodstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglodning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Typ SL-SMT 5.00HC/03/180 1... Utférande
Art.nr. 1797810000
GTIN (EAN) 4032248239818

Forp. 250 ST mm, fértennad, svart, Tape

Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT/THR
I6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 180°, Lodstiftlangd (I): 1.5

SL-SMT 5.00HC/180G Box

Hogtemperaturtalig stiftlist med forpackning i box
eller tejp. | tejp med 1,5 mm I6dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglodning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.
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Allmanna bestillningsdata

Typ SL-SMT 5.00HC/03/180G 3...
Art.nr. 1841170000

GTIN (EAN) 4032248352067

Forp. 100 ST

Utférande

Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stingd pé sidan, THT/THR
l6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2
mm, fértennad, svart, Box

SL-SMT 5.00HC/180G Tape

o

Allmanna bestillningsdata

Hogtemperaturtalig stiftlist med forpackning i box
eller tejp. | tejp med 1,5 mm 16dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglodning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Typ SL-SMT 5.00HC/03/180G 1...
Art.nr. 1797880000

GTIN (EAN) 4032248239887

Forp. 250 ST

Utférande

Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stingd pé sidan, THT/THR
l6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 180°, Lodstiftlangd (I): 1.5
mm, fortennad, svart, Tape

SL-SMT 5.00HC/90 Box

2

Allmanna bestillningsdata

Hogtemperaturtalig, 90° vinklad oppen stiftlist.
Forpackning i box eller tejp. | tejp med 1,5 mm I6dstift
optimerad for automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for
reflow- och vaglédning Stiftlisten har plats for méarkning
och kan kodas. HC = hogstrom.

Typ SL-SMT 5.00HC/03/90 1.5...  Utférande

Art.nr. 1796940000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT/THR

GTIN (EAN) 4032248237722 lI6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°, Lodstiftlangd (1): 1.5 mm,
Forp. 100 ST fortennad, svart, Box

Typ SL-SMT 5.00HC/03/90 3.2... Utférande

Art.nr. 1839900000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT/THR

GTIN (EAN) 4032248350544 lI6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°, Lédstiftlangd (1): 3.2 mm,
Forp. 100 ST fortennad, svart, Box
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Weidmiiller 3£

BLZP 5.00HC/03/180 SN BK BX Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Motsvarighet

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

SL-SMT 5.00HC/90 Tape

%

Allméanna bestillningsdata

Hogtemperaturtalig, 90° vinklad oppen stiftlist.
Forpackning i box eller tejp. | tejp med 1,5 mm I6dstift
optimerad for automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for
reflow- och vaglodning Stiftlisten har plats for markning
och kan kodas. HC = hogstrom.

Typ SL-SMT 5.00HC/03/90 1.5...
Artr. 1797630000

GTIN (EAN) 4032248239634

Forp. 350 ST

Utférande
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 6ppen pa sidan, THT/THR
lI6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°, Lodstiftlangd (1): 1.5 mm,

fortennad, svart, Tape

SL-SMT 5.00HC/90G Box

2

Allmanna bestillningsdata

Hogtemperaturtalig stiftlist med forpackning i box
eller tejp. | tejp med 1,5 mm 16dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglédning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.

Typ SL-SMT 5.00HC/03/90G 1.... Utférande

Art.nr. 1797090000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stingd pé sidan, THT/THR

GTIN (EAN) 4032248237876 lI6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°, Lédstiftlangd (1): 1.5 mm,
Forp. 100 ST fortennad, svart, Box

Typ SL-SMT 5.00HC/03/90G 3.... Utférande

Art.nr. 1840130000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stangd pa sidan, THT/THR

GTIN (EAN) 4032248350872 I6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°, Lodstiftlangd (1): 3.2 mm,
Forp. 100 ST fortennad, svart, Box

SL-SMT 5.00HC/90G Tape

Hogtemperaturtalig stiftlist med forpackning i box
eller tejp. | tejp med 1,5 mm I6dstift optimerad for
automatbestyckning. Stiftlangd 3,2 mm for reflow- och
vaglodning Stiftlisten har plats for markning och kan
kodas. HC = hogstrom.
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Weidmiiller 3t

BLZP 5.00HC/03/180 SN BK BX

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

Motsvarighet www.weidmueller.com

Allmanna bestillningsdata

Typ SL-SMT 5.00HC/03/90G 1.... Utférande

Art.nr. 1797700000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stingd pé sidan, THT/THR

GTIN (EAN) 4032248239702 lI6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 3, 90°, Lédstiftlangd (1): 1.5 mm,
Forp. 350 ST fortennad, svart, Tape

SLDV-THR 5.00/180G

Hogtemperaturbestandig, tvavanings, sidforskjuten
stiftlist med slutna sidor, med I6dflans som alternativ.
Lodstift 1,5 mm lamplig for reflowapplikationer Lodstift
3.2 mm for reflow- och vaglodsapplikationer Stiftlisten
har plats for markning och kan kodas.

Allmanna bestillningsdata

Typ SLDV-THR 5.00/06/180G 3... Utférande

Art.nr. 1882700000 Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stingd pé sidan, THT/THR
GTIN (EAN) 4032248486274 l6danslutning, 5.00 mm, Antal poler: 6, 180°, Lodstiftlangd (1): 3.2
Forp. 50 ST mm, fortennad, svart, Box
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