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Kraftfordelning med okapad ledning med ledningsdiamet-
rar pa 1,5 till 6 mm2.

Inmatning/T-forgrening via Push In-anslutning 0,5 till 10
mm? och/eller kontaktdonsanslutning 0,5 till 4 mm?2.
Fargad markning ger en tydlig ledningskonfiguration.

* Natdel

* Kraftférdelning

* Kraftavgrening

Allméanna bestillningsdata

Utférande Field Effekt® kontaktdon, Sékring, IP20, Polyamid,
PUSH IN,Antal poler : 5

Art.nr. 1961770000

Typ PTSI 4/LD 400V AC

GTIN (EAN) 4032248641765

Forp. 1 items
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Tekniska data
Godkiannanden
Godkannanden “
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Matt och vikter
Djup 55 mm Byggdjup (tum) 2.1654 inch
Hojd 85 mm Bygghojd (tum) 3.3464 inch
Bredd 57 mm Byggbredd (tum) 2.2441 inch
Nettovikt 100g
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C...85 °C Drifttemperatur -40 °C...55 °C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Allmanna uppgifter
Isoleringsmaterial Polyamid Silikon Nej
Fargkod svart Skyddsklass IP20
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Monteringstyp instucken
Funktion Sakring Koderbar Ja, kodad pa PE
Matuttag 2 mm Antal poler )
Antal anslutningar / pol 1 Ledaranslutningsteknik PUSH IN
Sékringsinsats 6.3x32mm (1/4x 1 Ledarutgangsriktning 90°
1/4")
Bortfallsindikering Rod LED Sakringshallare (Hallarinsats) svangbar
Anslutningskapacitet, PUSH IN-anslutning
Anslutningsomrade, max. PUSH IN- 4 mm? Anslutningsomrade, min PUSH IN- 0.5 mm?2
anslutning anslutning
Klingmatt Push-In-anslutning 3,0x0,5 mm Avisoleringslangd, Push-In-anslutning 12 mm
fintradig, max. Push-In-anslutning 4.00 mm?2 fintradig, max. Push-In-anslutning 0.50 mm?2
Ledardiameter, fintradig, med andhylsa 0.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig, Push-In- 4 mm?
12mm med plastkrage DIN 46228/4, anslutning, max.
Push-In-anslutning, min.
Ledardiameter, Push-In-anslutning, 4 mm? Ledardiameter, fintradig, med &dndhylsa 4.00 mm?2
entradig, max. 8mm med plastkrage DIN 46228/1,
Push-In-anslutning, max.
Ledardiameter, fintradig, Push-In- 0.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig, med andhylsa 4.00 mm?2
anslutning, min. 12mm med plastkrage DIN 46228/1,
Push-In-anslutning, max.
Ledardiameter, Push-In-anslutning, 0.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig, med dndhylsa 0.50 mmz2
entradig, min. 8mm med plastkrage DIN 46228/1,
Push-In-anslutning, min.
Ledardiameter, fintradig, med andhylsa 4 mm?2 Ledardiameter, fintradig, med andhylsa 4.00 mm?2
12mm med plastkrage DIN 46228/4, 8mm med plastkrage DIN 46228/4,
Push-In-anslutning, max. Push-In-anslutning, max.
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Ledardiameter, fintradig, med andhylsa 0.50 mm?2

8mm med plastkrage DIN 46228/4,
Push-In-anslutning, min.

Ledardiameter, fintradig, med andhylsa 0.50 mm2

12mm med plastkragen DIN 46228/1,
Push-In-anslutning, min.

spannkapacitet

Anslutningsdata - kontaktelement Ledaranslutningsteknik PUSH IN
Forgrening / Matning Klingmatt av arbetsverktyg 3,0x0,56 mm
Avisoleringslangd 12.00 mm
Antal poler 5
Ledare anslutningsarea, massiv, max. 4 mm?2
Ledare anslutningsarea, massiv, min. 0.50 mm?2
Ledare anslutningsarea, flertradig, max. 4.00 mm?2
Ledare anslutningsarea, flertradig, min. 0.50 mm?2
Ledare anslutningsarea, extra flertradig, max.  4.00 mm?2
Ledare anslutningsarea, extra flertradig, min. 0.50 mm?2
Ledare anslutningsarea, mest flertradig, max.  4.00 mm?2
Ledare anslutningsarea, mest flertradig, min.  0.50 mm?2
Ledaren anslutningsarea med ledare med Typ av ledare andhylsa 12 mm med plastkrage
andhylsa Standard DIN 46228/1
Area, min. 0.5 mm?2
Area, max. 4 mm?2
Typ av ledare dndhylsa 12 mm med plastkrage
Standard DIN 46228/4
Area, min. 0.5 mm?2
Area, max. 4 mm?2
Typ av ledare &ndhylsa 8 mm med plastkrage
Standard DIN 46228/1
Area, min. 0.5 mm?2
Area, max. 4 mm?2
Typ av ledare andhylsa 8 mm med plastkrage
Standard DIN 46228/4
Area, min. 0.5 mm?2
Area, max. 4 mm?2
Typ av ledare andhylsa Dubbelandhylsor
Area, min. 0.5 mm?2
Area, max. 4 mm?2
Mairkdata enligt UL
Markdata enligt UL for sakringens
stickkontakt
Markdata enligt IEC
Markdata enligt IEC for sakringens Spénningstyp AC
stickkontakt Number of phases 3
Standard IEC 61984, IEC 60947-7-3
Rated voltage 500V
Markstotspanning 6.00 kV
Markstrom 12 A
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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Allméanna bestillningsdata

Som tillbehor for var stora portfolj med produkter i
sakring- och kopplingsplintar erbjuder vi ocksa lampliga
sakringar. Portféljen omfattar sékringar for enhetsskydd
(minisakring) fran 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till
E 18 sakringar samt fordonssakring och automatiska
brytare. Matstickor for de sakringshallare avrundar hela
portfoljen.

Typ GZ 12.5A/F Utférande

Art.nr. 1460650000 Finsakring, snabb, 12.5 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN) 4050118266627

Forp. 10 ST

Typ GZ 10.0A/F Utférande

Art.nr. 1460640000 Finsakring, snabb, 10 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN) 4050118266801

Forp. 10 ST

Typ GZ 7.0A/F Utférande

Art.nr. 1460630000 Finsakring, snabb, 7 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN) 4050118266726

Forp. 10 ST

Typ GZ 5.0A/F Utforande

Art.nr. 1460620000 Finsakring, snabb, 5 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN) 4050118266610

Forp. 10 ST

Typ GZ 3.0A/F Utforande

Art.nr. 1460610000 Finsakring, snabb, 3 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN) 4050118266702

Forp. 10 ST

Typ GZ 2.0A/F Utforande

Art.nr. 1460600000 Finsakring, snabb, 2 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN) 4050118266719

Forp. 10 ST

Typ GZ 1.0A/F Utférande

Art.nr. 1460590000 Finsakring, snabb, 1 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN) 4050118266634

Forp. 10 ST

Typ GZ 0.6A/F Utférande

Art.nr. 1460580000 Finsékring, snabb, 0.5 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN) 4050118266603

Forp. 10 ST
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Avmantlingsverktyg for PVC-isolerade kablar

Allméanna bestillningsdata

Typ AM 16 Utférande

Art.nr. 9204190000 Verktyg, Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN) 4032248608133

Forp. 18T

Typ AM 25 Utférande

Art.nr. 9001540000 Verktyg, Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN) 4008190138271

Forp. 1ST

Neutral

WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
| W Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
| . anvandas i I-serien och Z-serien. De gener0sa markytorna
y tilldter inte bara langa teckenstrangar utan aven flera

L rader text.
WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade

‘ teckenstrangar. Genom det bepréovade MultiCard-formatet

J ar det mojligt att utféra markning med PrintJet CONNECT
eller Plotter.

| * Monteringsbar i remsor eller enskilt
e Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

WS 12/6 MC NE WS Utforande

1609900000 WS, Plintmérkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
4008190203467 Allen-Bradley, vit

600 ST
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Spar-Skruvmejsel

Allméanna bestillningsdata

Sparskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, 1SO 2380/ 1, Spets
krom top, SoftFinish-handtag

Typ SDS 0.5X3.0X80 Utférande

Art.nr. 2749330000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3 mm, Klingldngd: 80 mm, Klingtjocklek:
GTIN (EAN) 4050118895551 0.5 mm

Forp. 18T
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