Weidmiiller 3t

IE-BH-V0O4P Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

-

vbllllsl‘ullﬁ

PushPull stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.4
(IEC24702) i plast, tom kapsling

Allméanna bestillningsdata

Utférande Tom kapsling, Flanskapsling, Variant 4 enligt IEC
61076-3-106, IP67

Art.nr. 1963520000

Typ IE-BH-VO4P

GTIN (EAN) 4032248645619

Forp. 10 items

Creation date 03.01.2026 06:14:17 MEZ
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Technical data

Godkidnnanden
Godkannanden

e(UL)us

LISTED

ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E316369
Matt och vikter
Djup 28.7 mm Byggdjup (tum) 1.1299 inch
Hojd 38 mm Bygghojd (tum) 1.4961 inch
Bredd 27 mm Byggbredd (tum) 1.063 inch
Nettovikt 109
Temperaturer
Lagertemperatur Drifttemperatur -40°C..70°C

Installation temperature

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmanna data

Fargkod ovriga Kapslingsmaterial PA UL 94 VO
Monteringstyp 4 screws, Centralmutter Skyddsklass IP67
Stickcykler 750

Allmanna standarder

Kontaktdon Norm IEC 61076-3-106 Var. 4 Certifikat-Nr. (cULus) E316369
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 ECO001031 ECLASS 14.0 27-19-01-04
ECLASS 15.0 27-19-01-04
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Montageurtag

2395+0,1

033:+0,1(4x
oder / or M3 (4x)

Mounting cut-out: 1. With central screw
connection / 2. For mounting with four M3 screws
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Accessories

Dammskyddskapor

For att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allméanna bestillningsdata

Typ |E-BP-VO4P Utférande

Art.nr. 1963900000 Flanskapa-skyddslock
GTIN (EAN) 4032248646326

Forp. 10 ST

RJ45

RJ45-insatser for stickkontakter ver.1 /4 /5 / 14, HDC
och anslutningsdosor IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Allméanna bestillningsdata

Typ |E-BI-RJ45-FJ-B Utférande

Art.nr. 1963840000 RJ45 insatshylsa, Kontakt for bas, TIA-568B
GTIN (EAN) 4032248651894

Forp. 10 ST

Typ |E-BI-RJ45-FJ-P Utférande

Art.nr. 1963830000 RJ45 insatshylsa, Kontakt for bas, PROFINET
GTIN (EAN) 4032248646159

Forp. 10 ST

LWL-SC

FO-insatser SC for stickkontakter var.1 /4 / 14
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Allmanna bestillningsdata

Typ IE-BI-SCRJ2SC-SM-C Utforande

Art.nr. 1962870000 insats SC, Flansinsats SCRJ pa 2 SC, Singlemode
GTIN (EAN) 4032248645060

Forp. 10 ST

LWL-LC

Allmanna bestillningsdata

FO-insatser for stickkontakter var.1 /4 / 14

Typ |IE-BI-LCD-SM-C Utférande

Art.nr. 1962880000 Insats LC, Flansinsats LC-Duplex, Singlemode
GTIN (EAN) 4032248645077

Forp. 10 ST

RJ45

Allmanna bestillningsdata

RJ45-insatser for stickkontakter ver.1 /4 /5 / 14, HDC
och anslutningsdosor IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Typ |IE-BI-RJ45-FJ-A Utforande

Art.nr. 1962850000 RJ45 insatshylsa, Kontakt for bas, TIA-5668A
GTIN (EAN) 4032248645053

Forp. 10 ST

Typ |IE-BI-RJ45-C Utférande

Art.nr. 1962840000 RJ45 insatshylsa, Flansinsats koppling

GTIN (EAN) 4032248645046

Forp. 10 ST
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usB

Allméanna bestillningsdata

14

USB insatser for stickkontakter (flanssida) var.1 /4 /5 /

Typ |E-BI-USB-A Utférande

Art.nr. 1019570000 Insats USB, Flansinsats Typ A
GTIN (EAN) 4032248731602

Forp. 1ST

LWL-SC

Allméanna bestillningsdata

FO-insatser SC for stickkontakter var.1 /4 / 14

Typ |IE-BI-SCRJ2SC-MM-C Utférande

Art.nr. 1964430000 insats SC, Flansinsats SCRJ pa 2 SC, Multimode
GTIN (EAN) 4032248649044

Forp. 10 ST

LWL-LC

Allmanna bestillningsdata

FO-insatser for stickkontakter var.1 / 4 / 14

Typ |E-BI-LCD-MM-C

Art.nr. 1964420000
GTIN (EAN) 4032248649037
Forp. 10 ST

Utférande

Insats LC, Flansinsats LC-Duplex, Multimode
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Hybrid

Allméanna bestillningsdata

Hybrid, 10-polers. Insatser for stickkontakter, variant 14

Typ |E-BI-HYB-10P Utférande
Art.nr. 1069010000 Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN) 4032248823970
Forp. 10 ST
Typ IE-BIC-HYB-P-0,5-300 Utférande
Art.nr. 1096150000 Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN) 4032248869114
Forp. 300 ST
Neutral
7 ESG ar den beprovade markningen for manga kanda
f:Wj;ffiLW elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet ar en
hogklassig apparatmarkning med en kontrastrik text.
' ™ Olika typer ar tillgangliga for enheter fran tillverkare som
- ‘ Siemens, ABB, Beckhoff osv.
e Fordelar i korthet:
N { ¢ Universellt anvandbara skyltar, beroende av typ:
antingen sjalvhaftande eller snappbara markningar.
e For apparater pa skena, som t.ex. automatsakringar,

Allmanna bestillningsdata

erbjuder vi ESG for pasnappning pa en skyltskena
¢ Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift
For specialtryck: Skicka en fil till oss av var
markningsprogramvara M-Print PRO eller M-
Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ ESG 9/11 KMC NEWS
Art.nr. 1857440000

GTIN (EAN) 4032248402731

Forp. 200 ST

Utférande
ESG, Apparatmérkning x 11 mm, PA 66, Fargkod: vit, sjalvhaftande
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