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Produktillustration

Avbildning liknande
Allméanna bestillningsdata

Utforande TERMSERIES, Rela, Antal kontakter: 2, Vaxlande-
kontakt AgNi, Markstyrspanning: 48 V DC, Varak-
tig strom: 8 A, Stickanslutning, Testknapp finns:

Nej
Art.nr. 1989080000
Typ RCL424048T
GTIN (EAN) 4050118383133
Forp. 20 items

\/noupum

Creation date 03.01.2026 03:46:45 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/1989080000

RCL424048T

Technical data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Godkiannanden

Godkannanden “

ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr (cURus) E302101

Matt och vikter

Djup 15.7 mm Byggdjup (tum) 0.6181 inch
Hojd 29 mm Bygghojd (tum) 1.1417 inch
Bredd 12.7 mm Byggbredd (tum) 0.5 inch
Nettovikt 13.3¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C..85 °C Omgivningstemperatur -40°C..70°C
Drifttemperatur

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Markdata UL

Certifikat nr (cURus) E302101

Styrsida

Markstyrspanning 48 V DC Markeffekt 480 mW
Spolmotstand 5700Q+ 10 % Statusindikering Nej
Belastningssida

Markkopplingsspanning 250V AC Normalspanning 8 A

max. Kopplingsfrekvens vid marklast 0.1 Hz Inkopplingsstrommen 15A/4s
AC-brytformaga (ohmsk), max. 2000 VA DC-brytformaga (ohmsk), max. 192W @24V
Inkopplingsfordrojning <8 ms Franslagsfordrojning <6 ms

Kontakttyp

2 CO contact (AgNi)

Mekanisk livslangd

30 X 106 kopplingar

min. Bryteffekt

TmA@24V,10mA @ 12
V,100mA @5V

Allmanna uppgifter

Testknapp finns Nej Mekanisk indikator for brytarlage Nej
Fargkod transparent

Isolationskoordinater

Markspanning 400V Nedsmutsningsgrad 3
Overspanningskategori [} Kryp- och luftstracka ingang - utgdng 2 10 mm

Spanningshallfasthet, ingang/utgang

5 kVeff / Tmin

Spanningstalighet for intilliggande
kontakter

2,5 KVeff / 1 Min.

Spanningstalighet for 6ppna kontakter

1 kVeff / 1 min

Stothallspanning

4KV (1,2/50 ps)
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Skyddsklass

IP40 (i ijackat tillstand)

Ytterligare information om godkdannanden/normer

Normer IEC 61810-1 Certifikat nr (cURus) E302101
Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Stickanslutning Delning i mm (P) 5.00 mm
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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