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Crimpverktyg med utbytesinsatser for kabelskor, skarvhyl-
sor och andhylsor

* extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stod

e stort bearbetningsomrade upp till 300 mm?2

e 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism

e automatisk tryckbegransning och 6vervakning via tryck-
givare

¢ elektronisk styrning och 6vervakning av crimpproces-
sen

¢ Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt
minne

¢ Lasning av alla cykler och felmeddelanden via USB

* Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusin-
dikering: 18 V, 2 Ah

MPLIANT

Allmanna bestillningsdata

Utférande 150mm2, Sexkantig crimptang
Art.nr. 1994540000

Typ ES EPG 45 HEX 150

GTIN (EAN) 4050118379778

Forp. 1 items
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Matt och vikter

Djup 12 mm Byggdjup (tum) 0.4724 inch
Hojd 60 mm Bygghojd (tum) 2.3622 inch
Bredd 30 mm Byggbredd (tum) 1.1811 inch
Nettovikt 129 ¢

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Crimpinsatser

ID-nummer 22 Crimpbredd 5 mm
Koppar crimparea 150 Crimpbredd i mm 5
Kontaktbeskrivning

Ledararea max. AWG 5/0 Ledararea min. AWG 5/0
Crimp-omrade, max. 150 mm?2

verktygsdata - kontaktpressning

Crimpart/-profil Sexkantig crimptang

Kabelskoarea nominell 150 mm?2

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001282 ETIM 7.0 EC001282
ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 9.0 21-04-90-90
ECLASS 9.1 21-01-90-90 ECLASS 10.0 21-04-90-90
ECLASS 11.0 21-04-90-90 ECLASS 12.0 21-04-90-90
ECLASS 13.0 21-04-90-90 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90
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Verktyg

Crimpverktyg med utbytesinsatser for kabelskor,
skarvhylsor och andhylsor

* extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stod
* stort bearbetningsomrade upp till 300 mm?2

e 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
e automatisk tryckbegransning och 6vervakning via
tryckgivare

* elektronisk styrning och 6vervakning av
crimpprocessen

* Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt
minne

¢ Lasning av alla cykler och felmeddelanden via USB
¢ Uppladdningsbart Li-jon-batteri med
laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmanna bestillningsdata

Typ EPG 45 Utférande

Art.nr. 1500830000 Crimpverktyg, 6mm?2, 150mm?, Sexkantig crimptang, WM-Crimp,
GTIN (EAN) 4050118309317 Indent-crimptang, Trapetspressning, Ovalcrimpning

Forp. 18T

150 mm?2

Anvandningen av isolerade kabelskor garanterar
anvandare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet pa
lang sikt.

* Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och
anslutningar

* Rorkabelskor enligt gallande marknadsstandarder

(Euro-serien)
1 50 mmz « Kabelskor enligt DIN 46235

Platkabelskor enligt DIN 46234
¢ Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
¢ Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmanna bestillningsdata

Typ KRN-M8/-150 Utforande

Art.nr. 1495700000 Flatstiftsanslutningar,1750 mm2,150 mm2 - 150 mm?2
GTIN (EAN) 4050118305333

Forp. 25 ST

Typ KRN-M10/-150 Utférande

Art.nr. 1495710000 Flatstiftsanslutningar,1750 mm2,150 mm2 - 150 mm?2
GTIN (EAN) 4050118305159

Forp. 25 ST

Typ KRN-M12/-150 Utforande

Art.nr. 1495720000 Flatstiftsanslutningar, 750 mm2,150 mm?2 - 150 mm?
GTIN (EAN) 4050118305296

Forp. 25 ST

Typ KRN-M14/-150 Utférande

Art.nr. 1495810000 Flatstiftsanslutningar,150 mm2,150 mm?2 - 1560 mm?2
GTIN (EAN) 4050118305500

Forp. 25 ST
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Typ KRN-M16/-150 Utférande

Art.nr. 1495730000 Flatstiftsanslutningar,1750 mm2,150 mm2 - 150 mm2
GTIN (EAN) 4050118305395

Forp. 25 ST

Typ KRN-M20/-150 Utférande

Art.nr. 1495740000 Flatstiftsanslutningar, 1750 mm2,150 mm?2 - 150 mm?
GTIN (EAN) 4050118305357

Forp. 25 ST

Typ KRN-M6/-150 S Utférande

Art.nr. 1494440000 Flatstiftsanslutningar, 1750 mm2,150 mm2- 150 mm?2
GTIN (EAN) 4050118303964

Forp. 10 ST

Typ KRN-M8/-150 S Utforande

Art.nr. 1494940000 Flatstiftsanslutningar, 1750 mm2,150 mmz2- 150 mm?2
GTIN (EAN) 4050118304701

Forp. 10 ST

Typ KRN-M10/-150 S Utférande

Art.nr. 1494950000 Flatstiftsanslutningar, 1750 mm2,150 mm2 - 150 mm?2
GTIN (EAN) 4050118304473

Forp. 10 ST

Typ KRN-M12/-150 S Utférande

Art.nr. 1494970000 Flatstiftsanslutningar,1750 mm2,150 mm2 - 150 mm?2
GTIN (EAN) 4050118304459

Forp. 10 ST

Typ KWN-M8/-150 90 Utférande

Art.nr. 1494490000 Flatstiftsanslutningar,1750 mm2,150 mm2 - 150 mm?2
GTIN (EAN) 4050118304107

Forp. 25 ST

Typ KWN-M10/150 90 Utférande

Art.nr. 1494500000 Flatstiftsanslutningar,750 mm2,150 mm?2 - 150 mm?2
GTIN (EAN) 4050118303896

Forp. 25 ST

Typ KWN-M12/-150 90 Utférande

Art.nr. 1494510000 Flatstiftsanslutningar, 1750 mm2,150 mm?2 - 150 mm?
GTIN (EAN) 4050118304305

Forp. 25 ST

Typ KWN-M16/-150 90 Utférande

Art.nr. 1494520000 Flatstiftsanslutningar, 1750 mm?2,150 mm2- 150 mm?2
GTIN (EAN) 4050118303995

Forp. 25 ST

Typ KWN-M20/-150 90 Utforande

Art.nr. 1494530000 Flatstiftsanslutningar, 1750 mm?2,150 mm2- 150 mm?2
GTIN (EAN) 4050118304206

Forp. 25 ST

Typ KWN-M8/-150 45 Utforande

Art.nr. 1496430000 Flatstiftsanslutningar, 1750 mm2,150 mm2- 150 mm?2
GTIN (EAN) 4050118306071

Forp. 25 ST

Typ KWN-M10/-150 45 Utférande

Art.nr. 1496440000 Flatstiftsanslutningar,1750 mm2,150 mm2- 150 mm?2
GTIN (EAN) 4050118305777

Forp. 25 ST
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Typ KWN-M12/-150 45 Utférande

Art.nr. 1496450000 Flatstiftsanslutningar,1750 mm2,150 mm2 - 150 mm2
GTIN (EAN) 4050118305906

Forp. 25 ST

Typ KWN-M16/-150 45 Utfoérande

Art.nr. 1496470000 Flatstiftsanslutningar, 1750 mm2,150 mm?2 - 150 mm?
GTIN (EAN) 4050118306132

Forp. 25 ST

Typ KWN-M20/-150 45 Utférande

Art.nr. 1496480000 Flatstiftsanslutningar, 1750 mm2,150 mm2- 150 mm?2
GTIN (EAN) 4050118305739

Forp. 25 ST

Typ KP-M8/-150 Utforande

Art.nr. 1498290000 Flatstiftsanslutningar, 150 mm?
GTIN (EAN) 4050118307399

Forp. 25 ST

Typ KP-M10/-150 Utférande

Art.nr. 1498310000 Flatstiftsanslutningar, 150 mm?
GTIN (EAN) 4050118307801

Forp. 25 ST

Typ KP-M12/-150 Utférande

Art.nr. 1498320000 Flatstiftsanslutningar, 150 mm?
GTIN (EAN) 4050118307658

Forp. 25 ST

Typ KP-M14/-150 Utférande

Art.nr. 1498580000 Flatstiftsanslutningar, 1750 mm2
GTIN (EAN) 4050118308112

Forp. 25 ST

Typ KP-M16/-150 Utforande

Art.nr. 1498330000 Flatstiftsanslutningar, 150 mm?2
GTIN (EAN) 4050118307641

Forp. 25 ST

Typ KP-M20/-150 Utférande

Art.nr. 1498340000 Flatstiftsanslutningar, 150 mm?
GTIN (EAN) 4050118307740

Forp. 25 ST

Typ KWPN-M8/-150 90 Utférande

Art.nr. 1497790000 Flatstiftsanslutningar, 150 mm?
GTIN (EAN) 4050118307085

Forp. 25 ST

Typ KWPN-M10/-150 90 Utférande

Art.nr. 1497810000 Flatstiftsanslutningar, 150 mm?
GTIN (EAN) 4050118307221

Forp. 25 ST

Typ KWPN-M12/-150 90 Utforande

Art.nr. 1497820000 Flatstiftsanslutningar, 150 mm?
GTIN (EAN) 4050118307306

Forp. 25 ST

Typ KWPN-M16/-150 90 Utférande

Art.nr. 1497830000 Flatstiftsanslutningar, 150 mm?
GTIN (EAN) 4050118307160

Forp. 25 ST
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Typ KWPN-M20/150 90

Art.nr. 1496680000

GTIN (EAN) 4050118306088

Utférande
Flatstiftsanslutningar,150 mm?

Forp. 25 ST

Typ VPN/-150 Utforande

Art.nr. 1498710000 Flatstiftsanslutningar, 150 mm2,150 mm2,Ingen
GTIN (EAN) 4050118308129

Forp. 25 ST

Typ VPLN/-150 Utforande

Art.nr. 1492970000 Flatstiftsanslutningar, 1750 mm2,150 mm?,Ingen

GTIN (EAN) 4050118302912

Forp. 50 ST
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