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DC/DC-omvandlaren kompenserar for spanningsvaria-
tion, till exempel de som sker med oreglerade nataggre-
gat eller lAnga kablar. Med galvanisk isolation och skydds-
klass Ill for jordfria system ar DC/DC-omvandlaren sarskilt
lamplig for anvandning i oberoende forsérjningssystem.
Modulens platssparande utférande kan pa ett optimalt
satt omvandla spanningar, har en kraftprestanda som lig-
ger over genomsnittet, omfattande sakerhetsfunktioner
och en verkningsgrad pa upp till 95 %.

Allméanna bestillningsdata

Utforande DC/DC converter

Art.nr. 2001820000

Typ PRO DCDC 480W 24V 20A
GTIN (EAN) 4050118384000

Forp. 1 items
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Tekniska data

Godkiannanden
Godkannanden __,_-' ETTIT '\-\.\_ @ @ " .
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LISTED rorHaziOC.COID2
g Tu'-r nppmvnd cn
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E258476
Certificat-nr (cULusEX) E470829
Matt och vikter
Djup 120 mm Byggdjup (tum) 4.7244 inch
Hojd 130 mm Bygghojd (tum) 5.1181 inch
Bredd 75 mm Byggbredd (tum) 2.9527 inch
Nettovikt 1300¢
Temperaturer
Lagertemperatur -40°C..85 °C Drifttemperatur -25°C..70°C
Fuktighet vid driftstemperatur 5...95 % (ingen Idrifttagande 2-40°C
daggbildning)
Fuktighet 5...95 % (ingen
daggbildning)
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86¢8-3558¢c716666d
Ingang
Anslutningsteknik Skruvanslutning Rekommenderad forsékring 40 A, kar. B

automatséakring, 40 A, kar.
C automatséakring

Markingangsspanning 24V dc Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning

Ingangssakring (intern) Ja Ingdngsspanningsomrade DC 14...32 V (under drift),
18...32 V (driftsattning)

Inkopplingsstrommen max. 30 A Inkopplingsstrom begréansning Ja

Nominell stromforbrukning 516.1 VA

Utgang

Uteffekt 480 W

Anslutningsteknik
Maérkutgangsspanning

Skruvanslutning
24VDCt1%

Restbrum, brytande toppar

< 20 mVPP @full last

Parallellkopplingsbarhet ja, max. 3
Overbelastningsskydd Ja
Utgangsspannning, max. 295V
Utgangsspanning, min. 225V
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Utgangsstrom (max.)

24 A

Ledaranslutningsteknik

Skruvanslutning

Utgangsspanning, kommentar

(kan stallas in med potentiometer pa fronten)

Nominell utgadende temperatur for Unom20 A @ 60 °C

Utgangsstrom 20 A

Kapacitiv last obegransad

Overlappstid vid natbortfall Overlappstid vid natbortfall, min. 10 ms
Typ av ingangsspanning DC
Ingangsspanning 24V
Utgangsstrom 20A
Utgangsspanning 24V

Skydd mot bakspanning Ja

Kontinuerlig utgangsstrom @ UNominell 20 A @ 60 °C, 24 A @ 45°C, 15 A@ 70°C

DCL - reserv for belastningstoppar Boostvaraktighet 5s
Multipel av méarkstrommen 150 %
Boostvaraktighet 200 ms
Multipel av méarkstrommen 200 %
Boostvaraktighet 100 ms
Multipel av markstrommen 300 %
Boostvaraktighet 50 ms
Multipel av markstrommen 400 %
Boostvaraktighet 20 ms
Multipel av méarkstrommen 600 %

Stigningstid

<9 ms (Uout: 10%...90%)

Allmanna uppgifter

Verkningsgrad

typ. > 93%

Fuktighet

5...95 % (ingen
daggbildning)

Skyddsklass

IP20

Overspanningskategori

Inbyggnadslage, monteringsanvisning

Horisontellt p&4 TS35-
montageskena. 50 mm
avstand upptill och nedtill
for luftcirkulation. Kan
monteras sida vid sida
utan avstand emellan.,
50 mm fritt utrymme
upptill och nedtill for

fri luftcirkulation, kan
monteras sida vid sida
utan mellanrum, Pa TS
35 monteringsskena, 50
mm fritt utrymme 6ver och
under for fri lufttillforsel.,
Horisontellt pa TS35-
montageskena. 50 mm
avstand upptill & nedtill
for luftcirkulation, 10 mm
avstand till angransande
aktiva komponenter vid
full belastning, 5 mm
avstand till angransande
passiva komponenter, kan
monteras intill varandra
utan avstand vid 90 %
nominell belastning

Kapslingsutforande

Metall,
korrosionsbestandig

Skydd mot aterspanningar fran lasten  33..34 V DC Strombegransning 150% lout
Radmonterbar Nej Max. till. luftfuktighet (drift) 5 %... 95 % RH
Forlusteffekt, tomgang 3W Montagefot Metall
Kortslutningsskydd Ja Forlusteffekt, marklast 40 W
Overtemperaturskydd Ja
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EMC / stot / vibration

Begransning av Overtoner i natet

Enligt EN 61000-3-2

Talighet mot stotar IEC 60068-2-27

30 gi alla riktningar

Bullervarde enligt EN55032

Klass B

Interferenstalighetstest enligt

EN 61000-4-2 (ESD), EN
61000-4-4 (burst), EN
61000-4-5 (surge), EN
61000-4-6 (conducted),
EN61000-4-3 (HF field)

Talighet mot vibrationer IEC 60068-2-6

2,39 (15 Hz...150 Hz)

Isolationskoordinater

Overspanningskategori [} Nedsmutsningsgrad 2
Skyddsklass 1l Isolationsspanning ingang / utgang 1.5 kV
Isolationsspanning utgang/jord 1.5 kV Isolationsspanning utgang/jord 0.5 kV

Elsakerhet (anvanda normer)

Elektrisk utrustning av maskiner

enligt EN60204

Skyddsklenspénning

SELV enligt IEC 60950-1,
PELV enligt EN 60204-1

Séakerhetstransformatorer for
nataggregat

Enligt EN 61558-2-16

Anslutningsdata (ingang)

Anslutningsteknik Skruvanslutning Antal plintar 2 (+,-)

Skydd polforvaxling Ja Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 8 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 22 AWG Ledardiameter, flexibel , max. 16 mm?2
Ledardiameter, flexibel , min. 0.5 mm?2 Ledardiameter, en-/flertradig , max. 16 mm?2
Ledardiameter, en-/flertradig , min. 0.5 mm?2 Atdragningsmoment, min. 1.2 Nm
Atdragningsmoment, max. 1.5 Nm

Anslutningsdata (signal)

Anslutningsteknik Skruvanslutning Antal plintar 5
Anslutningsdata (utgang)

Anslutningsteknik Skruvanslutning Antal plintar 10 (+/-/signal)

Skydd polforvaxling Ja Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 10 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 AWG Ledardiameter, flexibel , max. 6 mm?2
Ledardiameter, flexibel , min. 0.18 mm? Ledardiameter, en-/flertradig , max. 6 mm?
Ledardiameter, en-/flertradig , min. 0.18 mm? Atdragningsmoment, min. 0.4 Nm
Atdragningsmoment, max. 0.5 Nm

Signalisering

Transistorutgang, pluskopplande DC OK: 20 mA max., Potentialfri kontakt Ja

kortslutningsséker, |

> 90 %: 20 mA max.,
kortslutningsséker,
Lag UIN: 20 mA max.,
kortslutningssaker

Kontaktbelastning (slutande)

max. 30 V DC/0,5 A, max.

50VAC/03A

Rela till/fran

Utgangsspanning > 21,6
V/<20,4V
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Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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Derating curve

LED (Gr/YelRd)
gr="DC OK”
Event Ye="“i>90%iy"| LED(Ye) | Transistor status outputs | Status
Input Output |Rd=“FAul T | “lowu,” | DC OK [i>90% iy |1 owu,, | relay
Uy <14V - OFF ON Low Low Low OFF
1<90% Iy Gr ON High Low Low ON
Un= 11,‘1'"19'2\/ 1>90 %Iy Ye ON High High Low ON
U<204V Rd ON Low Low Low | OFF
1<90 %Iy Gr OFF High Low High ON
Up> 192V [1>90%1, Ye OFF | High | High | High | ON
U<204V Rd OFF Low Low High | OFF

Gr=grin/ green / verte  verde / verde | verde / &

Ye = gelb / yellow / jaune / giallo / amarillo / amarelo / &,

Rd =rot/ red / rouge / rosso / rojo / vermelho / I

*1) wahrend des Betriebes / during operations / en cours de fonctionnement / durante I'esercizio /
durante el servicio / durante a operagdo / E{TidE
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Switching symbol
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For att sakerstalla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmdiller &ndvinklar i programmet. Det finns
utforanden med skruv och skruvlosa utforanden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Allmanna bestillningsdata

Typ WEW 35/1 VO GF SW Utférande

Art.nr. 1478990000 Andstod, svart, TS 35, V-0, Wemid, Bredd: 12 mm, 130 °C
GTIN (EAN) 4050118286892

Forp. 50 ST

Typ WEW 35/2 VO GF SW Utférande

Art.nr. 1479000000 Andstod, svart, TS 35, V-0, Wemid, Bredd: 8 mm, 130 °C
GTIN (EAN) 4050118286779

Forp. 50 ST

Kryssparskruvmejsel, typ Pozidriv

VDE isolerad skruvmejsel for arbeten pa delar som star
under spanning pa upp till AC 1000 V och DC 1500V,
DIN EN 60900, IEC 900. Testad sakerhet GS, individuellt
testad Klinga av hoglegerat krom- vanadium - molybden-
stal, genomgaende hardad, brunerad

Allmanna bestillningsdata

Typ SDIK PZ1 SL Utférande

Art.nr. 1274730000 Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN) 4050118073225

Forp. 1ST

Sparskruvmejsel

VDE isolerad skruvmejsel for arbeten pa delar som star
under spanning pa upp till AC 1000 V och DC 1500V,
DIN EN 60900, IEC 900. Testad sakerhet GS, individuellt
testad Klinga av hoglegerat krom- vanadium - molybden-
stal, genomgaende hardad, brunerad
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Allmanna bestillningsdata

Typ SDIS SL 1.0X5.5X125 Utférande

Art.nr. 1274680000 Skruvmejsel, Montageverktyg
GTIN (EAN) 4050118073263

Forp. 1ST
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