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Med 6kande anlaggningskomplexitet, den foraldrade
karaktaren hos vissa PLC och den obevekliga 6kningen av
efterfrdgan pa 1/0O-signaler behover manga installationer
eller anlaggningar byta ut existerande styrenheter med
nya, utan att modifiera befintliga faltkablage.Med hjalp
av adaptrar, forkonfektionerade kablar och granssnitt fran
Weidmiiller kan problemet med att ersatta ett PLC-system
med ett annat |6sas enkelt och sakert: anvandarna kan
behalla det nuvarande faltkablaget, testa det nya syste-
met och halla stillestadndstider vid installation pa ett mini-
mum.

Allméanna bestillningsdata

Art.nr. 2004880005

Typ PAC-S300-SL20-AR0-OM5
GTIN (EAN) 4099986594388

Forp. 1 items
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Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Nettovikt 104 g
Temperaturer
Lagertemperatur -10...60 °C Drifttemperatur -10..50 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4bbf2c0d-0764-41c8-bb24-9351¢28c190d

Allmanna data

Kabellangd 0.5 m Lamplig for digitala signaler

Grundlaggande material PVC Kabel Kabel LiYY

Anslutning grénssnitt 2 x BLC 5.08/10/180R Antal poler, min. 20 poler

Ytterdiameter 8,6 £ 1 mm PLC-granssnitt SIEMENS S7300
6ES7921-3AHO0-1AAO
20P

Ledararea 0.25 mm?2

Elektriska data

Totalstrom max. 3A Hogspanningstest 1KV/1s

Tillaten stromstyrka per ledare, max. TA Markspanning <60 Vdc =25 Vac

Motstand <80 mQ/m Kapacitet ledare/ledare 300 pF/m

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237

ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 14.0 27-24-22-20

ECLASS 15.0 27-24-22-20
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