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Forebyggande av felmandvrering: SM

MultiMark apparatmarkning kan anvandas med mark-
ningsmaterial fran olika tillverkare. Var de &n anvands,
sakerstaller de att alla komponenter, som styr- och signa-
lanordningar fran olika leverantérer, tydligt marks upp.
Dina fordelar med MultiMark

* "Olika material for olika krav”

¢ Kan anvandas med utrustning fran flera tillverkare

* Apparatmarkning med bekant design

Allméanna bestillningsdata

Utférande SwitchMark, Apparatmaérkning, gul
Art.nr. 2006060000

Typ SM DIA 60-22 MM GE

GTIN (EAN) 4050118391053

Forp. 450 items
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Godkidnnanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 0.1 mm Byggdjup (tum) 0.0039 inch
Diameter 60 mm Nettovikt 19
Temperaturer

Temperaturomrade for anvandning -40...120 °C

Miljo6verenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmanna data

Limma Akrylatlim Utforande halogenfri, sjalvhaftande

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Temperaturomrade for anvdndning max. 120 °C

Temperaturomrade for anvandning min. -40 °C Fargkod gul

Halogener Nej Grundlaggande material Polyester

Skrivna tecken utan Godkéannande enligt UL 969 Ja

anpassad skrivare THM MULTIMARK, THM Temperaturomrade for anvandning -40...120°C
MULTIMARK PLUS

Apparatmarkning

Diameter 60 mm Halogener Nej

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001288 ETIM 7.0 EC001288

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288

ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 9.0 27-40-06-29

ECLASS 9.1 27-40-06-29 ECLASS 10.0 27-40-06-29

ECLASS 11.0 27-28-11-04 ECLASS 12.0 27-28-11-04

ECLASS 13.0 27-28-11-04 ECLASS 14.0 27-28-11-04

ECLASS 15.0 27-28-11-04
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Tillbehor

Fargband

Dessa skrivare ger utmarkt utskriftsresultat tack
vare termotransfertekniken. Olika material och ett
anvandarvanligt utskriftssystem under Windows
optimerar markningsarbetet.

Allméanna bestillningsdata

Typ RIBBON MM 76/360 SW Utférande
Art.nr. 2005080000 Ink ribbon
GTIN (EAN) 4050118389951

Forp. 1ST

THM MULTIMARK

Dessa skrivare ger utmarkt utskriftsresultat tack
vare termotransfertekniken. Olika material och ett
anvandarvanligt utskriftssystem under Windows
optimerar markningsarbetet.

Allméanna bestillningsdata

Typ MULTIMARK ROLLER 115 Utférande
Art.nr. 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

Forp. 1ST

THM MULTIMARK PLUS

Dessa skrivare ger utmarkt utskriftsresultat tack
vare termotransfertekniken. Olika material och ett
anvandarvanligt utskriftssystem under Windows
optimerar markningsarbetet.

Allmanna bestillningsdata

Typ MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Utférande
Art.nr. 2672590000

GTIN (EAN) 4050118708097

Forp. 1ST
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