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Effektmatmodul Allminna bestillningsdata

Effektmatmodul for 1 eller 3 faser, markspanning upp till
300 Veff Utforande
Kraftmodulen anvands for att mata och behandla strom-

Remote I/0 module, IP20, 6-channel, Input, Power
measurement, PUSH IN connection

2007420000

UR20-3EM-230V-AC

4050118392777

1 items

Denna artikel kommer inte langre att finnas i fram-
tiden.

mar & spanningar for en- och trefaslaster upp till en mark- g:)'m'
spanning av 300 Veff AC (fas- & neutralledare). Reaktiv, GTIN (EAN)
skenbar, harmonisk och reaktiv effekt, energiférbrukning, Forp.
fasvinkel och manga andra elektriska parametrar mats Leveransstatus
och beraknas direkt med modulen. Vilka data som Over- ——
Tillgénglig till

2026-12-31T00:00:00+01:00

fors via processdata for de olika faltbussarna kan valjas Alternativ produkt

UR20-3EM-400V-AC-CT1A

med hjalp av parametrar.

Effektmatmodulen kan enkelt integreras i befintliga auto-
mationslosningar med hjalp av u-remote. Om stromma-
tomvandlare anvands behover inga ingrepp goras i den
befintliga installationen.

Strommar upp till 1 A eller 5 A kan matas direkt, medan
hogre strommar kan méatas med pasticks- eller omvand-
lande strommatomvandlare fran Weidmdiller.
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ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E141197
Certificat-nr (cULusEX) E223527
Matt och vikter
Djup 76 mm Byggdjup (tum) 2.9921 inch
Hojd 120 mm Bygghojd (tum) 4.7244 inch
Bredd 11.5 mm Byggbredd (tum) 0.4528 inch
Montagematt hojd 128 mm Nettovikt 90g
Temperaturer
Lagertemperatur -40°C..+85°C Drifttemperatur -20 °C...60 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

82327f13-cd27-455a-abbb-a62e1996dcf8

Produktens koldioxidavtryck

Vagga till grind

8,889 kg CO2 eq.

analoga ingangar

Antal

3

Isolering

1,6 kVeff. (ingang/system)

Uppldsning

24 Bit per kanal (intern 24
Bit)

Markspanning

300 Veff (L-N), 520 Veff (L-
L)

Frekvensen i forsérjningssystemet

45..65 Hz

Matnoggrannhet

0,5 % i forhallande till
slutvardet (U/1), 1 % for de
berdknade vardena

Anslutningsbara omvandlarférhallanden

1..1000

Harmonisk analys

31 (Blackmann-Harris
Window)

Matmotstand (shunt)

4 mQ (vid 5 A), 20 mQ (vid
1A)

Nominell toppspanning

4 kV

Avsokningstakt for strommatning

3 300 prov/s

Nominell lastkapacitet

0..1A/0.5AAC

Kategori for spanningsmatningar

CATII (IEC 61010 del 1)

Matmetod

Hog upplosning Delta
Sigma (strommatning i
yttre ledare)

Ingdngsimpedansspanning 2,4 MQ per kanal Moduldiagnos Ja
Allménna data
Vibrationstalighet 5 Hz<f<8,4Hz 3,56 Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0

mm amplitud enligt IEC
60068-2-6, 8,4 Hz=f=<
150 Hz: 1 g acceleration
enligt IEC 60068-2-6

Provspanning

500V

Overspanningskategori
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Nedsmutsningsgrad

2

Montageskena obestyckad

TS 36

Lufttryck (drift) 2795 hPa (hojd =2 000 Luftfuktighet (transport) 10 % till 95 %, icke-

m) enligt DIN EN 61131-2 kondenserande enligt DIN
EN61131-2

Lufttryck (transport) 1 013 hPa (h6jd 0 m) till Lufttryck (lagring) 1 013 hPa (h6jd O m) till
700 hPa (hojd 3000 m) 700 hPa (hojd 3000 m)
enligt DINEN 61131-2 enligt DINEN 61131-2

Luftfuktighet (drift) 10 % till 95 %, icke- Luftfuktighet (lagring) 10 % till 95 %, icke-
kondenserande enligt DIN kondenserande enligt DIN
EN61131-2 EN61131-2

Stot 15 g 6ver 11 ms, halv
sinusvag, motsv. IEC
60068-2-27

Anslutningsdata

Ledardiameter, fintradig, max. (AWG) AWG 16 Ledardiameter, fintradig, min. (AWG) AWG 26

Ledardiameter, entradig, max. (AWG) AWG 16 Ledardiameter, entradig, min. (AWG) AWG 26

Anslutningstyp PUSH IN Antal 3

Ledardiameter, entradig max. 1.5 mm?2 Ledardiameter, entradig min. 0.14 mm?2

Ledardiameter, fintradig, max. 1.5 mm? Ledararea, fintradig, min. 0.14 mm?2

Natdel

Matningsspanning 24V DC +20 %/ -15 %, Stromforbrukning fran lin (aktuellt 12 mA

over systembussen

effektsegment)

Stromforbrukning fran Isys, typ. 8 mA

Systemdata

Modultyp Funktionell modul Granssnitt u-remote systembuss

Galvanisk isolation 500 V DC mellan Processdata 32 Byte

strombanororna

Granssnitt for konfigurering Micro USB 2.0 Faltbussprotokoll PROFINET IRT, PROFINET
RT, PROFIBUS DP-V1,
EtherCAT, Modbus/TCP,
EtherNet/IP, CANopen,
DeviceNet, POWERLINK,
CC-Link, CC-Link IE TSN,
IEC 61162-450

Overforingshastighet for systembuss, 48 Mbit

max.

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001601 ETIM 9.0 EC001601

ETIM 10.0 EC001601 ECLASS 14.0 27-24-26-05

ECLASS 15.0 27-24-26-05
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Tillbeh

Tillbehor

Systemtillbehor

Upptack ett brett utbud av tillbehor for ditt u-remote-
system - det perfekta tillskottet for att gora dina
tillampningar annu mer flexibla.

Allméanna bestillningsdata

Typ UR20-EBK-ACC Utférande
Art.nr. 1346610000 End bracket, ,
GTIN (EAN) 4050118151596

Forp. 5 ST

Typ UR20-SM-ACC Utférande
Art.nr. 1339920000 Cover, ,

GTIN (EAN) 4050118144727

Forp. 20 ST

Blank

Allmanna bestillningsdata

Typ PM 2.7/2.6 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1323710000 OMNIMATE Signal - serie PM, Pushermérkningar, 2.7 x 2.6 mm,
GTIN (EAN) 4050118126778 Delning i mm (P): 3.50 Weidmueller, vit

Forp. 960 ST

Specialtryck
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Allmanna bestillningsdata

Typ PM 2.7/2.6 MC SDR Utférande
Art.nr. 1323700000 OMNIMATE Signal - serie PM, Pushermérkningar, 2.7 x 2.6 mm,
GTIN (EAN) 4050118126761 Delning i mm (P): 3.50 Weidmueller, enligt kundonskan
Forp. 192 ST
Typ DEK 5/8-11.5 MC SDR Utférande
Art.nr. 1341610000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4050118146059 Weidmueller, enligt kundénskan
Forp. 100 ST
Blank
—— Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
— E “ for alla kabel- och kontak}dgn samt f('.j.r eIektroniskg
e querenheter. Systemet ar |d_eaI|sk.'.c for_korta talserier och
TET tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
77777 — Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
7] arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
[ o o o ] olika bredder.
Tl ol ] o] i | ¢ Stort urval av markningar klara att anvandas
°[ ] ol Do [ [l | * Remsmontering for snabb uppmarkning

T * Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,
¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av
var markningsprogramvara M-Print PRO eller
M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ DEK 5/8-11.5 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1341630000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4050118145946 Weidmueller, vit

Forp. 500 ST

Aluminium

Aluminium har den nast basta elektriska
ledningsformagan efter koppar. En fordel ar lag vikt, och
diverse ar enastaende korrosionsskydd.

Allménna bestillningsdata

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

TS 35X7.5 2M/AL/BK Utforande

0330800000 Montageskena, Tillbehor, Aluminium, obehandlad, Bredd: 2000 mm,
4008190100650 Ho6jd: 35 mm, Djup: 7.5 mm

40M

Skapandedatum 13.12.2025 01:35:12 MEZ

Katalogversion / Ritningar 7


https://eshop.weidmueller.com/p/1323700000
https://eshop.weidmueller.com/p/1341610000
https://eshop.weidmueller.com/p/1341630000
https://eshop.weidmueller.com/p/0330800000

Weidmiiller 3t

URZO-3EM-230V—AC Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
- s www.weidmueller.com
Tillbehor

Rostfritt stal

Rostfritt stal ar en gemensam term for alla
typer stal (legeringar) med hog renhetsgrad och
korrosionsbestandighet.

Allméanna bestillningsdata

Typ TS 35X7.5 2M/CRN Utférande

Art.nr. 1747350000 Montageskena, Tilloehor, Rostfritt stal 1.4301, obehandlad, Bredd:
GTIN (EAN) 4032248003372 2000 mm, Hojd: 35 mm, Djup: 7.5 mm

Forp. 40M

Stal

Stal DIN-rals ar den vanligaste marknaden.
Bland metallens DIN-skenor har de det lagsta
kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stal.

Allméanna bestillningsdata

Typ TS 35X7.5 2M/ST/ZN Utférande

Art.nr. 0383400000 Montageskena, Tillbehor, Stal, galvanisk férzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4008190088026 Bredd: 2000 mm, Hojd: 35 mm, Djup: 7.5 mm

Forp. 40 M

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN Utférande

Art.nr. 0514500000 Montageskena, Tillbehor, Stal, galvanisk férzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4008190046019 Bredd: 2000 mm, Héjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm

Forp. 40M

Typ TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN Utforande

Art.nr. 0514510000 Montageskena, Tillbehor, Stal, galvanisk forzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4008190116620 Bredd: 1000 mm, Héjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm

Forp. 20M

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ Utforande

Art.nr. 7915060000 Montageskena, Tillbehor, Stal, galvanisk forzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4032248296279 Bredd: 2000 mm, Héjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm

Forp. 40 M
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Pasticks-stromomvandlare - ValuelLine

Allmanna bestillningsdata

Stromomvandlare med stickkontakt

Stromomvandlare med stickkontakt anvands overallt
dar stora strommar uppat till 5 O000A behover matas
och bearbetas. Vara stromomvandlare med stickkontakt
matar sekundara strommar pa 1 A eller 5 A. Weidmiiller
erbjuder aven en kompakt stromomvandlare med lag
effekt for omvandling av strommar pa upp till 600 och
spanningar pa upp till 333 mV.

Typ CMA-101-2500-5A-10VA-0,6  Utférande

Art.nr. 2680250000 Primarstrom: 2500 A, Sekundarstrom max.: 5 A, Load: 10 VA,
GTIN (EAN) 4050118696608 noggrannhetsklass: 0,5, stangd stromomvandlare

Forp. 18T

Typ CMA-101-2500-5A-10VA-1 Utférande

Art.nr. 2680190000 Primarstrom: 2500 A, Sekundarstrom max.: 5 A, Load: 10 VA,
GTIN (EAN) 4050118696516 noggrannhetsklass: 1, stangd stromomvandlare

Forp. 1ST

Typ CMA-31-100-5A-2,6VA-1 Utférande

Art.nr. 1482030000 Primarstrom: 100 A, Sekundéarstrom max.: 5 A, Load: 2.5 VA,
GTIN (EAN) 4050118290943 noggrannhetsklass: 1, stangd stromomvandlare

Forp. 1ST

Typ CMA-31-125-6A-2,6VA-0,5 Utfoérande

Art.nr. 2680200000 Primarstrom: 125 A, Sekundéarstrom max.: 5 A, Load: 2.5 VA,
GTIN (EAN) 4050118696578 noggrannhetsklass: 0,5, stangd stromomvandlare

Forp. 1ST

Typ CMA-31-150-6A-2,6VA-0,56 Utforande

Art.nr. 2421030000 Primarstrom: 150 A, Sekundérstrom max.: 5 A, Load: 2.5 VA,
GTIN (EAN) 4050118428971 noggrannhetsklass: 0,5, stangd stromomvandlare

Forp. 18T

Typ CMA-31-150-56A-5VA-1 Utforande

Art.nr. 2420960000 Primarstrom: 150 A, Sekundérstrom max.: 5 A, Load: 5 VA,
GTIN (EAN) 4050118429091 noggrannhetsklass: 1, stangd stromomvandlare

Forp. 1ST

Typ CMA-31-200-5A-2,6VA-0,5 Utforande

Art.nr. 2421020000 Primarstrom: 200 A, Sekundérstrom max.: 5 A, Load: 2.5 VA,
GTIN (EAN) 4050118428988 noggrannhetsklass: 0,5, stangd stromomvandlare

Forp. 1ST

Typ CMA-31-200-5A-5VA-1 Utférande

Art.nr. 2420950000 Primarstrom: 200 A, Sekundérstrom max.: 5 A, Load: 5 VA,
GTIN (EAN) 4050118429190 noggrannhetsklass: 1, stangd stromomvandlare

Forp. 1ST

Typ CMA-31-250-5A-56VA-0,5 Utférande

Art.nr. 1482050000 Primarstrom: 250 A, Sekundérstrom max.: 5 A, Load: 5 VA,
GTIN (EAN) 4050118291094 noggrannhetsklass: 0,5, stangd stromomvandlare

Forp. 1ST

Typ CMA-31-250-5A-5VA-1 Utférande

Art.nr. 2420940000 Primarstrom: 250 A, Sekundérstrom max.: 5 A, Load: 5 VA,
GTIN (EAN) 4050118429183 noggrannhetsklass: 1, stangd stromomvandlare

Forp. 1ST
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Typ CMA-31-300-5A-5VA-0,5 Utférande

Art.nr. 2420990000 Primérstrom: 300 A, Sekundarstrom max.: 5 A, Load: 5 VA,
GTIN (EAN) 4050118429220 noggrannhetsklass: 0,5, stangd stromomvandlare

Forp. 1ST

Typ CMA-31-400-56A-5VA-0,5 Utforande

Art.nr. 2420980000 Primarstrom: 400 A, Sekundéarstrom max.: 5 A, Load: 5 VA,
GTIN (EAN) 4050118429305 noggrannhetsklass: 0,5, stangd stromomvandlare

Forp. 1ST

Typ CMA-31-400-5A-5VA-1 Utforande

Art.nr. 2420920000 Primarstrom: 400 A, Sekundérstrom max.: 5 A, Load: 5 VA,
GTIN (EAN) 4050118428964 noggrannhetsklass: 1, stangd stromomvandlare

Forp. 1ST

Typ CMA-31-5600-5A-6VA-0,5 Utforande

Art.nr. 1482070000 Primarstrom: 500 A, Sekundérstrom max.: 5 A, Load: 5 VA,
GTIN (EAN) 4050118291100 noggrannhetsklass: 0,5, stangd stromomvandlare

Forp. 1ST

Typ CMA-31-500-5A-6VA-1 Utforande

Art.nr. 2420910000 Primarstrom: 500 A, Sekundérstrom max.: 5 A, Load: 5 VA,
GTIN (EAN) 4050118429169 noggrannhetsklass: 1, staingd stromomvandlare

Forp. 18T

Typ CMA-31-60-5A-1,25VA-1 Utforande

Art.nr. 2421380000 Primérstrom: 60 A, Sekundarstrom max.: 5 A, Load: 1.25 VA,
GTIN (EAN) 4050118429381 noggrannhetsklass: 1, stdngd stromomvandlare

Forp. 1ST

Typ CMA-31-600-5A-5VA-0,5 Utférande

Art.nr. 2420970000 Primarstrom: 600 A, Sekundérstrom max.: 5 A, Load: 5 VA,
GTIN (EAN) 4050118429206 noggrannhetsklass: 0,5, stangd stromomvandlare

Forp. 1ST

Typ CMA-31-600-5A-5VA-1 Utférande

Art.nr. 2420900000 Primarstrom: 600 A, Sekundérstrom max.: 5 A, Load: 5 VA,
GTIN (EAN) 4050118429176 noggrannhetsklass: 1, stangd stromomvandlare

Forp. 1ST

Typ CMA-31-75-5A-2,6VA-1 Utférande

Art.nr. 1482040000 Primarstrom: 75 A, Sekundéarstrom max.: 5 A, Load: 2.5 VA,
GTIN (EAN) 4050118291087 noggrannhetsklass: 1, stangd stromomvandlare

Forp. 1ST

Typ CMA-31-750-5A-6VA-0,5 Utforande

Art.nr. 1482080000 Primarstrom: 750 A, Sekundérstrom max.: 5 A, Load: 5 VA,
GTIN (EAN) 4050118290950 noggrannhetsklass: 0,5, stangd stromomvandlare

Forp. 1ST

Typ CMA-31-750-6A-6VA-1 Utforande

Art.nr. 2420890000 Primarstrom: 750 A, Sekundérstrom max.: 5 A, Load: 5 VA,
GTIN (EAN) 4050118429084 noggrannhetsklass: 1, stangd stromomvandlare

Forp. 1ST

Typ CMA-41-1000-56A-5VA-0,5 Utforande

Art.nr. 2680210000 Primarstrom: 1000 A, Sekundarstrom max.: 5 A, Load: ,
GTIN (EAN) 4050118696547 noggrannhetsklass: , staingd stromomvandlare

Forp. 18T

Typ CMA-41-1000-56A-5VA-1 Utférande

Art.nr. 2680150000 Primarstrom: 1000 A, Sekundarstrom max.: 5 A, Load: ,
GTIN (EAN) 4050118696493 noggrannhetsklass: , stangd stromomvandlare

Forp. 1ST
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Typ CMA-51-1250-5A-5VA-0,5 Utférande

Art.nr. 2680220000 Primérstrom: 1250 A, Sekundarstrom max.: 5 A, Load:,
GTIN (EAN) 4050118696561 noggrannhetsklass: , staingd stromomvandlare

Forp. 1ST

Typ CMA-51-1250-5A-5VA-1 Utforande

Art.nr. 2680160000 Primarstrom: 1250 A, Sekundarstrom max.: 5 A, Load: b VA,
GTIN (EAN) 4050118696509 noggrannhetsklass: 1, stangd stromomvandlare

Forp. 1ST

Typ CMA-61-1500-6A-5VA-0,5 Utforande

Art.nr. 2680230000 Primarstrom: 1500 A, Sekundarstrom max.: b A, Load: ,
GTIN (EAN) 4050118696585 noggrannhetsklass: , staingd stromomvandlare

Forp. 1ST

Typ CMA-61-1500-56A-5VA-1 Utforande

Art.nr. 2680170000 Primarstrom: 1500 A, Sekundarstrom max.: 5 A, Load: 5 VA,
GTIN (EAN) 4050118696523 noggrannhetsklass: 1, stangd stromomvandlare

Forp. 1ST

Typ CMA-81-2000-5A-10VA-0,5 Utforande

Art.nr. 2680240000 Primarstrom: 2000 A, Sekundarstrom max.: 5 A, Load: ,
GTIN (EAN) 4050118696592 noggrannhetsklass: , stangd stromomvandlare

Forp. 18T

Typ CMA-81-2000-5A-10VA-1 Utforande

Art.nr. 2680180000 Primarstrom: 2000 A, Sekundarstrom max.: 5 A, Load: 10 VA,
GTIN (EAN) 4050118696530 noggrannhetsklass: 1, stangd stromomvandlare

Forp. 1ST

Tangstromtransformator

Stromomvandlare for eftermontering

Kannetecken:

* sarskilt lamplig for anvandning pa svartillgangliga

platser

* inget kapande av de primara ledare kravs
* Utveckling av stromomvandlare utan ytterligare verktyg

¥
Allmanna bestillningsdata

Typ KCMA-18-100-1A-1,25VA-3 Utférande

Art.nr. 1482010000 Primérstrom: 100 A, Sekundarstrom max.: 1 A, Load: 1.25 VA,
GTIN (EAN) 4050118290851 noggrannhetsklass: 3, Tangstromtransformator

Forp. 1ST

Typ KCMA-18-150-1A-2VA-3 Utforande

Art.nr. 2420770000 Primérstrom: 150 A, Sekundarstrom max.: 1 A, Load: 2 VA,
GTIN (EAN) 4050118429107 noggrannhetsklass: 3, Tangstromtransformator

Forp. 18T

Typ KCMA-18-200-1A-3VA-3 Utforande

Art.nr. 2420760000 Primérstrom: 200 A, Sekundarstrom max.: 1 A, Load: 3 VA,
GTIN (EAN) 4050118428933 noggrannhetsklass: 3, Tangstromtransformator

Forp. 1ST
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Typ KCMA-18-250-1A-1,5VA-1 Utférande

Art.nr. 1482000000 Primarstrom: 250 A, Sekundéarstrom max.: 1 A, Load: 1.5 VA,
GTIN (EAN) 4050118291070 noggrannhetsklass: 1, Tangstromtransformator

Forp. 1ST

Typ KCMA-18-250-1A-4VA-3 Utférande

Art.nr. 2420750000 Primarstrom: 250 A, Sekundéarstrom max.: 1 A, Load: 4 VA,
GTIN (EAN) 4050118428926 noggrannhetsklass: 3, Tangstromtransformator

Forp. 1ST

Typ KCMA-18-50-1A-1VA-3 Utforande

Art.nr. 1482020000 Primarstrom: 50 A, Sekundéarstrom max.: 1 A, Load: 1 VA,
GTIN (EAN) 4050118290844 noggrannhetsklass: 3, Tangstromtransformator

Forp. 1ST

Typ KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT Utforande

Art.nr. 2511690000 Primarstrom: 50 A, Sekundéarstrom max.: 1 A, Load: 1 VA,
GTIN (EAN) 4050118527643 noggrannhetsklass: 3, Tangstromtransformator

Forp. 1ST

Typ KCMA-18-75-1A-1VA-3 Utforande

Art.nr. 2420780000 Primarstrom: 75 A, Sekundéarstrom max.: 1 A, Load: 1 VA,
GTIN (EAN) 4050118428896 noggrannhetsklass: 3, Tangstromtransformator

Forp. 18T

Typ KCMA-32-400-1A-5VA-1 Utforande

Art.nr. 1481990000 Primarstrom: 400 A, Sekundérstrom max.: 1 A, Load: 5 VA,
GTIN (EAN) 4050118291063 noggrannhetsklass: 1, Tangstromtransformator

Forp. 1ST

Typ KCMA-32-400-5A-5VA-1 Utférande

Art.nr. 2420730000 Primarstrom: 400 A, Sekundérstrom max.: 5 A, Load: 5 VA,
GTIN (EAN) 4050118429046 noggrannhetsklass: 1, Tangstromtransformator

Forp. 1ST

Typ KCMA-32-500-5A-5VA-1 Utférande

Art.nr. 2420740000 Primarstrom: 500 A, Sekundérstrom max.: 5 A, Load: 5 VA,
GTIN (EAN) 4050118428889 noggrannhetsklass: 1, Tangstromtransformator

Forp. 1ST

Typ KCMA-32-600-1A-6VA-1 Utférande

Art.nr. 1481980000 Primarstrom: 600 A, Sekundéarstrom max.: 1 A, Load: 5 VA,
GTIN (EAN) 4050118290936 noggrannhetsklass: 1, Tangstromtransformator

Forp. 1ST

Typ KCMA-32-600-5A-5VA-1 Utforande

Art.nr. 2420720000 Primarstrom: 600 A, Sekundérstrom max.: 5 A, Load: 5 VA,
GTIN (EAN) 4050118428872 noggrannhetsklass: 1, Tangstromtransformator

Forp. 1ST

Typ KCMA-44-750-5A-5VA-1 Utforande

Art.nr. 2420710000 Primarstrom: 750 A, Sekundérstrom max.: 5 A, Load: 5 VA,
GTIN (EAN) 4050118428919 noggrannhetsklass: 1, Tangstromtransformator

Forp. 1ST
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Pasticks-stromomvandlare - ValueLine

Allméanna bestillningsdata

Stromomvandlare med stickkontakt

Stromomvandlare med stickkontakt anvands overallt
dar stora strommar uppat till 5 O000A behover matas
och bearbetas. Vara stromomvandlare med stickkontakt
matar sekundara strommar pa 1 A eller 5 A. Weidmiiller
erbjuder aven en kompakt stromomvandlare med lag
effekt for omvandling av strommar pa upp till 600 och
spanningar pa upp till 333 mV.

Typ CMA-22-500-5A-56VA-0,5 Utférande

Art.nr. 1482220000 Primarstrom: 500 A, Sekundérstrom max.: 5 A, Load: 5 VA,
GTIN (EAN) 4050118291254 noggrannhetsklass: 0,5

Forp. 18T

Typ CMA-22-600-5A-5VA-0,5 Utférande

Art.nr. 1482180000 Primarstrom: 600 A, Sekundérstrom max.: 5 A, Load: 5 VA,
GTIN (EAN) 4050118291230 noggrannhetsklass: 0,5

Forp. 1ST

Ministromtransformator

Allmanna bestillningsdata

CMA-CTM 7 &r en serie induktiva
ministromtransformatorer

som ar utformade enligt omvandlingsprincipen for
cirkulara primarledar

CMA-CTM 7-serien ar underhallsfria stromomvandlare
som ar utformade for

primarstrom pa 32-64 A.

Detta omvandlas till en strom pa upp till 1 A pa
sekundarsidan.

Med dess sma matt passar den perfekt tillampningar med
en 3-fasig strombrytare

med en fasdelning pa 17,5 mm.

Typ CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1 Utférande

Art.nr. 2525150000 Primarstrom: 32 A, Sekundarstrom max.: 1 A, Load: 0.2 VA,
GTIN (EAN) 4050118536515 noggrannhetsklass: 1, stangd stromomvandlare

Forp. 18T

Typ CMA-CTM-7-40-1A-0.3VA-1 Utférande

Art.nr. 2556040000 Primérstrom: 40 A, Sekundarstrom max.: 1 A, Load: 0.3 VA,
GTIN (EAN) 4050118566413 noggrannhetsklass: 1, stangd stromomvandlare

Forp. 1ST

Typ CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1 Utférande

Art.nr. 2556030000 Primérstrom: 50 A, Sekundarstrom max.: 1 A, Load: 0.4 VA,
GTIN (EAN) 4050118566406 noggrannhetsklass: 1, stangd stromomvandlare

Forp. 1ST

Typ CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1 Utforande

Art.nr. 2556020000 Primarstrom: 60 A, Sekundéarstrom max.: 1 A, Load: 0.4 VA,
GTIN (EAN) 4050118566093 noggrannhetsklass: 1, stangd stromomvandlare

Forp. 1ST
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Typ CMA-CTM-7-64-1A-0.5VA-1 Utférande

Art.nr. 2556010000 Primarstrom: 64 A, Sekundéarstrom max.: 1 A, Load: 0.5 VA,
GTIN (EAN) 4050118566079 noggrannhetsklass: 1, stangd stromomvandlare

Forp. 1ST

Jordfelsomvandlare

Allmanna bestillningsdata

Differensstromomvandlare (6vervakning av kvarvarande
strom, RCM)

Denna typ ar specialiserad pa detektering av kvarvarande
strommar i 3/4-ledars AC-natverk

Sarskilda kdnnetecken:

stromsensor med hog kanslighet for detektering av dven
de minsta reststrommar, fast omkopplingshysteres pa 5%,
hog sakerhet tack vare inbyggt éverspanningsskydd och
tackning av ett stort frekvensomrade.

Typ CMA-RCM-DACT-120 Utférande

Art.nr. 2603450000 Jordfelsomvandlare, Primarstrom: 25 A, Rundledare: 120.00 mm,
GTIN (EAN) 4050118665406 stangd stromomvandlare

Forp. 1ST

Typ CMA-RCM-DACT-20 Utférande

Art.nr. 2603420000 Jordfelsomvandlare, Priméarstrom: 25 A, Rundledare: 20.00 mm,
GTIN (EAN) 4050118665420 stangd stromomvandlare

Forp. 1ST

Typ CMA-RCM-DACT-35 Utforande

Art.nr. 2603430000 Jordfelsomvandlare, Priméarstrom: 25 A, Rundledare: 35.00 mm,
GTIN (EAN) 4050118665413 stangd stromomvandlare

Forp. 1ST

Typ CMA-RCM-DACT-60 Utforande

Art.nr. 2603440000 Jordfelsomvandlare, Priméarstrom: 25 A, Rundledare: 60.00 mm,
GTIN (EAN) 4050118663594 stangd stromomvandlare

Forp. 18T

Typ KCMA-RCM-23D Utforande

Art.nr. 2656270000 Jordfelsomvandlare (RCM), Priméarstrom: 18 A, Rundledare: 20.00
GTIN (EAN) 4050118666366 mm, Tangstromtransformator

Forp. 1ST

Typ KCMA-RCM-58D Utférande

Art.nr. 2656280000 Jordfelsomvandlare (RCM), Primérstrom: 18 A, Rundledare: 50.00
GTIN (EAN) 4050118666359 mm, Tangstromtransformator

Forp. 1ST

Typ KCMA-RCM-812D Utférande

Art.nr. 2656290000 Jordfelsomvandlare (RCM), Primarstrom: 18 A, Rundledare: 80.00
GTIN (EAN) 4050118666342 mm, Tangstromtransformator

Forp. 18T
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Basmoduler

Allméanna bestillningsdata

Typ UR20-BM-SP Utférande

Art.nr. 1350930000 Replacement part, , Flange-mounted housing
GTIN (EAN) 4050118402735

Forp. 5 ST

Elektronikmoduler

Allméanna bestillningsdata

Typ UR20-EM-2007420000-SP Utférande

Art.nr. 1562270000 Replacement part
GTIN (EAN) 4050118367249

Forp. 1ST

Plugkit

Allmanna bestillningsdata

Typ UR20-PK-2007420000-SP Utférande

Art.nr. 2068630000 Replacement part
GTIN (EAN) 4050118416817

Forp. 5 ST
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