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Bildliknande

Kabelférskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal
tillbehor.

Allméanna bestillningsdata

Utférande VPK EX 7J (Ex blindpropp, plast, 7J), Laspropp,
stangd, M 12, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
bar (30 min.), Polyamid 6

Art.nr. 2066710000
Typ VP M12 EXSI 7J
GTIN (EAN) 4050118415063
Forp. 100 items

Skapandedatum 22.12.2025 11:41:07 MEZ

Katalogversion / Ritningar 1


https://eshop.weidmueller.com/p/2066710000

VP M12 EX SI 7J

Tekniska data
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Godkidnnanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 15 mm Bygghojd (tum) 0.5906 inch
Langd 15 mm Bygglangd (tum) 0.5906 inch
Diameter 12 mm Vaggtjocklek, min. 0.5 mm
Vaggtjocklek, max. 9 mm Nettovikt 1.68¢g
Temperaturer

Drifttemperatur -60°C..70°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmanna uppgifter

O-Ring Silikon Skyddsklass med GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 -5
bar (30 min.)
Silikon Ja Brannbarhetsklass enligt UL 94 HB

Temperaturomrade fér anvandning max.

70°C

Temperaturomrade for anvandning min. -60 °C

Gangstigning 1.5 mm Halogener Nej
Normer IEC 60079-0, EN 60079-0, Slagtalighet 7 joule enligt IEC60079-0
IEC 60079-7, EN 60079-7,
EN 60079-31, IEC
60079-31
Nyckelbredd 1 15 mm Skyddsklass IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
bar (30 min.)
Grundlaggande material Polyamid 6 Tatningsring diameter 12.00 mm
Tatning Silikon Ganga (yttre) M 12
Gangningslangd 10 mm Vridmoment kontramutter, min. 1.30 Nm
Vridmoment muffar, max. 1.50 Nm Vridmoment muffar, min. 1.50 Nm
Tandskyddstyp oOkad sakerhet Ex e Installationsanvisningar Se montageinstruktioner
Vridmoment kontramutter, max. 1.50 Nm

Certifikatnummer kabelforskruvning

Markning

Ex eb lIC Gb, Ex tb IlIC Db
IP66/68

Certifikatnummer for kabelforskruvning IMQ 13 ATEX 010 X

(ATEX)

Certifikatnummer for kabelforskruvning  TAEOOOO3WV

Certifikatnummer for kabelforskruvning IECEx IMQ 13.0003X

(INMETRO) (IECEx)

DEF |Villkor for godkannande ATEX, IECEX

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000451 ETIM 9.0 EC000451
ETIM 10.0 EC000451 ECLASS 14.0 27-14-08-05
ECLASS 15.0 27-14-08-05
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Tillbehor -

Maissingsmuttrar, fornicklade

Kabelforskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal
tillbehor.

Allméanna bestillningsdata

Typ SKMU M12 MS Utférande

Art.nr. 1772360000 SKMU MS (kontramutter i massing), Kontramutter, M 12, 2.8 mm,
GTIN (EAN) 4032248130108 Massing, fornicklad

Forp. 100 ST
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